Manual de utilizare

Marcaj
K-System, Bariere izolate pentru Zona 2

Identificarea dispozitivului
Descrierea comenzii
Aprobare ATEX

Grupul, categoria de echipament, tipul de protectie, clasificarea
temperaturii

table 1

Denumirea exacta a dispozitivului poate fi gasita pe placuta de identificare
localizata pe partea laterala a dispozitivului.

Pepperl+Fuchs GmbH

Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germania

table 2

Grup tinta, personal

Responsabilitatea pentru planificare, asamblare, punere in functiune,
operare, intretinere si dezasamblare apartine operatorului.

Operatiunile de montare, instalare, punere in functiune, operare,
intretinere si dezasamblare ale dispozitivului pot fi efectuate numai de
personal instruit si calificat in mod corespunzator. Manualul de utilizare
trebuie citit si inteles.

Inainte de utilizarea dispozitivului, trebuie sa va familiarizati cu dispozitivul
si sa cititi cu atentie manualul de utilizare.

Referinta la Documentatia suplimentara

Respectati legile, standardele si directivele aplicabile pentru utilizarea in
scopul prevazut si locatia de operare.

Fisele de date, declaratiile de conformitate, certificatele de examinare tip
EU, certificatele si desenele tehnice corespunzatoare, daca se aplica,
completeaza acest document. Puteti gasi aceste informatii la adresa
www.pepperl-fuchs.com.

Utilizarea in scopul prevazut

Dispozitivul este aprobat numai pentru utilizarea corespunzatoare si in
scopul prevazut. Ignorarea acestor instructiuni va anula orice garantie si
va exonera producatorul de orice raspundere.

Dispozitivul este utilizat in tehnologia de control si instrumentatie
(tehnologie C&l) pentru izolatia galvanica a semnalelor, precum

semnale standard de 20 mA si 10 V sau alternativ pentru adaptarea sau
standardizarea semnalelor. Dispozitivul are circuite cu siguranta intrinseca
care sunt utilizate pentru operarea dispozitivelor field cu siguranta
intrinseca in zonele periculoase.

Utilizati dispozitivul numai in conditiile ambientale specificate.

Dispozitivul este conceput pentru montarea pe o sind DIN de 35 mm, in
conformitate cu EN 60715.

Utilizati dispozitivul numai cand este stationar.

Dispozitivul este un dispozitiv asociat in conformitate cu

IEC/EN 60079-11.

Dispozitivul este un aparat electric pentru zone periculoase din Zona 2.

Utilizare necorespunzatoare
Protectia personalului si a unitatii de productie nu este asigurata daca
dispozitivul nu este utilizat in scopul prevazut.

Dispozitivul nu este adecvat pentru izolarea semnalelor in statiile de
putere decat daca acest lucru este mentionat separat in fisa de date
corespunzatoare.

Montarea si instalarea

Nu demontati un dispozitiv avariat sau poluat.

Montati dispozitivul astfel incat sa fie protejat impotriva pericolelor
mecanice. Montati dispozitivul intr-o carcasa, de exemplu.

Nu montati dispozitivul in zona periculoasa de praf combustibil.

Dispozitivul respecta un grad de protectie de IP20, in conformitate cu
IEC/EN 60529.

Dispozitivul trebuie instalat si operat numai intr-un mediu care asigura un
grad de poluare 2 (sau superior), in conformitate cu IEC/EN 60664-1.
Daca se utilizeaza in zone cu grad de poluare mai ridicat, dispozitivul
trebuie protejat in mod corespunzator.

Toate circuitele conectate la dispozitiv trebuie sa respecte categoria de
supratensiune Il (sau superioara) in conformitate cu IEC/EN 60664-1.

Utilizati numai surse de energie care asigura protectie impotriva socului
electric (de ex., SELV sau PELV) pentru conectarea la modulele de
alimentare.

Respectati instructiunile de instalare in conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Cerinte pentru cabluri si cablurile de conectare

Respectati urmatoarele aspecte la instalarea cablurilor si a cablurilor de
conectare:

Respectati sectiunea transversala admisibila a miezului conductorului.

Daca utilizati conductoare litate, conectati ferule prin presare pe capetele
conductoarelor.

Utilizati numai un conductor pentru fiecare terminal.
La instalarea conductoarelor, izolatia trebuie sa ajunga pana la terminal.
Respectati cuplul de strangere al suruburilor terminalelor.

Daca tensiunea nominala este mai mare de 50 V CA, procedati dupa cum
urmeaza:

1.Intrerupeti tensiunea.
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2.Conectati blocurile terminale sau deconectati blocurile terminale.
Cerinte pentru utilizare ca dispozitiv asociat
Daca circuitele cu tip de protectie Ex i sunt utilizate cu circuite fara
siguranta intrinseca, acestea nu mai trebuie utilizate ca circuite cu tip de
protectie Ex i.
Circuitele cu siguranta intrinseca a dispozitivului asociat pot fi conduse in
zona periculoasa. Respectati conformitatea distantei de separare la toate
circuitele fara siguranta intrinseca, in conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Respectati conformitatea distantei de separare dintre doua circuite cu
siguranta intrinseca adiacente, in conformitate cu IEC/EN 60079-14.
Respectati valorile maxime ale dispozitivului, la conectarea acestuia la un
dispozitiv cu siguranta intrinseca.
La conectarea dispozitivelor cu siguranta intrinseca cu circuitele cu
siguranta intrinseca ale dispozitivului asociat, respectati valorile maxime
referitoare la protectia la explozie (verificarea sigurantei intrinseci).
Respectati standardele IEC/EN 60079-14 sau IEC/EN 60079-25.
Daca nu sunt specificate valori L, si C, pentru aparitia simultana a
inductantelor si capacitantelor concentrate, se aplica urmatoarea regula.
® \/aloarea specificata pentru L, si C, se utilizeaza daca se aplica una din
urmatoarele conditii:
® Circuitul are numai inductante si capacitante distribuite, de ex., in
cabluri si cablurile de conectare.
® \/aloarea totala L; (fara cablu) a circuitului este < 1 % din valoarea L,
specificata.
® \/aloarea totala C; (fara cablu) a circuitului este < 1 % din valoarea C,
specificata.
® Maxim 50 % din valoarea specificata pentru L, si C, se utilizeaza daca
se aplica urmatoarea conditie:
Valoarea totala L; (fara cablu) a circuitului este = 1 % din valoarea L,
specificata.
Valoarea totala C; (fara cablu) a circuitului este = 1 % din valoarea C,
specificata.
Capacitanta redusa pentru grupele de gaze |, 1A si lIB nu trebuie sa
depaseasca valoarea 1 uF (cu cablu).
Capacitanta redusa pentru grupa de gaze IIC nu trebuie sa depaseasca
valoarea de 600 nF (cu cablu).
Daca sunt conectate mai multe canale ale unui dispozitiv in paralel,
asigurati-va ca se realizeaza conexiunea paralela direct la terminalele
dispozitivului. La verificarea sigurantei intrinseci, respectati valorile
maxime pentru conexiunea paralela.
Cerinte pentru nivelul de protectie a echipamentului Gc
Dispozitivul trebuie instalat si operat numai in carcase care
® respecta cerintele pentru carcase, in conformitate cu IEC/EN 60079-0,

® sunt evaluate cu un grad de protectie IP54, in conformitate cu
IEC/EN 60529.

Conectarea sau deconectarea circuitelor fara siguranta intrinseca aflate
sub tensiune este permisa numai in absenta unei atmosfere potential
explozive.

Asigurati protectie la fenomenele tranzitorii. Asigurati-va ca valoarea
maxima a protectiei la fenomenele tranzitorii nu depaseste 140% din
tensiunea nominala.

Aplicati mesajul de avertizare ,Avertizare — Nu scoateti sau inlocuiti
siguranta atunci cand este sub tensiune!” intr-un loc vizibil pe carcasa.

Operarea, intretinerea, reparatiile
Dispozitivele nu trebuie reparate, modificate sau manipulate. Daca exista
un defect, produsul trebuie intotdeauna inlocuit cu un dispozitiv original.

Daca tensiunea nominala este mai mare de 50 V CA, procedati dupa cum
urmeaza:

1.Intrerupeti tensiunea.

2.Conectati blocurile terminale sau deconectati blocurile terminale.
Cerinte pentru nivelul de protectie a echipamentului Gc
Conectarea sau deconectarea circuitelor fara siguranta intrinseca aflate
sub tensiune este permisa numai in absenta unei atmosfere potential
explozive.

Utilizati elementele de operare numai in absenta unei atmosfere potential
explozive.

Utilizati priza programabila numai in absenta unei atmosfere potential
explozive.

Schimbati siguranta inlocuibila numai dupa ce dispozitivul a fost scos de
sub tensiune.

Livrare, transport, eliminare

Verificati ambalajul si continuturile pentru avarii.

Verificati daca ati primit toate articolele si daca articolele primite sunt cele
pe care le-afi comandat.

Intotdeauna depozitati si transportati dispozitivul in ambalajul original.
Depozitati dispozitivul intr-un mediu curat si uscat. Conditiile ambientale
permise (consultati fisa de date) trebuie luate in considerare.

Eliminarea dispozitivului, a ambalajului si a bateriilor care pot fi continute
de acesta trebuie sa se faca in conformitate cu legile si liniile directoare
aplicabile ale tarii respective.
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