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DimensionsAbmessungen

Technische Daten Technical data

Elektrischer Anschluss Electrical connection Adressen/Addresses

Sicherheitshinweise:
• Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
• Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
• Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

Security Instructions:
• Read the operating instructions before attempting commissioning
• Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
• Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive
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Schaltgerät
Control unit

PS1/31

Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige LED grün: Power on (nach Sicherung)

LED gelb: Schaltzustand, leuchtet bei angezogenem Relais
Bedienelemente 10fach Programmierschalter für Zeitfunktionen und Schaltungsart
Elektrische Daten
Betriebsspannung UB 115 / 230 V AC
Leistungsaufnahme P0 5 VA (Feinsicherung 0,25 A)
Ausgang
Schaltungsart hell-/dunkelschaltend programmierbar
Signalausgang Relais, 1 Wechsler
Schaltspannung 240 V AC
Schaltstrom 1 A
Schaltfrequenz f 20 Hz
Ansprechzeit 20 ms
Timerfunktion GAN, GAB, GAN-GAB, 0,1 ... 15 s programmierbar
Sonstige Ausgänge Lichtschranken-Versorgungsspannung 24 VDC, max. 180 mA
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
Schutzart IP55
Anschluss 4 PG16-Verschraubungen, Käfigzugklemmen im Klemmenraum
Material  
Gehäuse Kunststoff mit Klarsichtdeckel

Montage Schraubbefestigung 
Zur Befestigung sind nur die 4 Löcher unter den Deckelschrauben zulässig.

Masse 600 g
Konformität
Produktnorm EN 60947-5-2

Zulassungen und Zertifikate
Zulassungen CE

Pg16 is reduced to 
Pg11 by a reducer 
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Empfänger 
bei Lichtgitter/
Einweg LS

Sender 
bei Lichtgitter/
Einweg LS

Testeingang

Eingang 
(Primärseite)
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Receiver 
at light curtain /
single path LBS

Transmitter
at light curtain /
single path LBS

Test input

Input
(Primary site)

Output
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Indicators/operating means
Function indicator LED green: power on (according to safety)

LED yellow: switching state, lights up for energized relay
Control elements 10-fold programming switch for timer functions and switching type
Electrical specifications
Operating voltage UB 115 / 230 V AC
Power consumption P0 5 VA (0.25 A miniature fuse)
Output
Switching type light/dark on selectable programmable
Signal output Relay, 1 alternator
Switching voltage 240 V AC
Switching current 1 A
Switching frequency f 20 Hz
Response time 20 ms
Timer function ON delay (GAN), OFF delay (GAB), ON delay-OFF delay (GAN-GAB), 0.1 ... 15 s programmable
Other outputs Sensor power supply 24 VDC, max. 180 mA
Ambient conditions
Ambient temperature 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Storage temperature -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protection IP55
Connection 4 PG16 screwed connections , cage tension terminals in the terminal space
Material  
Housing Plastic with transparent cover

Installation screw fixing
Only the four holes under the cover screws can be used for mounting.

Mass 600 g
Conformity
Product standard EN 60947-5-2

Approvals and certificates
Approvals CE
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Programmierfunktionen

1) Hinweis: GAN und GAB nicht mit unterschiedlichen Zeiten möglich
Schaltereinstellungen

Program functions

1) Note: ON DELAY and OFF DELAY not possible with different timings
Switch settings

Eingang für PNP oder NPN An-
steuerung

Programmierbar über 10-poligen DIP-Schalter
(S10)

Schaltungsart High-Pegel am Eingang, Schalter S9 = off - Relais
angezogen, S9 = on - Relais abgefallen

Anzugsverzögerung GAN Festzeit einstellbar in Stufen (S1 ... S5) oder stu-
fenlos (S6), siehe Tabelle Schaltereinstellungen

Abfallverzögerung GAB Festzeit einstellbar in Stufen (S1 ... S5) oder stu-
fenlos (S6), siehe Tabelle Schaltereinstellungen

Doppelzeitglied GAN/GAB Festzeit einstellbar in Stufen (S1 ... S5) oder stu-
fenlos (S6), siehe Tabelle Schaltereinstellungen 1)

 = ON
 = OFF

Festzeit Zeit einstellbar Zeitglied Eingänge

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
0,1 s      

1 s      

2 s      

4 s      

10 s      

0 s ... 15 s      

no delay  

GAN  

GAB  

GAN+GAB  

inv. 

NPN 

PNP 

Input for PNP or NPN operation Programmable by 10-pin DIP switch (S10)
Switching mode High level at input, switch S9 = off - relay activa-

ted, S9 = on - relay deactivated
Startup time delay ON DELAY Fixed time adjustable in stages (S1 ... S5) or

continous (S6), refer table switch settings
Drop out time delay OFF DELAY Fixed time adjustable in stages (S1 ... S5) or

continous (S6), refer table switch settings
Double timing ON + OFF DELAYS Fixed time adjustable in stages (S1 ... S5) or

continous (S6), refer table switch settings 1)

 = ON
 = OFF

Fixed time Time adjustable Time de-
lay

Inputs

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
0.1 s      

1 s      

2 s      

4 s      

10 s      

0 s ... 15 s      

no delay  

ON DELAY  

OFF DELAY  

ON + OFF DELAYS  

inv. 

NPN 

PNP 


