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@ = dunkellschaltend, O = hellschaltend

Technische Daten

Aligemeine Daten
Betriebsreichweite
Reflektorabstand
Grenzreichweite
Lichtsender

Zulassungen

Lichtart

Fremdlichtgrenze
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige

Bedienelemente
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Welligkeit
Leerlaufstrom ly
Ausgang
Schaltungsart
Signalausgang
Schaltspannung
Schaltstrom
Spannungsfall Uy
Schaltfrequenz f
Ansprechzeit
Normenkonformitét
Normen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur
Mechanische Daten
Schutzart
Anschluss
Material

Gehéuse

Lichtaustritt
Masse

Sicherheitshinweise:

Electrical connection
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@ =darkon, O = light on

0 ... 6000 mm

600 ... 6000 mm

9 m (mit Reflektor H85)
LED

CE

rot, Wechsellicht
15000 Lux

LED gelb: Schaltzustand
LED rot: Vorausfallanzeige

Empfindlichkeitseinsteller
10...30VDC

10 %
<20 mA

dunkelschaltend

E2

—N.C.

— +UB

1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor

max. 30 V DC
max. 250 mA
<15V

<200 Hz

<2,5ms

EN 60947-5-2

-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
-40 ... 80 °C (233 ... 353 K)

P67

Geratestecker M12 x 1, 4-polig

PBT

kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe

60g

*  Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
* Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
* Kein Sicherheitsbauteil gemaB EU-Maschinenrichtlinie
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optische Achse
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Adressen/Addresses

Worldwide Head Office
Pepperl+Fuchs GmbH
Koenigsberger Allee 87
68307 Mannheim
Germany

Telephone: +49 621 776-0
Telefax: +49 621 776-1000

eMail: info@de.pepperl-fuchs.com

USA Head Office

Pepperl + Fuchs Inc.

1600 Enterprise Parkway
TWINSBURG OHIO, 44087
USA

Telephone +1 330 425-3555
Telefax +1 330 425-4607

eMail sales@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Head Office
Pepperl + Fuchs PTE LTD
P+F Building

18 Ayer Rajah Crescent
139942 SINGAPORE
Singapore

Company Registration No. 199003130E

Telephone +65 677-99091
Telefax +65 687-31637

http://www.pepperl-fuchs.com

Technical data

General specifications
Effective detection range
Reflector distance

Threshold detection range
Light source

Approvals

Light type

Ambient light limit
Indicators/operating means
Function display

Operating elements
Electrical specifications
Operating voltage
Ripple
No-load supply current lg
Output
Switching type
Signal output
Switching voltage
Switching current
Voltage drop Uy
Switching frequency f
Response time
Standard conformity
Standards
Ambient conditions
Ambient temperature
Storage temperature
Mechanical specifications
Protection degree
Connection
Material
Housing
Optical face
Mass

Security Instructions:

Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter
Retro-reflective sensor with polarisation filter
mit Geréatestecker M12 x 1, 4-polig

with 4-pin, M12 x 1 connector

0BS6000-L2-E2-V1
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Doc. No.:
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087373
10/08/2007

A PEPPERL+FUCHS

SENSING YOUR NEEDS

Part. No.:
Date:

0 ... 6000 mm

600 ... 6000 mm

9 m (with H85 reflector)
LED

CE

red, modulated light
15000 Lux

LED yellow: switching state
LED red: pre-fault indication

sensitivity adjuster

10..30VDC
10 %
<20 mA

dark ON

1 PNP output, short-circuit proof, protected from reverse polarity, open collector
max. 30 V DC

max. 250 mA

<15V

<200 Hz

<2.5ms

EN 60947-5-2

25...70 °C (248 ... 343 K)
-40 ... 80 °C (233 ... 353 K)

1P67
connector M12 x 1, 4-pin

PBT
scratch resistant plastic pane
60g

* Read the operating instructions before attempting commissioning
¢ |Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
* Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive

Dimensions
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Charakteristische Ansprechkurve
Courbe de response caractéristique
Curve di risposta caratteristica

Characteristic response curve
Curva de respuesta caracteristica
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Relative Empfangslichtstéarke
Intensité relative de la lumiére recue
Intensita relativa luce in ricezione

Relative received light strength
Potencia relativa de recepcion luminica
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Montage und Justage
Montage et Alignement
Montaggio e Aggiustaggio

Der Reflektor wird durch einen Gegenstand (z. B. Blatt Papier) langsam
immer mehr bedeckt bis der Sensor anspricht. Ist der Uberdeckungsgrad
beim Ansprechen des Sensors aus allen Richtungen gleich, so ist die
Ausrichtung des Sensors optimal.

The reflector is being covered little by little by an object (e. g. piece of
paper) until the sensor responds. An optimum sensor adjustment is
provided if the engagement factor is the same from all directions when
the sensor responds.

Le réflecteur est occulté lentement par un objet (p.e. une feuille de
papier) déplacé latéralement jusqu'a ce que la cellule commute.
L'orientation de la cellule est optimale si son point de commutation
dans chaque direction de déplacement de I'objet est situé au méme
degré d'occultation du réflecteur.

Se cubore lenta y progresivamente el reflector, mediante un objeto (por
ejemplo hoja de papel), hasta que la célula efectue la conmutacion.

La orientacion de la célula es optima, cuando el grado de cobertura, al
efectuarse la conmutacion, es igual en todas las direciones.

Il riflettore viene coperto lentamente e progressivamente con un oggetto
(per esempio con un foglio di carta), fino a quando il sensore reagisce.
Quando il grado di copertura & uguale in tutte le direzioni, I'allineamento
& ottimale.

Mounting and Alignment

Montaje y Ajuste

Steckverbinder connector
Connecteur Conector enchufable
Connettore
Steckverbindung 1
(Rundsteckverbindung M12) (0]
Plug connector 410 Q)2
(Rounded connector M12) lo)
Connecteur 3
(Connecteur circulaire M12)
Conector L 2 S 4
braun weil3 blau schwarz
(Conector redondo M12) brown | white blue black
Collegamento ad innesto brune blanc bleu noir
(connessione rotonda M12) marrén | blanco | azul negro
bruno bianco | azurro | nero




