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Bestellbezeichnung                             
Model Number

REF-VDM01

Reflektor für Entfernungsmessgeräte

Reflector for distance measurement devices

• Reflektor für Messbereiche bis 300 m • Reflector with measuring range up to 300 m
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Technische Daten
Allgemeine Daten
Bauform rechteckig

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)

Mechanische Daten
Material Reflexionsfolie, Reflektoren PMMA,  Untergrundplatte Kunststoff

Abmessungen 500 mm x 500 mm

Befestigung Befestigungsbohrungen

Passende Serien
Serie VDM100

Technical data
General specifications
Construction type rectangular

Ambient conditions
Ambient temperature -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)

Mechanical specifications
Material Reflective tape, PMMA reflectors plastic base

Dimensions 500 mm x 500 mm

Mounting mounting holes

Suitable series
Series VDM100


