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IUZ-MH12Montageanleitung / Mounting instructions

Montagewinkel für Wand- und Rohrmontage
Mounting bracket for wall and pole mountingSchraube / Screw MRT-M4x10

Werkzeug / Tool T20

1.
Befestigen Sie die Halterung am Schreib-/Lesekopf
Attach the reader bracket to the reader.

2a. Wandmontage / Wall mounting
Befestigen Sie die Montagehilfe an einer Wand.
Attach the mounting kit to a wall.

2b. Rohrmontage / Pole mounting
Befestigen Sie die Montagehilfe an einem Rohr.
Attach the mounting kit to a pole.

3.
Befestigen Sie den Schreib-/Lesekopf an der Montagehilfe.
Attach the reader to the mounting kit.

(b)

(a)

Sicherungsmutter / Lock nut M5
Schlüsselgröße / Tool size 8 (metr.)

Rohrhalterung
Pole bracket

Schlauchschelle
Hose clamp

Adapter
Adaptor

Schraube / Screw MC6S-M5x10
Werkzeug / Tool No. 4 (metr.)

Wandhalterung
Wall bracket

Befestigungsschrauben (nicht inbegriffen)
Installation screws (not included)

Schraube / Screw MC6S-M5x45
Werkzeug / Tool No. 4 (metr.)

Konfiguration / Configuration
The mounting kit is configured 
for wall mounting (figure a).
To configure the mounting kit 
for pole mounting, remove the 
adaptor and assemble it with 
the pole bracket  (figure b).

Die Montagehilfe ist für die 
Wandmontage vorbereitet 
(Abb. a).
Um die Montagehilfe an einem 
Rohr zu montieren, entfernen 
Sie den Adapter und montie-
ren Sie die Rohrhalterung
(Abb. b).
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Seitenansicht Wandmontage
Side view wall mounting

Seitenansicht Rohrmontage
Side view pole mounting

Inbusschlüssel / Allen key No. 2.5 (metr.)

Inbusschlüssel / Allen key No. 4 (metr.)

4a. Justierungen bei Wandmontage / Adjustment wall mounting
Justierungung des Neigungs- und Schwenkwinkels
Adjustment of tilt and swivel angle.

Zum Einstellen des Schwenk-
winkels drehen Sie die Halte-
rung horizontal von Hand. 

To adjust the swivel angle, 
manually rotate the reader 
bracket horizontally.

Draufsicht / top view:
maximaler Drehwinkel
maximum swivel angle

Seitenansicht / Side view:
maximale Neigungswinkel
maximum tilt angles

Inbusschlüssel / Allen key No. 2.5 (metr.)

Inbusschlüssel / Allen key No. 4 (metr.)

4b.
Justierung des Neigungswinkels
Adjustment of tilt angle.

Justierungen bei Rohrmontage / Adjustment pole mounting

Seitenansicht / Side view:
maximale Neigungswinkel
maximum tilt angles


