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DimensionsAbmessungen

Technische Daten Technical data

Elektrischer Anschluss Electrical connection Adressen/Addresses

Sicherheitshinweise:
• Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
• Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

Security Instructions:
• Read the operating instructions before attempting commissioning
• Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive
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IO-Link Master
mit Gerätebuchse M12 x 1, 5-polig
IO-Link Master
with M12 x 1 connector socket, 5-pin
IO-Link-Master02-USB

Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige Kommunikation: LED grün 

Statusanzeige: LED gelb 
Diagnoseanzeige: LED rot 
Betriebsspannungsanzeige: LED gelb

Elektrische Daten
Betriebsspannung UB 24 V DC / USB 5 V DC
Betriebsstrom < = 500 mA
Schnittstelle
Schnittstellentyp IO-Link
Protokoll IO-Link V1.1 , IO-Link V1.0
Unterstützte Baudraten COM 1 (4.8 kBaud) , COM 2 (38.4 kBaud) , COM 3 (230.4 kBaud)
Ausgang
Laststrom max. 80 mA über USB für Sensorversorgung 

1 A über externes Netzteil
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
Schutzart IP20 (nur im verschraubten Zustand)
Anschluss IO-Link-Port: M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert 

Betriebsspannung : DC-9, 2,1 mm 
USB 2.0 : USB-Stecker Typ MiniB

Material  
Gehäuse Aluminium

Masse ca. 100 g
Allgemeine Informationen
Lieferumfang USB Verbindungskabel 

Netzteil 24 V DC 
IO-Link USB Master 2.0

Zulassungen und Zertifikate
Zulassungen CE
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Indicators/operating means
Function display communication: LED green 

status display: LED yellow 
diagnostic display: LED red 
Operating voltage indicator: yellow LED

Electrical specifications
Operating voltage UB 24 V DC / USB 5 V DC
Operating current < = 500 mA
Interface
Interface type  IO-Link
Protocol IO-Link V1.1 , IO-Link V1.0
Supported baud rates COM 1 (4.8 kBaud) , COM 2 (38.4 kBaud) , COM 3 (230.4 kBaud)
Output
Load current max. 80 mA via USB for sensor supply voltage 

1 A via external power supply
Ambient conditions
Ambient temperature 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Storage temperature -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity 95 % non-condensing
Mechanical specifications
Protection degree IP20 (when properly connected)
Connection IO-Link port: 5-pin, M12x1 connector, A-coded 

Operating voltage : DC-9, 2.1 mm 
USB 2.0 : MiniB USB plug-in connector

Material  
Housing aluminum

Mass approx. 100 g
General information
Scope of delivery USB connection cable 

24 V DC power supply 
IO-Link USB Master 2.0

Approvals and certificates
Approvals CE
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Der USB Anschluss dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Inter-
face und dem PC. Die Verbindung kann mit Hilfe des beigelegten Kabels realisiert
werden.

Die M12-Buchse (A-Kodiert) dient als Schnittstelle zu einem Sensor/Aktor mit IO-
Link.
Pin 4 (Kanal1/CH1) bildet die Funktion als IO-Link-Kommunikationsschnittstelle
mit Schaltbetrieb (SIO) ab.
Pin 2 (Kanal2/CH2) kann als zusätzlicher digitaler I/O Port verwendet und konfigu-
riert werden.

Der IO-Link-Master liefert am Ausgang ca. 80 mA bei 24 V.
Benötigt ein angeschlossener Sensor/Aktor mehr Strom (auch Anlaufstrom),
muss das mitgelieferte Steckernetzteil verwendet werden.

Die Leuchtdioden am IO-Link-USB-Master haben folgende Funktion:

Zur Verbindung des PCs mit dem IO-Link-USB-Master verwenden Sie das mitge-
lieferte USB-Kabel.
Zur Verbindung des IO-Link-USB-Master mit einem Sensor/Aktor verwenden Sie
ein Standard Sensorkabel (3-polig oder 4-polig) mit M12-Steckverbinder.

Weitere Informationen zu ihrem Produkt finden Sie auf: 
http://www.pepperl-fuchs.com. 
Geben Sie dazu die Produktkennzeichung oder Artikelnummer in das Feld Pro-
dukt-/Schlagwortsuche ein und klicken Sie auf Suche.
Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Produkt aus. Klicken Sie in der
Liste der Produktinformationen auf Ihre benötigte Information, z.B. Software.

The USB connection serves as a communication interface between the interface
and the PC. The connection can be made using the cable provided.

The M12 socket (A-coded) serves as an interface to a sensor/actuator with IO-
Link.
Pin 4 (channel1/CH1) acts as the IO-Link communication interface and supports
the switching mode (SIO).
Pin 2 (CH2/CH2) can be used and configured as an additional digital I/O port.

The IO-Link master supplies approx. 80 mA at the output at 24 V.
If a connected sensor/actuator requires more current (including start-up current),
the provided external power supply must be used.

The LEDs on the IO-Link USB master have the following meaning:

Use the provided USB cable to connect the PC to the IO-Link USB master.
Use a standard sensor cable (3-pin or 4-pin) with M12 connector to connect the
IO-Link USB master to a sensor/actuator.

You can find more information about your product at: 
http://www.pepperl-fuchs.com. 
Simply enter the product ID or item number in the "Product/Keyword" search box
and click "Search".
Select your product from the list of search results. Click on the information you
require in the product information list, e.g., software.

Anzeigen/Bedienelemente

USB-Anschluss

IO-Link-Anschluss

Spannungsversorgung

Anzeigen

Bezeichnung Farbe Bedeutung
PWR Gelb Anzeige der Spannungsversorgung am USB-Port
CH1(C/Q) Grün/

Gelb
Grün: IO-Link Modus:
Langsames Blinken: Keine IO-Link-Verbindung vorhanden
Schnelles Blinken: Preoperate-Zustand
Leuchtet statisch: Datenaustausch
Gelb: SIO Modus
Digitaler Zustand am Port C/Q

CH2(DI/DO) Gelb Digitaler Zustand am Port DIO
Error Rot Fehleranzeige (Kurzschluss, Datenübertragungsfehler)
Hardware Installation

Produktdokumentation im Internet

1 Betriebsanzeige gelb
2 Signalanzeige CH1 (C/Q) grün/gelb
3 Signalanzeige CH2 (DI/DO) gelb
4 Erroranzeige rot
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Indicators/operating means

USB Connection

IO-Link Connection

Power Supply

Indicators

Designation Color Meaning
PWR Yellow Indicator to show power supply at the USB port
CH1(C/Q) Green/

yellow
Green: IO-Link mode:
Slow flashing: no IO-Link connection present
Fast flashing: preoperate state
Constantly on: IO-Link Operate mode
Yellow: SIO mode
Digital state at C/Q port

CH2(DI/DO) Yellow Digital state at DIO port
Error Red Fault indication (short circuit, data transmission error)
Hardware Installation

Product Documentation on the Internet

1 Operating display yellow
2 Signal display CH1 (C/Q) green/yellow
3 Signal display CH2 (DI/DO) yellow
4 Error display red
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