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Sie benötigen einen Sensor zur Grenzwerterfassung 
von Flüssigkeiten für beengte Platzverhältnisse? 
Da sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Die neuen Vibracons der Serie T und S sind nicht 
nur klein und schlank, sondern v. a. durch ihr 
Edelstahlgehäuse auch sehr robust. Dadurch 

sind sie zur Erfassung 
jeglicher Arten von Flüssig-
keiten hervorragend geeignet. 
Von Ansatzbildungen, Turbu-
lenzen, Schaum, Strö-
mungen oder Luftblasen 
zeigen sie sich völlig unbe-
eindruckt. In Lagertanks und
Rührwerksbehältern fühlen 
sie sich besonders 
wohl. Ihre Schaltzu-
standsanzeige sowie 
die Testmöglichkeit von 
außen vereinfachen Ihnen 
die Kontrolle. Für alle 
Anwendungen bei denen 
Sie einen V1-Steckanschluss 
benötigen sowie in der Nahrungsmittel-
oder pharmazeutischen Industrie ist die
Serie Vibracon S die richtige 
Entscheidung. In allen anderen 
Bereichen fällt Ihre Wahl auf 
die Serie Vibracon T.

Universeller 
Füllstands-Grenzwertschalter 
für enge Platzverhältnisse

Vorteile:
■ Kleine, schlanke Bauform 

zum einfachen Einbau an 
schwer zugänglichen 
Stellen

■ robustes Edelstahlgehäuse

■ Schaltzustandsanzeige und
einfache Kontrolle von 
außen

■ kostensparender
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Vorteile:
■ Edelstahlgehäuse

■ polierte Ausführungen

■ Hygieneanschlüsse

■ V1/M12 Stecker
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Prozessanschluss

S1 Frontb. für Einschweißadapter, 1.4571
G3 Einschraubstück G 1 BSP 1.4571
M7 M7DN50 Rohrverschraubung DIN 11851 1.4571
T6 Triclamp 2" ISO 2852 1.4571
T5 Triclamp 1 1/2" ISO 2852 1.4571
N3 Einschraubstück 1" NPT 1.4571

Gabeloberfläche

S Standard-Oberfläche, Ra < 3,2 um
O Polierte Ausführung, Ra < 1,5 um 
G Hochglanzpolierte Ausführung, Ra < 0,5 um 

elektrischer Ausgang

E5 10-55V DC, PNP 3-Draht

Besonderheiten

V1 Stecker M 12 x 1; V1

Zulassungen

NA ohne Zulassung

LVL-S1 - S E5 V1G3 - - NA-

Prozessanschluss

G3 Einschraubstück G 1 BSP 1.4571
N3 Einschraubstück 1" NPT 1.4571
R3 Einschraubst. R 1 BSP 1.4571 DIN 2999

Gabeloberfläche

S Standard Ra < 3,2 um

elektrischer Ausgang

WA19- 253 VAC, 2-Draht
E5 10- 55 VDC, PNP 3-Draht

Besonderheiten

PG Stecker Pg11, ISO4400, IP65/67
PN Stecker NPT 1/2", ISO4400, IP65

Zulassungen

NA ohne Zulassung
WH Überfüllsicherung: WHG
CG CSA General Purpose

LVL-T1 - S E5 PGG3 - - WH-

Typen schlüssel

Vibracon LVL-S1

Typen schlüssel

Vibracon LVL-T1

Umgebungstemperatur -40 °C ... +70 °C

Messstofftemperatur -40 °C ... +150 °C

Betriebsdruck pe -1 bar ... +40 bar

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C

Klimaklasse Klimaschutz nach IEC 68, Teil 2-38, Bild 2a

Schutzart nach EN 60529 mit Stecker (Kabelverschraubung Pg 11) IP65 /IP67, mit Kabel IP68 (24 h, 1,5 m)

Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit nach EN 50082-2 (Feldstärke 10 V/m), Störaussendung nach EN 50081-1

Dichte p des Messstoffs min. 0,7 g/cm3

Einsatzbedingungen

Typ

Typ


