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Einweg-Lichtleiter

Kopf-
form Befestigung Bezeichnung Kern Reich-

weite
Faserquer-

schnitt
minimale 

Objektgröße
Lichtleiter-

länge
Biege-
radius Abmessungszeichnung spezielle 

Eigenschaften

Präzise

G
ew

in
d

e

M3 x 0,5 KLE 00-1,0-2,0-K54 PMMA 65 mm 0,5 mm 2 m mind. 
15 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinse 
K-LA03

G
ew

in
d

e

M3 x 0,5 KLE-C04-1,0-1,0-K104 PMMA 80 mm 4 x 0,25 mm 0,12 mm 1 m mind. 
15 mm

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 KLE 00-1,0-2,0-K51 PMMA 65 mm 0,5 mm 2 m mind. 

15 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinsen 
K-LA01/K-LA02

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 1,5 mm KLE-C01-1,0-1,0-K107 PMMA 20 mm 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind. 
10 mm

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 1,5 mm KLE-C04-1,0-1,0-K108 PMMA 80 mm 4 x 0,25 mm 0,12 mm 1 m mind. 
10 mm

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 2 mm KLE-C04-1,0-1,0-K106 PMMA 80 mm 4 x 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind. 
10 mm

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 2 mm KLE-C01-1,25-1,0-K105 PMMA 20 mm 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind. 
15 mm

Flexibel

G
ew

in
d

e

M3 x 0,5
/M2,6 KLE-C01-1,3-2,0-K112 PMMA 250 mm 1 mm 0,25 mm 2 m mind. 

15 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinsen
K-LA01/K-LA02

G
ew

in
d

e

M3 x 0,5 KLE-C01-2,2-1,0-K103 PMMA 300 mm 1 mm 0,25 mm 1 m mind. 
25 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinse 
K-LA03

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 HPF-T003 PMMA 250 mm 1 mm 0,25 mm 2 m mind. 

20 mm

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 HPF-T003-L05 PMMA < 250 mm 1 mm 5 m mind. 

20 mm
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15

151078 0.5
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Einweg-Lichtleiter
G

ew
in

d
e

M4 x 0,7
/M2,6 KLE-C01-2,2-1,0-K102 PMMA 300 mm 1 mm 0,25 mm 1 m mind. 

25 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinsen 
K-LA01/K-LA02

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 KLE 00-2,2-2,0-K52 PMMA 250 mm 1 mm 2 m mind. 

25 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinsen
K-LA01/K-LA02

Z
yl

in
d

ri
sc

h

M2,6 KLE-C01-2,2-2,0-K113 PMMA 250 mm 1 mm 0,25 mm 2 m mind. 
25 mm

deutlich erhöhte 
Reichweite mit 
Vorsatzlinsen
K-LA01/K-LA02

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 5 mm KLE-C01-2,2-1,0-K101 PMMA 300 mm 1 mm 0,32 mm 1 m mind. 
25 mm

R
ec

h
te

r 
W

in
ke

l

M4 x 0,7
/M2,6 HPF-T010 PMMA 86 mm 1 mm 2 m mind. 

20 mm

biegsame Spize

G
ew

in
d

e

M3 KLE 00-1,0-2,0-K56 PMMA 45 mm 0,5 mm 2 m mind. 
15 mm

G
ew

in
d

e

M4 KLE 00-2,2-2,0-K55 PMMA 250 mm 1 mm 2 m mind. 
25 mm

hohe Reichweite

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7 HPF-T023 PMMA 960 mm 2 m mind.  
15 mm

G
ew

in
d

e

M8 x 1 FEF-PLT1 PMMA 7000 mm 1 mm 1 m mind.  
25 mm

schmaler 
Lichtstrahl

G
ew

in
d

e

M8 x 1 FEF-PLT1-L02 PMMA 7000 mm 1 mm 2 m mind.  
25 mm

schmaler 
Lichtstrahl
Reichweite bezo-
gen auf FEF-PLT1

G
ew

in
d

e

M8 x 1 FEF-PLT1-L05 PMMA 7000 mm 1 mm 4 m mind.  
25 mm

schmaler 
Lichtstrahl
Reichweite bezo-
gen auf FEF-PLT1

Kopf-
form Befestigung Bezeichnung Kern Reich-

weite
Faserquer-

schnitt
minimale 

Objektgröße
Lichtleiter-

länge
Biege-
radius Abmessungszeichnung spezielle 

Eigenschaften
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Einweg-Lichtleiter

seitlicher Lichtaustritt

Z
yl

in
d

ri
sc

h

HPF-T021-H PMMA 340 mm 2 m mind.  
25 mm

Z
yl

in
d

ri
sc

h

HPF-T007 PMMA 80 mm 2 m mind.  
15 mm

Z
yl

in
d

ri
sc

h

HPF-T020 PMMA 1900 mm 2 m mind.  
20 mm

Array

HPF-T020-H PMMA 550 mm 0,15 x 
14,9 mm 0,58 m mind. 

25 mm

3 x M2 x 0,5 KLE-A16-2,2-1,0-K109 PMMA 100 mm 18 x 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind.  
25 mm

3 x M3 x 0,5 KLE-A16-2,2-1,0-K110 PMMA 250 mm 16 x 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind.  
25 mm

3 x M3 x 0,5 KLE-A16-2,2-1,0-K111 PMMA 250 mm 16 x 0,25 mm 0,05 mm 1 m mind. 
25 mm

2 x M3 HPF-T021 PMMA 290 mm 16 x 0,25 mm 2 m mind.  
4 mm

robuste Ausführung

G
ew

in
d

e

M3 LHE 00-1,1-1,0-14M3 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 
statisch - 40°C … + 180 °C

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 HPF-T012 PMMA 240 mm 1,0 mm 2 m mind. 

25 mm - 30°C … + 105 °C

G
ew

in
d

e

M4 x 0,7
/M2,6 HPF-T052-H Glas 360 mm 1,02 mm 1 m mind. 

25 mm - 40°C … + 307 °C

Kopf-
form Befestigung Bezeichnung Kern Reich-

weite
Faserquer-

schnitt
minimale 

Objektgröße
Lichtleiter-

länge
Biege-
radius Abmessungszeichnung spezielle 

Eigenschaften

l25

3.
99

ø 2.2Prism

l15 ± 0.5 12

ø
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ø
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ø
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Einweg-Lichtleiter
G

ew
in

d
e

M4 x 0,7
/M2,6 LHE 00-1,1-1,0-20M4 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 

statisch - 40°C … + 180 °C

G
ew

in
d

e

M6 LHE 00-1,1-1,0-G Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 
statisch - 40°C … + 180 °C

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 1,5 mm LHE 00-1,1-1,0-10C1,5 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 
statisch - 40°C … + 180 °C

Z
yl

in
d

ri
sc

h

dia. 3 mm LHE 00-1,1-1,0-15C3 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 
statisch - 40°C … + 180 °C

re
ch

te
r 

W
in

ke
l

Steg
3 mm LHE 00-1,1-1,0-WC3 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 

statisch - 40°C … + 180 °C

re
ch

te
r 

W
in

ke
l

Steg
10 mm LHE 00-1,1-1,0-K9 Glas 150 mm 1,1 mm 1 m 4 mm 

statisch - 40°C … + 180 °C

spezielle Ausführung

K
u

b
is

ch

HPF-T022-H PMMA 10,7 mm 2 m mind.  
25 mm Labelerkennung

Kopf-
form Befestigung Bezeichnung Kern Reich-

weite
Faserquer-

schnitt
minimale 

Objektgröße
Lichtleiter-

länge
Biege-
radius Abmessungszeichnung spezielle 

Eigenschaften

M
2.

6

M
4

2.
2

3 - 0.5 12.7 23 ± 1 10.5 ± 1

l

2.
2

23 ± 1 10.5 ± 1

l

30 - 0.5

M
6

ø
 1

.5
 -

 0
.1

2.
2

10 - 0.5 23 ± 1 10.5 ± 1

l

ø
 3

 -
 0

.1

2.
2

10 - 0.5 23 ± 1 10.5 ± 1

l

2.
2

ø 6 - 0.1

20

23 ± 1 10.5 ± 1

l

ø
 8

 -
 0

.1

3 
-0

.5

2.
2

ø 4 - 0.1

14

23 ± 1 10.5 ± 1

l

ø
 8

 -
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.1 10
 -

 0
.5

8-32 tapped thru-hole
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6.
6
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ø
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