Instruktionsmanual

Maerkning
H-system, adskillelsesbarrierer til Zone 2

Enhedsidentifikation

Modelnummer

ATEX-godkendelse

Gruppe, udstyrsklasse, beskyttelsestype, temperaturklassifikation

table 1

Enhedens ngjagtige betegnelse kan ses pa navneskiltet pa siden af
enheden.

Pepperl+Fuchs GmbH
LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Tyskland

table 2

Malgruppe, personale

Ansvar for planleegning, montering, idriftseettelse, drift, vedligeholdelse og
afmontering p&hviler fabriksoperatoren.

Montering, installation, idriftseettelse, betjening, vedligeholdelse og
afmontering af enheden ma kun udferes af korrekt uddannet og kvalificeret
personale. Instruktionsmanualen skal laeses og forstas.

For brug af enheden skal du gere dig fortrolig med enheden og
omhyggeligt leese instruktionsmanualen.

Reference til yderligere dokumentation

Overhold love, standarder og direktiver, der er geeldende for den tiltaenkte
brug og driftslokationen.

De tilherende datablade, overensstemmelseserkleeringer, EU-
typeafprovningscertifikater, certifikater og kontroltegninger (hvis relevant)
supplerer dette dokument. Disse oplysninger kan findes under
www.pepperl-fuchs.com.

Folg instruktionsmanualerne for de respektive termineringskort.

Korrekt anvendelse

Enheden er kun godkendt til passende og tilteenkt brug. Manglende
overholdelse af disse instruktioner vil ugyldiggere garantien og fritage
producenten for ethvert ansvar.

Enheden anvendes i kontrol- og instrumentationsteknologi (C&l-teknologi)
til galvanisk isolation af signaler som f.eks. 20 mA og

10 V standardsignaler eller alternativt til tilpasning eller standardisering af
signaler. Enheden har egensikre kredslob, der anvendes til drift af
egensikre feltenheder i farlige omrader.

Brug kun modulet med de dertil beregnede termineringskort.

Brug kun enheden inden for de foreskrevne omgivelsesbetingelser.
Anvend kun enheden stationzert.

Enheden er et tilhgrende apparatur i henhold til IEC/EN 60079-11.
Enheden er et elektrisk apparatur til farlige omrader i Zone 2.

Forkert anvendelse

Beskyttelse af personalet og fabrikken er ikke sikret, hvis enheden ikke
anvendes i overensstemmelse med den tilteenkte brug.

Enheden er ikke egnet til isolering af signaler i el-installationer, medmindre
dette er angivet separat i det tilhgrende datablad.

Montering og installation

Monter ikke en beskadiget eller tilsmudset enhed.

Monter enheden pa en sddan made, at enheden er beskyttet mod
mekanisk risiko. Monter enheden i for eksempel en omgivende
afskaermning.

Monter ikke enheden i mulig eksplosiv stov luft.

Monter enheden med som minimum beskyttelsesgrad P20 i henhold il
IEC/EN 60529.

Enheden mé kun installeres og anvendes i et miljg, der sikrer en
forureningsgrad 2 (eller bedre) ifelge IEC/EN 60664-1.

Hvis den anvendes i omrader med hgjere forureningsgrad, skal enheden
beskyttes tilsvarende.

Alle kredslgb, som er forbundet med enheden, skal overholde
overspaending kategori Il (eller bedre) ifalge IEC/EN 60664-1.

Folg installationsanvisningerne i henhold til IEC/EN 60079-14.

Krav til brug som tilhgrende apparatur

Hvis kredslgb med beskyttelsestype Ex i anvendes med ikke-egensikre
kredslgb, ma de ikke leengere anvendes som kredsleb med
beskyttelsestype Ex i.

Egensikre kredslgb for det tilhgrende apparatur kan feres ind i farlige
omrader. Sgrg for at overholde sikkerhedsafstandene til alle ikke-
egensikre kredsleb ifelge IEC/EN 60079-14.

Sorg for at overholde sikkerhedsafstandene mellem to tilstedende
egensikre kredsleb ifelge IEC/EN 60079-14.

Overhold de maksimale veerdier for enheden, nér enheden tilsluttes et
egensikkert apparat.

Ved tilslutning af egensikre enheder til egensikre kredsleb for tilhgrende
apparatur skal de maksimale spidsveerdier overholdes med hensyn til
eksplosionsbeskyttelse (verifikation af egensikkerhed). Overhold
standarderne IEC/EN 60079-14 eller IEC/EN 60079-25.

Hvis der ikke er angivet nogen L,- og C,-veerdier for samtidig forekomst af
koncentrerede induktanser og kapacitanser, gaelder felgende regel.
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® Den foreskrevne veerdi for L, og C, anvendes, hvis en af falgende
betingelser er opfyldt:
® Kredslgbet har kun distribuerede induktanser og kapacitanser f.eks. i
kabler og forbindelseslinjer.
® Den samlede veerdi af L; (ekskl. kabel) for kredslgbet er < 1 % af den
foreskrevne L,-veerdi.
® Den samlede veerdi af C; (ekskl. kabel) for kredslobet er < 1 % af den
foreskrevne Co-veerdi.
® Maksimalt 50 % af den foreskrevne veerdi for L, og C, anvendes, hvis
falgende betingelse er opfyldt:
Den samlede veerdi af L; (ekskl. kabel) er > 1 % af den foreskrevne L,-
veerdi.
Den samlede veerdi af C; (ekskl. kabel) er > 1 % af den foreskrevne C,-
veerdi.
® Den reducerede kapacitans for gasgruppe |, 1A og IIB ma ikke overstige
veerdien 1 yF (inkl. kabel). Den reducerede kapacitans for gasgruppe IIC
ma ikke overstige veerdien 600 nF (inkl. kabel).
Hvis flere kanaler i én enhed er forbundet parallelt, skal det sikres, at den
parallelle tilslutning udferes direkte pa enhedens terminaler. Ved
verifikation af egensikkerhed skal de maksimale vaerdier for den parallelle
forbindelse overholdes.
Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc
Brug kun modulet i det farlige omrade, hvis termineringskortene ogsa er
godkendt til det farlige omrade.
Enheden méa kun installeres og anvendes i omgivende afskaermninger,
som
® opfylder kravene til omgivende afskaermninger i henhold til
IEC/EN 60079-0,
® er maerket med beskyttelsesgrad IP54 i henhold til IEC/EN 60529.

Tilslutning eller frakobling af stremfadte ikke-egensikre kredslob er kun
tilladt, nar der ikke er mulig eksplosiv Iuft til stede.

Tilslut og frakobl kun det stramfadte modul, nar der ikke er mulig eksplosiv
luft til stede.

Tilvejebring en overspaendingsbeskyttelse. Det skal sikres, at
spidsveerdien for overspaendingsbeskyttelsen ikke overstiger 140 % af
den fastsatte spaending.

Drift, vedligeholdelse, reparation
Enhederne ma ikke repareres, sendres eller manipuleres. | tilfeelde af en
defekt skal produktet altid udskiftes med en original enhed.

Krav til udstyrsbeskyttelsesniveau Gc
Tilslutning eller frakobling af stramfadte ikke-egensikre kredslab er kun
tilladt, nar der ikke er mulig eksplosiv Iuft til stede.

Tilslut og frakobl kun det stramfadte modul, nar der ikke er mulig eksplosiv
luft til stede.

Brug kun driftselementerne, nar der ikke er mulig eksplosiv luft il stede.

Brug kun programmeringsstikket, nar der ikke potentielt er eksplosiv luft til
stede.

Levering, transport, bortskaffelse

Kontroller emballagen og indholdet for beskadigelser.

Kontroller, om alle dele er modtaget, og om delene stemmer overens med
det, der er bestilt.

Opbevar og transporter altid enheden i den originale emballage.

Opbevar enheden i et rent og tert omrade. Der skal tages hejde for de
tilladte omgivelsesbetingelser (se datablad).

Bortskaffelse af enhed, emballage og eventuelle indeholdte batterier skal
veere i overensstemmelse med gaeldende lovgivning og retningslinjer for
det pageeldende land.

IE PEPPERL+FUCHS
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