Instrukcja obstugi

1. Oznaczenie

Wejscia analogowe

FB3201B2, FB3202B2, FB3203B2
Pepperl+Fuchs GmbH

LilienthalstraBBe 200, 68307 Mannheim, Niemcy
Certyfikat badania typu EC: BVS 13 ATEX E 050 X

Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa: € 11 2(1) G Exd
[ia Ga] IIC T4 Gb
& Il (1) D [Ex ia Da] llIC

2. Waznos¢é

Konkretne procesy i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi
wymagaja podjecia specjalnych krokéw, ktére gwarantujg bezpieczenstwo
pracy personelu obstugi.

Przestrzegaé przepiséw, norm i dyrektyw odpowiednich dla przeznaczenia
urzadzenia oraz miejsca pracy. Przestrzegac dyrektywy 1999/92/WE
odnosnie do stref zagrozonych wybuchem.

Przestrzegaé przepiséw, norm i dyrektyw odpowiednich dla przeznaczenia
urzgdzenia oraz miejsca pracy.

Jesli urzagdzenie zastepuje poprzednio uzywane urzadzenie, nalezy
dostosowaé dokumentacije dotyczaca weryfikacji iskrobezpieczenstwa.
Odpowiednie arkusze danych, deklaracje zgodnosci UE, certyfikaty badan
typu UE, certyfikaty i schematy montazowe, jezeli sg dostepne (patrz
arkusz danych), sg integralng czescig niniejszego dokumentu. Informacje
te mozna znalez¢ na stronie www.pepperl-fuchs.com.

Ze wzgledu na wprowadzane poprawki dokumentacja ta moze ulegaé

zmianie. Nalezy korzystaé z najbardziej aktualnej wersji dostepnej na
stronie www.pepperl-fuchs.com.

3. Grupa docelowa, personel

Odpowiedzialnos¢ za planowanie, montaz, pierwsze uruchomienie,
uiytklowanie, obstuge konserwacyjng i demontaz spoczywa na operatorze
instalacji.

Montaz, instalacja, uruchomienie, obstuga, konserwacja i demontaz moga
by¢ przeprowadzane wytacznie przez odpowiednio przeszkolony i
wykwalifikowany personel. Instrukcje obstugi nalezy przeczytac ze
zrozumieniem.

4. Przeznaczenie

Urzadzenie jest zatwierdzone wytgcznie do prawidtowego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tych zalecen powoduje
uniewaznienie gwarancji i zwalnia producenta z wszelkiej
odpowiedzialnosci.

Korzystaé z urzadzenia wytgcznie w okreslonych warunkach otoczenia.
Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie stacjonarnie.

Produkt jest urzgdzeniem stowarzyszonym zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60079-11.

Moduty I/O, komunikacyjne i zasilacze systemu oddalonych I/O moga byé
uzywane wytgcznie z odpowiednimi ptytami bazowymi.

Ztacza ptyty bazowej nie sg iskrobezpieczne.

Moduty I/O systemu oddalonych I/O dziatajg jako interfejs miedzy
sygnatami ze strefy zagrozonej wybuchem i strefy bezpiecznej.

5. Nieprawidtowe zastosowanie

Ochrona pracownikéw i zaktadu nie jest zapewniona, jezeli urzadzenie
jest uzywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenie nie nadaje sig do izolacji sygnatéw w instalacjach
energetycznych, chyba ze jest to stwierdzone oddzielnie w odpowiednim
arkuszu danych.

6. Montaz i instalacja

Przed montazem, instalacjg i pierwszym uruchomieniem urzadzenia
nalezy sie z nim zapoznac oraz uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.
Przestrzegacé instrukcji obstugi dotyczacych odpowiednich ptyt bazowych.
Urzadzenie musi by¢ eksploatowane tylko w okreslonym zakresie
temperatur otoczenia oraz wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji.
Nie montowac¢ urzadzenia w miejscach, w ktérych moze wystepowac
agresywna atmosfera.

Wszystkie obwody podtgczone do urzadzenia muszg by¢ zgodne z
kategorig przepieciowa Il (lub lepszg), zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60664-1.

Nie montowac urzadzenia uszkodzonego lub zanieczyszczonego.
Uzywac wytacznie akcesoriow zalecanych przez producenta.

Wocisng¢ modut do gniazda, az wszystkie tylne zatrzaski w sposéb
styszalny zamknag sie w odpowiednim potozeniu. Modut musi zatrzasng¢
sie dwukrotnie.
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Nie wpychaé modutéw do gniazd ze zbyt duza sitg. W przypadku uzycia
nadmierne;j sity tylne potagczenia urzadzen moga ulec uszkodzeniu. W
takim przypadku nie mozna zapewnic¢ ochrony przed wybuchem.
Stosowac sig do instrukgiji instalacji zgodnie z norma IEC/EN 60079-14.
Urzadzenie moze by¢ instalowane i eksploatowane w strefie 1 tylko wtedy,
gdy jest zamontowane w skrzynce odpowiedniej dla stopnia ochrony Gb.
Jesli uzywane sg razem obwody iskrobezpieczne i nieiskrobezpieczne,
potaczenia obwodoéw nieiskrobezpiecznych musza by¢ zakryte. Pokrywa
musi zapewnia¢ stopien ochrony IP30, zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60529.

Wymagania dotyczace kabli i przewodow

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen podczas montowania kabli i
przewodow:

Przestrzegac¢ dopuszczalnej powierzchni przekroju poprzecznego
przewodnika.

Nalezy uwzgledni¢ dtugos¢ zdjetej izolacji.

Podczas montazu przewodnikéw izolacja musi siegac az do zacisku.

W przypadku uzywania przewodoéw wielodrutowych nalezy zacisng¢
koncowki tulejkowe na koncach przewodnika.

Nigdy nie ciggna¢ za kabel. Drut moze wysunac¢ sig z zacisku, co
uniemozliwi odpowiednie zabezpieczenie przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Nalezy zawsze ciggna¢ za zacisk.

Nieuzywane kable i przewody musza byc¢ podtgczone do zaciskow lub
bezpiecznie przymocowane i odizolowane.

Wymagania dotyczgce uzytkowania jako urzadzenia
stowarzyszonego

Jesli obwody z ochrong typu Ex i byty uzywane z obwodami
nieiskrobezpiecznymi, nie moga one by¢ uzywane jako obwody z ochrong
typu Exi.

Iskrobezpieczne obwody powigzanego urzadzenia (zainstalowanego w
strefie bezpiecznej) moga by¢ poprowadzone do stref zagrozonych
wybuchem. Przestrzegac zalecen dotyczgcych odstepu do wszystkich
obwodoéw nieiskrobezpiecznych, zgodnie z wymaganiami normy

IEC/EN 60079-14.

Przestrzegac zalecen dotyczacych odstepu pomiedzy dwoma sagsiednimi
obwodami iskrobezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami normy

IEC/EN 60079-14.

Przestrzega¢ maksymalnych wartosci urzgdzenia podtgczanego do
urzadzenia iskrobezpiecznego.

Podczas tagczenia iskrobezpiecznych urzadzen polowych z
iskrobezpiecznymi obwodami urzgdzenia stowarzyszonego nalezy
uwzgledni¢ odpowiednie wartosci szczytowe dla urzadzenia polowego
oraz urzgdzenia stowarzyszonego (weryfikacja iskrobezpieczenstwa) w
zakresie ochrony przed wybuchem. Przestrzegac¢ takze norm IEC/EN
60079-14 oraz IEC/EN 60079-25.

Jesdli kilka kanatow jednego urzgdzenia jest potgczonych réwnolegle,
nalezy upewnic sig, ze potgczenie réwnolegte jest wykonane
bezposrednio na zaciskach urzadzenia. Podczas weryfikaciji
iskrobezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ maksymalnych wartosci dla
potaczenia réwnolegtego.

Jesli nie sg okreslone wartosci L, oraz C, dla jednoczesnie
wystepujgcych, naktadajgcych sie induktancji i pojemnosci elektrycznych,
stosuje sie nastepujgca zasade.

* Podana wartos¢ L, i C, jest uzywana, jesli spetniony jest jeden z
ponizszych warunkow:

« Obwod ma wytgcznie roztozone induktancije i pojemnosci
elektryczne, np. w przypadku kabli i przewodow.

« taczna wartosé L (bez kabla) w obwodzie wynosi < 1% podane;j
wartosci L.

* tgczna wartosé C; (bez kabla) w obwodzie wynosi < 1% podanej
wartosci C,,.

« Maksymalnie 50% podanej wartosci L, i C, jest uzywane, jesli
spetniony jest jeden z ponizszych warunkow:
tgczna wartosé L; (bez kabla) w obwodzie wynosi = 1% podanej
wartosci L.
tgczna wartosé C; (bez kabla) w obwodzie wynosi = 1% podane;j
wartosci C,,.

e Zmniejszona pojemnosc dla grup gazowych |, lIA i 1IB nie moze
przekraczac wartosci 1 uF (wraz z kablem). Zmniejszona pojemnos¢

dla grupy gazowe;j lIC nie moze przekraczaé wartosci 600 nF (wraz z
kablem).

7. Skrzynka

Umiesci¢ w widocznym miejscu na skrzynce oznakowanie ostrzegawcze
LsUwaga — patrz instrukcja obstugi!”.

Umiesci¢ w widocznym miejscu na skrzynce oznakowanie ostrzegawcze
,Uwaga — obwody nieiskrobezpieczne chronione przez pokrywe
wewnetrzng o stopniu ochrony IP30!”.

W czasie montazu lub obstugi urzadzenia zapobiega¢ gromadzeniu
tadunkoéw elektrostatycznych, ktére moga prowadzi¢ do wytadowan.

Umiesci¢ w widocznym miejscu na skrzynce oznakowanie ostrzegawcze
sUwaga — unika¢ tadunkéw elektrostatycznych!”.

Po wtgczeniu zasilania skrzynke mozna otworzy¢ w strefie 1 w celu
wykonania obstugi konserwacyjnej tylko, gdy sa nastepujace warunki:
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* Potgczenia obwodoéw nieiskrobezpiecznych sg chronione przez
pokrywe o stopniu ochrony IP30.

» Wszystkie pozostate urzgdzenia w skrzynce musza dopuszczac
otwarcie obudowy zewnetrznej w strefie 1 przy wtgczonym zasilaniu.

» Na skrzynce jest umieszczone wtasciwe oznakowanie.

8. Eksploatacja, obstuga, naprawy

Przed uzyciem urzadzenia nalezy sie z nim zapoznac oraz uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi.

Zamiana komponentéw moze spowodowac naruszenie
iskrobezpieczenstwa.

Nie uzywaé uszkodzonego lub zanieczyszczonego urzadzenia.

Uzywac wytgcznie akcesoriow zalecanych przez producenta.

Urzgdzenie nie moze by¢ naprawiane, zmieniane lub modyfikowane.

W przypadku wykrycia defektu nalezy wymieni¢ urzadzenie na oryginalne
urzgdzenie firmy Pepperl+Fuchs.

Urzadzenie mozna demontowac tylko przy uzyciu odpowiedniego
narzedzia do montazu. Narzedzie do montazu musi zapewniaé
dwustopniowa procedure demontazu.

1. Odblokowanie

2. Demontaz

Wocisng¢ modut do gniazda, az wszystkie tylne zatrzaski w sposéb
styszalny zamknag sie w odpowiednim potozeniu. Modut musi zatrzasng¢
sie dwukrotnie.

Nie wpycha¢ modutéw do gniazd ze zbyt duzg sita. W przypadku uzycia
nadmiernej sity tylne potaczenia urzadzen moga ulec uszkodzeniu. W
takim przypadku nie mozna zapewnic ochrony przed wybuchem.

Przestrzega¢ normy IEC/EN 60079-17 w zakresie obstugi i kontroli
urzadzenia stowarzyszonego.

Po wtgczeniu zasilania skrzynke mozna otworzy¢ w strefie 1 w celu
wykonania obstugi konserwacyjnej tylko, gdy sg nastepujgce warunki:

» Potaczenia obwoddéw nieiskrobezpiecznych sg chronione przez
pokrywe o stopniu ochrony IP30.

» Wszystkie pozostate urzagdzenia w skrzynce musza dopuszczac
otwarcie obudowy zewnetrznej w strefie 1 przy wtgczonym zasilaniu.

» Na skrzynce jest umieszczone wtasciwe oznakowanie.

Z wyjatkiem modutéw I/O magistrali FB ze ztgczami Ex e, wszystkie

moduty I/O magistrali FB, zasilacze magistrali FB i urzadzenia

komunikacyjne magistrali FB moga by¢ podmieniane w strefie 1 bez

odtgczania zasilania (tzw. hot swap).

Wymagania dotyczace kabli i przewodow

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen podczas montowania kabli i
przewodow:

Przestrzega¢ dopuszczalnej powierzchni przekroju poprzecznego
przewodnika.

Nalezy uwzglednic¢ dtugos¢ zdjetej izolacji.

Podczas montazu przewodnikéw izolacja musi siegac az do zacisku.
W przypadku uzywania przewodéw wielodrutowych nalezy zacisngé
koncowki tulejkowe na koncach przewodnika.

Nigdy nie ciggna¢ za kabel. Drut moze wysuna¢ sie z zacisku, co
uniemozliwi odpowiednie zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym. Nalezy zawsze ciggna¢ za zacisk.

Nieuzywane kable i przewody muszg by¢ podtaczone do zaciskow lub
bezpiecznie przymocowane i odizolowane.

9. Dostawa, transportowanie, utylizacja

Sprawdzié¢, czy opakowanie oraz zawartos$¢ nie sg uszkodzone.
Sprawdzié, czy zostaty dostarczone wszystkie elementy i czy sg one
zgodne z zamowieniem.

Zachowa¢ oryginalne opakowanie. Urzadzenie nalezy zawsze
przechowywac i transportowaé w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac urzadzenie w czystym i suchym miejscu. Uwzglednié
dopuszczalne warunki otoczenia (patrz arkusz danych).

Utylizacje urzadzenia, opakowania oraz ewentualnie dotagczonych baterii
nalezy przeprowadzi¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
w danym kraju.
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