Manual
1. Mérkning

Zenerbarriar

Z715.F, Z728.F, Z728.H.F, Z765.F, Z779.F, Z779.H.F, Z787 .F,
Z787.H.F

Z828.H.F, Z865.F, Z879.F, Z879.H.F, Z887.F, Z887.H.F
Z960.F, Z961.F, Z966.F

ATEX-certifikat: BAS 00 ATEX 7096

ATEX-maérkning:
&Il (1)G [ExiaGa] lIC, &Il (1)D [Exia Da] llIC, & | (M1) [Ex ia Ma] |

ATEX-certifikat: TUV 99 ATEX 1484 X
ATEX-maérkning: & 1l 3G Ex nA [IC T4 Gc

IECEXx-certifikat: IECEx BAS 18.0033
IECEx-markning: [Ex ia Ga] lIC , [Ex ia Da] llIC , [Ex ia Ma] |
Nordamerikanska certifikat: E106378 (UL)

Class |, Division 2, Groups A-D, T4

Class |, Zone 2, AEx nA [ia] lIC T4 (US), Ex nA [ia] IIC T4 (Canada)
Tillhérande apparat med egensakra kretsar for:

Class |, Division 1, Groups A-D; Class Il, Division 1, Groups E-G;
Class lll, Division 1

Class |, Zone 0, [AEx ia Ga] lIC (US), [Ex ia Ga] IIC (Canada)

Certifikat for USA: FM17US0370
Class |, Division 2, Groups A-D

Tillhérande apparat med egensékra kretsar for:
Class |, Division 1, Groups A-D; Class Il, Division 1, Groups E-G;
Class lll, Division 1

Pepperl+Fuchs -koncernen
LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Tyskland

Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Malgrupp, personal

Driftspersonalen ansvarar for planering, montering, idrifttagning,
anvandning, underhall och demontering.

Endast utbildad och kvalificerad personal far montera, installera, idriftta,
koéra, underhalla och demontera enheten. Den utbildade och kvalificerade
personalen maste ha last och forstatt manualen.

Bekanta dig med produkten innan du anvander den. Las manualen noga.

3. Hanvisning till ytterligare dokumentation

Folj lagar, standarder och direktiv som géller avsedd anvéndning och pa
driftsplatsen.

Vid anvandning i gruvverksamhet ska lagar, standarder och direktiv som
ar tillampliga pa driftsplatsen féljas.

Aktuella datablad, manualer, férsékringar om éverensstammelse, certifikat
om godkannande enligt EU-standard, certifikat och kontrollritningar, i
férekommande fall, finns som tillagg till det har dokumentet. Den héar
informationen finns pa www.pepperl-fuchs.com.

Om du vill ha specifik information om den har enheten, till exempel om
tillverkningsar, skannar du QR-koden p& enheten. Alternativt kan du ange
serienumret i serienummersodkningen pa www.pepperl-fuchs.com.

4. Avsedd anvandning

Enheten ar godkand endast for korrekt och avsedd anvandning. Om
dessa instruktioner ignoreras upphdr garantin att galla och tillverkaren
befrias fran allt ansvar.

Enheten anvands i kontroll- och instrumentteknologi for 6verféring av
signaler som standardsignaler pa 20 mA och 10 V. Enheten har egensékra
kretsar for drift av egensakra féltenheter inom riskomraden.

Enheten far anvandas endast inom angivna omgivnings- och
driftsférhallanden.

Enheten ar avsedd for montering pa 35 mm DIN-skena i enlighet med
EN 60715.

Enheten &r en tillhdrande apparat enligt IEC/EN 60079-11.

Enheten &r en elektrisk apparat avsedd for anvandning inom riskomraden
klassade som Zon 2.

Enheten kan installeras inom den séakra zonen.

5. Felaktig anvéndning

Personalens och anlaggningens sakerhet kan inte garanteras om enheten
anvands pa annat satt an enligt avsedd anvandning.
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6. Montering och installation

Montera inte en skadad eller férorenad enhet.

Montera enheten sa att enheten skyddas mot mekanisk fara. Montera
enheten i till exempel ett apparatskap.

Montera inte enheten inom riskomrade damm.

Enheten uppfyller kraven fér skyddsklassen IP20 enligt IEC/EN 60529.

Enheten far endast installeras och anvandas i kontrollerade miljéer med
féroreningsgrad 2 (eller hogre) enligt IEC/EN 60664-1.

Om den anvands i miljder med hégre féroreningsgrad méaste enheten
férses med skydd som ar lampligt fér den aktuella féroreningsgraden.

Enheten far endast installeras och anvandas i miljéer med
Sverspanningsklassning Il (eller hdgre) enligt IEC/EN 60664-1.
Folj installationsanvisningarna enligt IEC/EN 60079-14.

Krav pa kablar och anslutningsledare

Félj nedanstdende punkter nar kablar och anslutningsledare installeras:
Anvéand ledare med korrekt tvarsnittsarea.

Nar tvinnade ledare anvands ska ledarandarna férses med andhylsor.
Anvéand endast en ledare per kopplingsplint.

Nar ledarna installeras ska isoleringen na upp till kopplingsplinten.
Anvand ratt atdragningsmoment for skruvarna pa kopplingsplinten.

Krav fér anvéndning som tillhérande apparat

Om kretsar med skyddssétt Ex i anvénds tillsammans med icke egensékra
kretsar far de inte langre anvéndas som kretsar med skyddssatt Ex i.

Hall separationsavstandet mellan alla icke egensakra kretsar och
egensakra kretsar enligt IEC/EN 60079-14.

Hall separationsavstandet mellan intilliggande egensékra kretsar enligt
IEC/EN 60079-14.

Beakta faltenhetens och den tillhérande apparatens respektive
toppvérden for explosionsskyddet nar egensakra faltenheter ansluts till en
tillhérande apparats egensakra kretsar (verifiera egenséakerheten). Folj
aven IEC/EN 60079-14 och IEC/EN 60079-25.

Om inga L,- och C,-varden finns angivna for samtidiga punktvisa
induktanser och kapacitanser galler féljande regel.

o Det angivna vardet for L, och C, anvands om nagot av féljande
férhallanden galler:

« Kretsen har endast distribuerade induktanser och kapacitanser, till
exempel i kablar och anslutningsledare.

o Totalvardet for L; (férutom kabeln) for kretsen &r <1 % av det
angivna L,-véardet.

o Totalvardet for C; (férutom kabeln) for kretsen &r < 1 % av det
angivna C,-vardet.

» Ett maxvarde pa 50 % av det angivna vardet for L, och C, anvands om
foljande forhallande géller:

Totalvardet for L; (férutom kabeln) for kretsen &r > 1 % av det angivna
Lo-vardet.
Totalvardet for C; (forutom kabeln) fér kretsen &r = 1 % av det angivna
C,-véardet.

» Den reducerade kapacitansen for gasgrupperna |, 1A och IIB far inte
Overskrida vardet 1 pF (inklusive kabel). Den reducerade kapacitansen
for gasgrupp IIC far inte 6verskrida ett varde pa 600 pF (inklusive
kabel).

Om flera av en enhets kanaler ar parallellanslutna maste man kontrollera
att parallellanslutningen har utférts direkt pa enhetens kopplingsplint. Nar
egensakerheten kontrolleras maste man beakta maxvardena for
parallellanslutningen.

Ta hansyn till kraven pa jordning for skyddssatt Ex i i enlighet med
IEC/EN 60079-14.

Se till att det finns yttre jordanslutningar, att de ar i gott skick och varken
skadade eller korroderade.

Krav for utrustning med skyddsniva Gc

Enheten far installeras och anvandas endast i apparatskap som
« uppfyller kraven for apparatskap enligt IEC/EN 60079-0,

« och uppfyller kraven for skyddsklass IP54 enligt IEC/EN 60529.
Enheten far installeras i gasgrupp IIC, 1B och IIA.

Anslutning eller frankoppling av spanningssatta icke egensakra kretsar ar
tillatet endast i icke potentiellt explosiva miljcer.

Placera varningsmérkningen "Varning — Ta inte bort eller byt sdkringen nar
enheten ar spanningssatt!” val synlig pa kapslingen.

7. Anvandning, underhall, reparation

Enheten far inte repareras, andras eller byggas om.
Om néagot &r fel ska enheten alltid bytas mot en originalenhet.
Krav for anvédndning som tillhérande apparat

Om kretsar med skyddssétt Ex i anvands tillsammans med icke egensakra
kretsar far de inte langre anvandas som kretsar med skyddssatt Ex i.

Se till att det finns yttre jordanslutningar, att de ar i gott skick och varken
skadade eller korroderade.
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Krav for utrustning med skyddsniva Gc

Anslutning eller frankoppling av spanningssatta icke egensakra kretsar ar
tillatet endast i icke potentiellt explosiva miljoer.
Byt sékring endast nar enheten ej &r spanningssatt.

8. Leverans, transport, avfallshantering

Kontrollera att férpackningen och innehallet &r utan skador.

Kontrollera att alla delar féljer med i leveransen och att du har fatt de delar
som du har bestallt.

Férvara och transportera alltid enheten i originalférpackningen.

Forvara enheten i en ren och torr miljé. Ta hansyn till tillatna
omgivningsférhallanden, se databladet.

Enheten, de inbyggda komponenterna, férpackningen och eventuella
batterier ska kasseras i enlighet med de lagar och riktlinjer som &r
tilldmpliga i det aktuella landet.
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