Instrukcja obstugi
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2. Waznos¢é

Konkretne procesy i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi
wymagaja podjecia specjalnych krokéw, ktére gwarantuja bezpieczenstwo
pracy personelu obstugi.

Przestrzegac przepiséw, norm i dyrektyw odpowiednich dla przeznaczenia
urzadzenia oraz miejsca pracy. Przestrzegac dyrektywy 1999/92/WE
odno$nie do stref zagrozonych wybuchem.

Odpowiednie arkusze danych, instrukcje obstugi, deklaracje zgodnosci
UE, certyfikaty badan typu UE, certyfikaty i schematy montazowe, jezeli sg
dostepne (patrz arkusz danych), sg integralng czgs$cia niniejszego
?okumentu. Informacje te mozna znalez¢ na stronie www.pepperl-
uchs.com.

Ze wzgledu na wprowadzane poprawki dokumentacja ta moze ulega¢
zmianie. Nalezy korzysta¢ z najbardziej aktualnej wersji dostepnej na
stronie www.pepperl-fuchs.com.

3. Grupa docelowa, personel

Odpowiedzialnos¢ za planowanie, montaz, pierwsze uruchomienie,
uzytkowanie, obstuge konserwacyjng i demontaz spoczywa na operatorze
instalacji.

Personel zajmujacy sie montazem, instalacja, pierwszym uruchomieniem,
uzytkowaniem, obstugg konserwacyjng i demontazem urzgdzenia musi
byc¢ odpowiednio przeszkolony oraz wykwalifikowany. Przeszkoleni i
wykwalifikowani pracownicy muszg przeczytac i zrozumie¢ instrukcje
obstugi.

4. Przeznaczenie

Urzadzenie jest zatwierdzone wytgcznie do prawidtowego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie tych zalecen powoduje
uniewaznienie gwarancji i zwalnia producenta z wszelkiej
odpowiedzialnosci.

Bramka EtherNet/IP tworzy interfejs miedzy modutami I/O na ptycie
bazowej i systemem sterowania procesami.

Obstuguje ona wszystkie moduty I/O o pojedynczej i podwajnej
szerokosci. W ten sposéb sygnaty z czujnikéw NAMUR, stykow
mechanicznych, sterownikéw elektrozaworéw duzej mocy, przekaznikow
mocy, sygnalizatoréw dzwiekowych i diod LED alarmu sg transportowane
do systemu magistrali wyzszego poziomu.

Urzadzenie musi by¢ eksploatowane tylko w okreslonym zakresie
temperatur otoczenia oraz wilgotnosci wzglednej, bez kondensacji.
Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie stacjonarnie.

Moduty I/O, komunikacyjne i zasilacze systemu zdalnych I/O moga by¢
uzywane wytgcznie z odpowiednimi ptytami bazowymi.

Ztacza ptyty bazowej nie sg iskrobezpieczne.

5. Nieprawidtowe zastosowanie

Ochrona pracownikéw i zaktadu nie jest zapewniona, jezeli urzgdzenie
jest uzywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenie nie nadaje sie do izolacji sygnatéw w instalacjach
energetycznych, chyba ze jest to stwierdzone oddzielnie w odpowiednim
arkuszu danych.

6. Montaz i instalacja

Przed montazem, instalacjg i pierwszym uruchomieniem urzadzenia
nalezy sie z nim zapoznac oraz uwaznie przeczytac instrukcje obstugi.
Przestrzegacé instrukcji obstugi dotyczacych odpowiednich ptyt bazowych.
Nie montowac¢ urzadzenia w miejscach, w ktérych moze wystepowac
agresywna atmosfera.

Urzadzenie powinno by¢ montowane i uzywane wytgcznie w
kontrolowanym srodowisku, ktére zapewnia stopien zanieczyszczenia 2
(lub wyzszy), zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60664-1.

W przypadku uzywania w obszarach o wyzszym stopniu zanieczyszczenia
urzadzenie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Urzadzenie powinno by¢ montowane i uzywane wytgcznie w srodowisku o
kategorii przepieciowej Il (lub wyzszej) zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60664-1.
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Nie montowac urzadzenia uszkodzonego lub zanieczyszczonego.
Uzywac wytacznie akcesoriéw zalecanych przez producenta.

Nie wpychaé modutéw do gniazd ze zbyt duza sitg. W przypadku uzycia
nadmierne;j sity tylne potgczenia urzadzen moga ulec uszkodzeniu.
Podtaczanie i odtgczanie modutéw zasilanych moze odbywac sie tylko w
przypadku braku atmosfery potencjalnie wybuchowe;.

Zasila¢ urzadzenie zasilaczem, ktory spetnia wymogi bezpieczenstwa
bardzo niskiego napiecia znamionowego (SELV) lub bardzo niskiego
napigcia ochronnego (PELV).

Zapewni¢ ochrone przed stanami nieustalonymi. Upewni¢ sie, ze warto$¢
szczytowa ochrony przed stanami nieustalonymi nie przekracza 140%
napigcia znamionowego.

Jesli urzadzenie byto juz uzywane w standardowej instalacji elektrycznej,
wowczas hie moze byc juz uzywane w instalacjach elektrycznych
stosowanych w strefach zagrozonych wybuchem.

Rozpraszanie energii zalezy od okreslonych warunkéw. Nalezy
przestrzegac tych warunkow, aby zapewni¢ iskrobezpieczenstwo.
Wartosci pradu i parametry znajdujg sie w odpowiednich arkuszach
danych.

Stosowac sie do instrukgji instalacji zgodnie z norma IEC/EN 60079-14.
Zachowac odstepy miedzy wszystkimi obwodami nieiskrobezpiecznymi i
iskrobezpiecznymi, zgodnie z wymaganiami normy |IEC/EN 60079-14.
Podtaczanie lub odtgczanie nieiskrobezpiecznych obwodéw pod
napieciem jest dozwolone tylko w razie braku atmosfery potencjalnie
wybuchowej.

Przed odtaczeniem lub podtaczeniem obwoddéw w obecnosci atmosfery
potencjalnie wybuchowej nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie
nieiskrobezpieczne obwody sg pozbawione napiecia i nie ptynie w nich
prad.

6.1. Wymagania dotyczgce skrzynek

Skrzynka zewnetrzna nie moze by¢ uszkodzona, odksztatcona lub

skorodowana.

Wszystkie uszczelnienia muszg byc czyste, prawidtowo zamontowane i
nieuszkodzone.

Wszystkie Sruby skrzynki zewnetrznej/pokrywy skrzynki zewnetrznej
muszg by¢ dokrecone odpowiednim momentem.

Uzywac tylko dtawikow kablowych o wielkosci dostosowanej do Srednicy
kabli.

Dokrecic¢ wszystkie dtawiki kablowe odpowiednim momentem obrotowym.

Zaslepic wszystkie nieuzywane dtawiki kablowe odpowiednimi zaslepkami
uszczelniajgcymi.

6.2. Wymagania dotyczace strefy bezpiecznej
Urzadzenie moze by¢ zainstalowane i uzywane tylko w skrzynkach

» zgodnych z wymaganiami dotyczgcymi skrzynek spetniajgcych wymogi
normy |IEC/EN 60079-0,

« zapewniajgcych stopien ochrony IP54, zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60529.

Alternatywnie dozwolone jest instalowanie i uzywanie urzgdzenia w
kontrolowanym srodowisku zapewniajgcym stopien zanieczyszczenia 2,
zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60664-1.

6.3. Wymagania dotyczace ochrony urzadzen poziomu Gc

Urzadzenie moze by¢ zainstalowane i uzywane tylko w skrzynkach

¢ zgodnych z wymaganiami dotyczgcymi skrzynek spetniajgcych wymogi
normy |IEC/EN 60079-0,

« zapewniajgcych stopien ochrony IP54, zgodnie z wymaganiami normy
IEC/EN 60529.

7. Eksploatacja, obstuga, naprawy

Przed przystgpieniem do uzytkowania produktu nalezy sie z nimi
zapoznac¢. Doktadnie przeczytac instrukcje obstugi.

Zamiana podzespotéw moze uniemozliwi¢ uzywanie urzadzenia w strefie
2

Nie uzywaé uszkodzonego lub zanieczyszczonego urzadzenia.

Uzywac wytgcznie akcesoriow zalecanych przez producenta.

Nie nalezy naprawiac¢, zmienia¢ lub modyfikowac urzadzenia.

W przypadku wykrycia defektu urzadzenia nalezy je wymieni¢ na
oryginalne.

Nie wpychaé modutéw do gniazd ze zbyt duza sitg. W przypadku uzycia
nadmierne;j sity tylne potgczenia urzadzen moga ulec uszkodzeniu.
Podtaczanie i odtgczanie modutéw zasilanych moze odbywac sie tylko w
przypadku braku atmosfery potencjalnie wybuchowe;.

Przestrzega¢ normy IEC/EN 60079-17 w zakresie kontroli i konserwacji.
Podtaczanie lub odtgczanie nieiskrobezpiecznych obwodéw pod

napieciem jest dozwolone tylko w razie braku atmosfery potencjalnie
wybuchowej.

Przed odtgczeniem lub podtagczeniem obwodow w obecnosci atmosfery
potencjalnie wybuchowej nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie
nieigkrobezpieczne obwody sg pozbawione napigcia i nie ptynie w nich
praa.
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8. Dostawa, transportowanie, utylizacja

Sprawdzié, czy opakowanie oraz zawarto$c¢ nie sg uszkodzone.
Sprawdzi¢, czy zostaty dostarczone wszystkie elementy i czy sg one
zgodne z zamowieniem.

Zachowac oryginalne opakowanie. Urzgdzenie nalezy zawsze
przechowywac i transportowac w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac urzgdzenie w czystym i suchym miejscu. Nalezy
uwzgledni¢ dopuszczalne warunki otoczenia opisane w arkuszu danych.
Utylizacje urzadzenia, opakowania oraz ewentualnie dotgczonych baterii
nalezy przeprowadzi¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
w danym kraju.
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