Kayttoohje

1. Merkinta

6000 sarjan tyhjennys- ja paineistusjarjestelma tilaluokalle 1 tai
tilaluokalle 21

Ohjausyksikkd: 6000-**-S2-UN-**-**

Ohjausyksikdn osasarja: 6000-**-S2-UN-CK-**
Ohjausyksikkdsarjan versio: 6000-EXKIT-**-**
Kayttéliittyma: 6000-UIC-01

Luonnostaan vaaraton DIN-kytkentaalusta: 6000-1ISB-**
Poistoaukko: EPV-6000

Lampétilansaadin: 6000-TEMP-01

Lampétila-anturi: 6000-TSEN-01

Pélytiivis kotelo lampétilanséatimelle ja luonnostaan vaarattomalle
kytkentaalustalle: 6000-DPE-**-****

ATEX ja IECEX:
Katso tarkka kuvaus laitteen sivulla tai kannessa olevasta nimikyltistéa.

Pepperl+Fuchs Konserni
LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Saksa

Internet: www.pepperl-fuchs.com

Tyyppikoodin tdhdella (*) merkityt kirjaimet osoittavat laiteversion.

Muutokset ovat sallittuja vain, jos ne on hyvaksytty tasséa kayttdohjeessa ja
laitetta koskevassa dokumentaatiossa.

Noudata erityisia kayttdolosuhteita.

2. Kohderyhma ja henkil6st6

Kayttdhenkildstd on vastuussa suunnittelusta, kokoonpanosta,
kayttdonotosta, kaytdsta, kunnossapidosta ja purkamisesta.

Vain asianmukaisesti koulutettu henkildkunta saa suorittaa laitteen
asennus-, kayttdonotto-, kayttd-, kunnossapito- ja purkutoimenpiteita.
Koulutetun henkilékunnan on luettava ja ymmarrettava kayttdohje.

Tutustu tuotteeseen ennen sen kayttéa. Lue kayttdéohje huolellisesti.

3. Viittaukset muuhun dokumentaatioon

Noudata kayttotarkoitukseen ja kayttdymparistdon liittyvia lakeja,
standardeja ja direktiiveja.

Vastaavat tekniset tietolomakkeet, oppaat,
vaatimustenmukaisuusvakuutukset, EU-tyyppitarkastustodistukset,
sertifikaatit ja piirikaaviot soveltuvin osin tdydentavat tata asiakirjaa. Nama
tiedot ovat saatavissa osoitteesta www.pepperl-fuchs.com.

Tarkat tiedot laitteesta, esimerkiksi valmistusvuosi, voidaan tarkistaa
lukemalla laitteen QR-koodi. Vaihtoehtoisesti voit sy6ttaa sarjanumeron
sarjanumerohakuun sivustollawww.pepperl-fuchs.com.

Lisatietoja on valmistajan ilmoituksessa.

4, Kayttétarkoitus

Noudata asennetun laitteen kayttdohjetta ja sertifikaattia.
Laitteissa, joihin sovelletaan kayton erityisvaateita, on X-merkinta
sertifikaattinumeron peréassa.

Laite on hyvaksytty vain kayttétarkoituksen mukaiseen kayttéon. Taman
kayttdohjeen noudattamatta jattdminen kumoaa takuun ja vapauttaa
valmistajan vastuusta.

Kayté laitetta vain maaritellyissd ymparistd- ja kayttdolosuhteissa.

Laite ei ole konedirektiivissa tarkoitettu turvakomponentti. Laitetta ei pida
kayttéaa henkildvahinkojen ehkaisemiseen.

Jos dokumentaatiossa esitetyissé arvoissa on vaihtelua, alempi arvo on
aina pateva.

5. Saantdjenvastainen kaytté

Henkiléstdn ja tehtaan turvallisuutta ei voida taata, jos laitetta ei kayteta
sen kayttétarkoituksen mukaan.

6. Asennus

Tutustu laitteeseen ja lue kayttdohje huolellisesti ennen laitteen asennusta
ja kayttdonottoa.

Laitteen kokoamisessa ja asentamisessa on huomioitava ympéristé- ja
kayttdolosuhteet.

Jos aiot asentaa laitteen tai kotelon alueelle, jolla se voi altistua
voimakkaille aineille, tarkista, etta ilmoitetut pintamateriaalit sopivat yhteen
naiden aineiden kanssa. Pyyda tarvittaessa lisatietoja Pepperl+Fuchsilta.

Asenna laite niin, etta se on suojattu mekaaniselta vaaralta.

Jos kaytat laitetta ymparistoissa, jotka ovat alttiita haitallisille olosuhteille,
laite on suojattava vastaavasti.

Aseta ympardivéan koteloon nakyvésti varoitusmerkintd Varoitus — katso
kayttdohjeet!

Suojaa pneumaattiset komponentit mekaaniselta vaaralta.
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Huolehdi, ettd kaapin ylipaine ei ylita sallittua huippuarvoa.
Kaapelitiivisteita koskevat vaatimukset

Varmista, etta kayttamattomat liitinruuvit on kiristetty kunnolla.
Noudata liitinruuvien kiristysmomenttia.

Kaapelitiivisteiden on oltava asianmukaisesti sertifioituja kayttétarkoitusta
varten.

Sulkutulppien on oltava asianmukaisesti sertifioituja kayttdtarkoitusta
varten.

Kaapelitiivisteiden lampétila-alueen on sovelluttava kayttéon.

Varmista, ettd kaapelitiivisteet ja sulkutulpat eivat ole suojausluokan
vastaisia.

Varmista, ettd kaikki kaapelitiivisteet ovat hyvésséa kunnossa ja kunnolla
kiristettyja.

Kaapeleita ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Kaapeleiden ja kaapelointien lampétila-alueen on sovelluttava kayttéon.

Asenna kaapelit ja kaapelitiivisteet niin, etta niihin ei kohdistu mekaanisia
vaaroja.

Noudata johtimen ytimen sallittua lapimittaa.
Ota huomioon kuorintapituus.
Suojaa muoviset kaapelitiivisteet mekaaniselta vaaralta.

Takaa l&ampétilaluokat varmistamalla, etté tehoh&vié on pienempi kuin
sertifikaatissa mainittu luku. Suurin osa tehohéavidsta johtuu virran
virtaamisesta kaapeleissa.

Kéyta maariteltyyn kayttéon sopivia tiivisteita.

7. Laitteen tiedot

Noudata ruuvien kiristysmomenttia.

Kun luonnostaan vaarattomia laitteita liitetaén liittyvan laitteen luonnostaan
vaarattomiin piireihin, rdjahdyssuojauksen enimmaishuippuarvoja on
noudatettava (luonnostaan vaarattomuuden varmistus). Noudata
standardia IEC/EN 60079-14 tai IEC/EN 60079-25.

Asenna laite paikkoihin, joissa mekaanisen vaaran riski on vahainen
standardin IEC/EN 60079-0 mukaisesti.

Luonnostaan vaarattomien piirien osalta eristyksen dielektrisyysvakion
muihin luonnostaan vaarattomiin piireihin ja vaippaan verrattuna on oltava
vahintaan 500 V standardin IEC/EN 60079-14 mukaisesti.

Turvallisuuteen liittyvat merkinnat ovat laitteeseen kiinnitetyssa tai sen
mukana toimitetussa tyyppikilvessa.

8. Turvallinen alue

Laitteen voi asentaa turvalliselle alueelle.

9. Jarjestelmét ja ratkaisut

Laite on raskas. Henkildvahinkojen ja omaisuusvahinkojen valttamiseksi
tee asianmukaiset jarjestelyt asennusta varten.

Kun asennat lisdkomponentteja, varmista, etta kyseiset komponentit on
luetteloitu asianmukaisissa sertifikaateissa.

Valitse sopivat johtimet varmistaaksesi, etta johtimien suurin sallittu
lampétila sopii liitinkotelon suurimpaan sallittuun ympéristélampaétilaan.

IECEXx-sertifioiduissa ohjauspaneeleissa saa kayttaa vain kaapelitiivisteita,
joissa on metrinen kierre tai NPT-kierre.

Varmista, etta kayttdympariston lattian kantavuus on riittava.

10. Séhkdstaattinen varaus
Laite sisaltaa ei-johtavia muoviosia.

11. Réjahdysvaarallinen alue

Kotelossa on maadoitusliitdnt4. Liitd tihan maadoitusliitidntéan
lapimitaltaan vahintddn 4 mm2:n maajohdin.

Noudata asennusohjeita standardin IEC/EN 60079-14 mukaisesti.
Noudata asennusohjeita standardin IEC/EN 60079-25 mukaisesti.
Valta iskuja ja hankausta asennuksen aikana.

12. Kaasu

Poista kansi vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.
Laitteen voi asentaa kaasuryhmiin IIC, 1IB ja lIA.

13. Tilaluokka 1

Laitteen voi asentaa tilaluokkaan 1.
Luonnostaan vaarattomat I&htopiirit voivat johtaa tilaluokkaan 1.

14. Poly

Laitteen voi asentaa pdlyluokkiin llIC, I1IB ja IllA.
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15. Tilaluokka 21

Laitteen voi asentaa tilaluokkaan 21.

16. Réjahdyspaineen kestéva suojaustyyppi (Ex d)

Jos laite asennetaan rajahdyspaineen kestavaan kotelointiin, vahintaan
viiden kierteen kierroksen on oltava mekaanisessa kosketuksessa
kotelointiin.

17. Luonnostaan vaaraton suojaustyyppi (Ex i)

Rajahdyssuojauksen osalta kenttdlaitteen ja liittyvan laitteen vastaavia
huippuarvoja on noudatettava liitettdessa luonnostaan vaarattomia
kenttalaitteita liittyvan laitteen luonnostaan vaarattomiin piireihin
(luonnostaan vaarattomuuden varmistus). Noudata myds standardeja
IEC/EN 60079-14 ja IEC/EN 60079-25.

Pida erotusetaisyydet kaikkien ei-luonnostaan vaarattomien piirien ja
luonnostaan vaarattomien piirien valill& standardin IEC/EN 60079-14
mukaisina.

Liittyvan laitteen luonnostaan vaarattomat piirit voi johtaa
rajahdysvaarallisille alueille. Noudata kaikkien ei-luonnostaan
vaarattomien piirien erotusetaisyyksia standardin IEC/EN 60079-14
mukaisesti.

Luonnostaan vaarattoman laitteen piirit voi johtaa rajahdysvaarallisille
alueille, jolloin on kiinnitettava erityistd huomiota erotusetaisyyksien
sailyttdmiseen kaikkiin ei-luonnostaan vaarattomiin piireihin standardin
IEC/EN 60079-14 mukaisesti.

18. Paineistettu suojaustyyppi (Ex p)

Kun asennat laitteen tilaluokkaan 20, 21 tai 22, paineistetun kotelon
sisépuolta ei saa puhdistaa. Puhdista poly pois kotelon sisalta.

19. Kotelot ja ymparoivét kotelot

Koteloa ei saa avata, kun laite on sahkdistetty.

Al& asenna koteloon sulakeliittimi, releité, pienoiskokoisia
virtakatkaisijoita, kontaktoreja jne.

Varmista ennen ymparéivan kotelon sulkemista, ett tiivisteet ovat
puhtaita, ehjié ja oikein asennettuja.

20. Kaytté, kunnossapito, korjaus

Tutustu tuotteeseen ennen sen kayttéa. Lue kayttdohje huolellisesti.
Ala poista nimikylttia.

Noudata varoitusmerkintdja.

Ala liita tai irrota sahkdliitantaa, kun se on sahkoistetty.

Ala ylita suurinta sallittua lahtdvirtaa. Esté oikosulut.

Ala ylita suurinta tehohavibta. Tarkista tehohavié tyyppikilvesta.

Noudata standardia IEC/EN 60079-17 liittyvan laitteen kunnossapidossa
ja tarkastamisessa.

Huolehdi kunnossapidosta ja tarkastamisesta standardin
IEC/EN 60079-17 mukaisesti.

Ala vahingoita kotelon ja kotelon kannen valiss& olevia aukon pintoja
ohjauspaneelia avatessasi.
Jos kotelo on vaurioitunut, vaihda kotelo ja kotelon kansi.

Sahkoistettyna kotelon saa avata vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia
eiole.

Komponenttien korvaaminen voi heikentda luonnostaan vaarattomuutta.

Poista laitteesta kaikki jaamat. Nama jaamat voivat olla terveydelle
vaarallisia.

Tayta Declaration of Contamination (Saastumisilmoitus) -lomake.
Lomake I6ytyy tuotesivulta osoitteessa www.pepperl-fuchs.com.

21. Palautus
Palautus
Vian ilmetessé laheta laite aina takaisin Pepperl+Fuchsille.

22. Toimitus, kuljetus, havittdminen

Varmista, ettd pakkaus ja sen sisélto eivéat ole vaurioituneet.
Varmista, etté olet saanut kaikki tuotteet, jotka olet tilannut.

Sailyta laitetta puhtaassa ja kuivassa ymparistossa. Sallittuja
ympéristéolosuhteita on noudatettava. Katso tiedot tietolomakkeesta.
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