LietoSanas pamaciba

1. Markeéjums

6000 sérijas attiriSanas un hermetizéSanas sistéema, paredzéta 1.
un 21. zonai

Vadibas iekarta: 6000-**-S2-UN-**-**

Komponentu komplekts, vadibas iekarta 6000-**-S2-UN-CK-**
Vadibas iekartas komplekta versija: 6000-EXKIT-**-**
Lietotaja saskarne: 6000-UIC-01

DIN pasdro$s izvada panelis: 6000-ISB-**

Kanals: EPV-6000

Temperatiuras mezgls: 6000-TEMP-01

Temperaturas devéjs 6000-TSEN-01

Pret putekliem dro$s korpuss temperatiras mezglam un pasdroSam
izvada panelim: 6000-DPE-**-****

ATEX un IECEX:

Precizu ierices apziméjumu skatiet nosaukuma plaksné uz ierices
saniem vai vaka.

Pepperl+Fuchs uznéemumu grupa
Lilienthalstra3e 200, 68307 Mannheim, Vacija

Internets: www.pepperl-fuchs.com

Ar zvaigzniti (*) apzimétie burti veida koda ir ierices versijas vietturi.
lzmainas drikst veikt tikai tad, ja tas ir apstiprinatas Saja lietosanas
pamaciba un ierices dokumentacija.

Nemiet véra Tpasos lietoSanas apstak|us.

2. Merkgrupa, personals

Par planosanu, montazu, nodo$anu ekspluatacija, ekspluataciju, apkopi
un demontésanu atbild iekartas operators.

lerices uzstadiSanu, instalaciju, nodosanu ekspluatacija, ekspluataciju,
apkopi un demontésanu drikst veikt tikai pienacigi apmacits un kvalificéts
personals. Apmacitajam un kvalificétajam personalam ir jaizlasa un
jasaprot lietoSanas pamaciba.

Pirms produkta izmantoSanas iepazistieties ar ta uzbavi. Rlpigi izlasiet
lietoSanas pamacibu.

3. Atsauce uz papilddokumentiem

levérojiet likumus, standartus un direktivas, kas ir piemérojamas
paredzétajam lietoSanas veidam un ekspluatacijas vietai.

So dokumentu papildina attiecigas datu lapas, pamacibas, atbilstibas
deklaracijas, ES tipa parbaudes sertifikati, sertifikati un kontroles raséjumi,
ja tadi ir. So informaciju skatiet vietné www.pepperl-fuchs.com.

Lai noskaidrotu specifisku informaciju par ierici, pieméram, razo$anas
gadu, noskenéjiet ierices QR kodu vai ievadiet sérijas numuru ta
meklésanas lodzina vietné www.pepperl-fuchs.com.

Papildinformaciju skatiet razotaja atbilstibas deklaracija.

4. Paredzetais lietoSanas veids

Nemiet véra uzstadita aparata lietoSanas pamacibu un sertifikatu.
lericém, uz kuram attiecas Tpasi lietoSanas nosacijumi, sertifikata numura
beigas ir X markéjums.

lerice ir apstiprinata tikai atbilstoSam un paredzétajam lietoSanas veidam.
Ja §i lietosanas pamaciba netiks ievérota, garantija zaudés speku un
razotajs bus atbrivots no atbildibas.

Lietojiet ierici tikai noraditajos apkartéjas vides apstaklos un atbilstigi
ekspluatacijas nosacijumiem.

lerice nav droSibas sastavdala saskana ar Direktivu par masinam.
Neizmantojiet ierici, lai nepielautu personisku kaitéjumu.

Ja dokumentacija noraditas vértibas nav vienadas, vienmer ir deriga
mazaka vértiba.

5. NeatbilstoSa izmantosana

Ja ierice netiek izmantota atbilstoSi paredzéetajam lietoSanas veidam,
netiek nodrosinata personala un iekartas aizsardziba.

6. UzstadiSana un instalacija

Pirms iekartas uzstadiSanas, instalacijas un nodosanas ekspluatacija jums
ir jaiepazistas ar ierici un uzmanigi jaizlasa lietoSanas pamaciba.

lerices uzstadiSanas un instalacijas laika nodrosiniet vajadzigos
apkartéjas vides apstaklus un izpildiet ekspluatacijas nosacijumus.

Ja planojat uzstadit ierici vai korpusu vietas, kur uz to var iedarboties
agresivas vielas, parliecinieties, ka noraditie virsmas materiali ir saderigi
ar $Sim vielam. Ja tas ir nepiecieSams, sazinieties ar Pepperl+Fuchs, lai
sanemtu papildinformaciju.

Uzstadiet ierici ta, lai ta butu aizsargata pret mehanisku bistamibu.
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Jaizmantojat ierici vidés, kas ir paklautas nelabveligiem apstakliem, jums
ir janodrosSina attieciga ierices aizsardziba.

Redzama vieta uz aréja korpusa novietojiet bridinajuma zimi

“Bridinajums — skatit lietoSanas pamacibas!”.

Sargajiet pneimatiskos elementus no mehaniskas bistamibas.
NodroSiniet, lai parspiediens korpusa neparsniegtu pielaujamo maksimalo
vertibu.

Prasibas attieciba uz kabelievadiem

NodroS$iniet neizmantoto spailes skrivju pienacigu pievilk§anu.
Nemiet véra spailes skruvju savilces griezes momentu.

Izmantojiet tikai tadus kabelievadus, kas ir sertificéti ka piemeéroti
konkrétajam lietojumam.

Izmantojiet tikai aizbaznus, kas ir sertificéti ka pieméroti konkrétajam
lietojumam.

Izmantojiet tikai tadus kabelievadus, kuru ekspluatacijas temperaturas
diapazons ir piemeérots konkrétajam lietojumam.

Parliecinieties, ka kabelievadi un aizbazni nodrosina vajadzigo
aizsardzibas limeni.

Parliecinieties, ka visi kabelievadi ir laba stavokli un ciesi pievilkti.

Prasibas attieciba uz kabeliem un savienojuma linijam

Izmantojiet tikai tadus kabelus un savienojuma linijas, kuru ekspluatacijas
temperaturas diapazons ir piemérots konkrétajam pielietojumam.

Uzstadiet kabelus un kabelievadus ta, lai tie nebutu paklauti mehaniskai
bistamibai.

levérojiet pielaujamo vaditaja Skérsgriezuma kodolu.
Janem véra izolacijas garums.
Aizsargajiet plastmasas kabelievadus pret mehanisku bistamibu.

Lai garantétu temperaturas klases, nodrosiniet, lai jaudas izkliede batu
zemaka neka sertifikata noraditais skaitlis. Lielaka dala jaudas izkliedes
rodas no kabelos plustosas stravas.

Izmantojiet blivejumus, kas ir pieméroti noraditajam lietojumam.

7. Ar ierici saistita informacija

NodroSiniet skrivju savilces griezes momentu.

Savienojot pasdrosas ierices ar saistitas aparaturas pasdrosam kédem,
nodrosiniet maksimalas vértibas attieciba uz spradzienaizsardzibu
(iekSejas drosibas parbaude). levérojiet standartus IEC/EN 60079-14 vai
IEC/EN 60079-25.

Veiciet ierices montazu vietas, kuras ir zems mehaniskas bistamibas
risks, tikai saskana ar standartu IEC/EN 60079-0.

PasdroSu kézu gadijuma izolacijas dielektriskajai izturibai pret citam
pasdrosam kedem un vairogu jabut vismaz 500 V saskana ar
standartu IEC/EN 60079-14.

lerices tehnisko datu plaksné vai nodroSinataja tehnisko datu plaksné ir
noraditi ar droSibu saistiti markéjumi.

8. Nebistama zona

lerici drikst uzstadit nebistamaja zona.

9. Sistémas un risinajumi

lerice ir smaga. Lai nepielautu personisku kaitéjumu vai materialos
zaudéjumus, nosakiet atbilstoSas prasibas attieciba uz uzstadisanas
proceddru.

Uzstadot papildu elementus, parbaudiet, vai Sie elementi ir uzskaititi
attiecigajos sertifikatos.

Izvélieties piemeérotus vaditajus, lai nodroSinatu, ka vaditaju maksimala
atlauta temperatura atbilst spailu karbas maksimalajai atlautajai apkartéjai
temperaturai.

IECEX sertificétiem vadibas paneliem drikst izmantot tikai kabelievadus ar
metrisko vitni vai NPT vitni.

Nodrosiniet, lai ekspluatacijas vietai butu pietiekama parseguma izturiba.

10. Elektrostatiska uzlade

lerice satur stravu nevadosas plastmasas dalas.

11. Bistama zona

Korpuss ir aprikots ar zeméjumu. Pievienojiet §im zeméjumam
ekviptz)tenciéla savienojuma vaditaju, kura minimalais Skérsgriezums ir
4 mm2,

levérojiet instalacijas norades saskana ar standartu IEC/EN 60079-14.
levérojiet instalacijas norades saskana ar standartu IEC/EN 60079-25.
UzstadiSanas laika sargajiet ierici no triecieniem un berzes.

12. Gaze

Nonemiet apvalku tikai tad, ja vide nav potenciali spradzienbistama.
lerici drikst uzstadit vietas, kas ir klasificétas ka IIC, 1B un IlA gazes grupa.
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13. 1. zona

lerici drikst uzstadit 1. zona.
PasdroSas kédes var iesniegties 1. zona.

14. Putekli

lerici drikst uzstadit vietas, kas ir klasificétas ka IlIC, 1lIB un IllA puteklu
grupa.

15. 21. zona

lerici drikst uzstadit vietas, kas ir klasificétas ka 21. zona.

16. Aizsardzibas veids Ex d

Uzstadot uz korpusa, kura aizsardzibas veids ir Ex d, vismaz
5 apgriezieniem atbilsto$ai vitnes dalai ir jabut mehaniska saskare ar
korpusu.

17. Aizsardzibas veids Ex i

Savienojot paddrosas lauka ierices ar paSdroSam saistitas aparaturas
kédem, ieverojiet lauka ierices un saistitas aparaturas attiecigas
maksimalas vertibas, kas ir saistitas ar aizsardzibu pret spradzieniem
(pasdroSuma parbaude). levérojiet art standartu IEC/EN 60079-14 un
IEC/EN 60079-25.

Saglabajiet attalumus starp visam pasnedrosajam kédém un pasdrosajam
kédem saskana ar standartu IEC/EN 60079-14.

Saistitas aparaturas pasdrosas kédes var iesniegties bistamajas zonas.
Nodrosiniet attaluma ievéroSanu starp kédém attieciba uz visam
pasnedrosajam kédém saskana ar standartu IEC/EN 60079-14.
PasdroSas aparaturas kédes var iesniegties bistamajas zonas, un tada
gadijuma TpasSa uzmaniba ir japievers tam, lai nodroSinatu attalumus ar
visam pasnedro$ajam kédém saskana ar prasibam, kas noteiktas
standarta IEC/EN 60079-14.

18. Aizsardzibas veids Ex p

Uzstadot ierici 20., 21. vai 22. zona, Ex p korpusa iekSpusi nedrikst
iztukSot. Atbrivojiet korpusa iekSpusi no putekliem ar tiriSanas palidzibu.

19. Korpusi un aréjie korpusi

Kad ierice tiek pievienota stravai, korpuss nedrikst bat atverts.
Neuzstadiet korpusa dro$inataju spailes, relejus, miniattros jaudas
slédzus, kontaktorus utt.

Pirms aréja korpusa aizvér§anas parliecinieties, ka blivéjumi ir tiri, nebojati
un pareizi uzstaditi.

20. Izmantosana, apkope, remonts

Pirms produkta izmantoSanas iepazistieties ar ta uzbuvi. Rupigi izlasiet
lietoSanas pamacibu.

Nenonemiet nosaukuma plaksni.

levérojiet bridinajuma zimes.

Nepievienojiet un neatvienojiet elektrisko savienojumu, kad ierice ir
pieslégta spriegumam.

Neparsniedziet maksimalo atlauto izvades stravu. Nepielaujiet
Tssavienojumus.

Neparsniedziet maksimalo jaudas izkliedi. Informaciju par maksimalo
jaudas izkliedi skatiet tehnisko datu plaksné.

IEC/EN 60079-17 prasibas attieciba uz saistitas aparattras apkopi un
parbaudi.

leverojiet IEC/EN 60079-17 prasibas attieciba uz apkopi un parbaudi.
Atverot vadibas paneli, nesabojajiet liesmu kanala virsmas starp korpusu
un korpusa parsegu.

Ja korpuss ir bojats, nomainiet korpusu un korpusa parsegu.

Ja korpuss ir elektriski uzladéts, atveriet to tikai vide, kas nav potenciali
spradzienbistama.

Elementu aizvietoSana var negativi ietekmét iekSejo drosibu.

Notiriet no ierices visas tai pielipusas paliekas. Sis paliekas var bt
bistamas veselibai. 3

Aizpildiet veidlapu Pazinojums par piesarnojumu. Si veidlapa ir
pieejama izstradajuma informacijas lapa vietne www.pepperl-fuchs.com.

21. AtdoSana atpakal
Atdos$ana atpakal
Defekta gadijuma vienmér nosutiet ierici atpakal Pepperl+Fuchs.

22. Piegade, transports, nodosana atkritumos

Parbaudiet, vai iepakojums un ta saturs nav bojats.

Parbaudiet, vai esat sanémis visas preces un vai sanemtas preces ir tas,
ko pasdutijat.

Uzglabajiet ierici tira un sausa vide. Nemiet vera pielaujamos apkartéjas
vides apstak|us (skatiet datu lapu).
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