Instrukcijy vadovas

1. Zyméjimas

6000 serijos filtravimo ir suspaudimo sistema, skirta 1 ir 21 zonai
Valdymo blokas: 6000-**-S2-UN-**-**

Komponenty rinkinio valdymo blokas: 6000-**-S2-UN-CK-**
Valdymo bloko rinkinio versija: 6000-EXKIT-**-**

Vartotojo-sgsaja: 6000-UIC-01

DIN apsaugos nuo kibirk§¢iavimo terminalinés plokstés: 6000-ISB-**
Ventiliacijos anga: EPV-6000

Temperaturos $akotuvas: 6000-TEMP-01

Temperatros jutiklis: 6000-TSEN-01

Dulkéms nelaidus gaubtas temperaturos Sakotuvui ir apsaugos nuo
kibirk§¢iavimo terminalinés plokstés: 6000-DPE-**-****

ATEX ir IECEX:

Zr. ant irenginio Sono arba dangg¢io esancioje specifikacijy ploksteléje
nurodytg tikslig informacija.

Pepperl+Fuchs
GrupéLilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Vokietija

Interneto svetainé www.pepperl-fuchs.com

Zvaigidutés (*) tipo kode skirtos atitinkamiems jrenginio versijy skai¢iams.
Pakeitimus leidziama atlikti tik tuo atveju, jei tai patvirtinta Siame instrukcijy
vadove ir su jrenginiu susijusiuose dokumentuose.

Laikykités specialiyjy salygy.

2. Tiksliné grupé, personalas

Uz planavimag, surinkimg, paleidimg, eksploatavimag, technine priezitrg ir
iSmontavima yra atsakingas jrenginiy operatorius.

Sumontuoti, jrengti, perduoti eksploatuoti, paleisti veikti, priziareti ir
iSmontuoti jrenginj gali tik tinkamai iSmokytas ir kvalifikuotas personalas.
ISmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai privalo atidzZiai perskaityti naudojimo
vadova.

Prie§ naudodami gerai apziurekite jrenginj. Atidziai perskaitykite
naudojimo vadova.

3. Nuorodos j susijusius dokumentus

Laikykités jstatymuy, standarty ir direktyvy, taikytiny jrenginio paskirciai ir
r)audojimo vietai.

Sj dokumenta papildo atitinkami duomeny lapai, vadovai, atitikties
deklaracijos, ES tipo tyrimy pazyméjimai, sertifikatai ir valdymo bréziniai,
jei taikytina. Si informacija pateikiama svetainéje www.pepperl-fuchs.com.
Norédami gauti konkrecios informacijos apie jrenginj, pavyzdziui,
pagaminimo metus, nuskaitykite ant jrenginio esantj QR koda. Arba
Jveskite serijos numerj j serijos numerio paieska adresu www.pepperl-
fuchs.com.

Daugiau informacijos zr. gamintojo deklaracijoje.

4. Paskirtis

Laikykités sumontuotos jrangos naudojimo vadovo ir pazymejimo.
|renginiams, paZzymeéjimo numerio pabaigoje turintiems Zenkla X, taikomos
specialios naudojimo salygos.

|renginys gali buti naudojamas tik atitinkamai numatytai paskirciai. Jei
nepaisoma Siy nurodymy, netenkama bet kokiy garantijy ir gamintojas
neprisiima jokios atsakomybeés.

Irenginys naudotinas tik nurodytomis aplinkos ir eksploatavimo saglygomis.
Pagal Masiny direktyva jrenginys néra saugos komponentas. Nenaudokite
Sio jrenginio, kad iSvengtumete susizeidimy.

Jei vertés dokumentuose nesutampa, visada galioja mazesne verte.

5. Netinkamas naudojimas

Irenginj naudojant ne pagal paskirtj, neuztikrinamas personalo ir jrenginiy
saugumas.

6. Montavimas ir jrengimas

Prie§ montuodami, jrengdami ir paleisdami jrenginj, gerai jj apziurékite ir
atidziai perskaitykite naudotojo vadova.

|renginys turi bati montuojamas ir jrengiamas atitinkamomis aplinkos ir
eksploatavimo sglygomis.

Jei ketinate montuoti jrenginj ar priedus vietose, kuriose juos gali veikti
agresyviosios medziagos, jsitikinkite, kad nurodytos pavirSiaus medziagos
dera su tomis medziagomis. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkités |
~Pepperl+Fuchs®.

Sumontuokite jrenginj taip, kad jis baty apsaugotas nuo mechaniniy
pazeidimy pavojaus.

Jei jrenginys bus naudojamas nepalankiomis sglygomis, turite atitinkamai
ji apsaugoti.
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Ant sandaraus korpuso uzdékite jspéjamajj zymeéjima ,|spéjimas — zr.
instrukcijy vadovus!®.

Apsaugokite pneumatinius komponentus nuo mechaninio pavojaus.
Pasirtpinkite, kad per didelis slégis spinteléje nevirSyty didziausios
leistinos vertes.

Kabeliy rieboksliy reikalavimai

|sitikinkite, kad nenaudojamy gnybty varztai yra tinkamai priverzti.
Priverzdami atsizvelkite j gnybty varzty sukimo momenta.

Naudojami kabeliy rieboksliai turi bati pritaikyti atitinkamai paskirciai.
Naudojami kiStukai turi buti pritaikyti atitinkamai paskirciai.

Naudokite tik eksploatuoti tinkamo temperaturos intervalo kabeliy
riebokslius.

|sitikinkite, kad kabeliy rieboksliai ir kiStukai nepazeidzia apsaugos
laipsnio.

|sitikinkite, kad visi kabeliy rieboksliai yra tinkamos buklés ir tvirtai priverzti.
Kabeliy ir jungiamuyjy linijy reikalavimai

Naudokite tik eksploatuoti tinkamo temperaturos diapazono kabelius ir
sujungimo linijas.

Kabelius ir kabeliy riebokslius jrenkite taip, kad jiems nekilty mechaninio
poveikio pavojus.

Atsizvelkite | leisting laidininko skerspjvj.

Buatina atsizvelgti j izoliacijos nuémimo ilg;.

Apsaugokite plastikinius kabeliy riebokslius nuo mechaninio poveikio
pavojaus.

Kad buty garantuota temperataros klasé, uztikrinkite, kad sklaidos galia
buty mazesné nei nurodyta pazyméjime. Sklaidos galia daugiausiai kyla
dél kabeliuose tekancios sroves.

Pasirinkite plombas, kurios tinka konkreciai paskirciai.

7. Su jrenginiais susijusi informacija

Priverzdami atsizvelkite j varzty sukimo momenta.

Jungdami nuo kibirk§€iavimo apsaugotus jrenginius su susijusios jrangos
konturais, apsaugotais nuo kibirkS¢iavimo, atsizvelkite j didziausias
virSutines vertes dél apsaugos nuo sprogimo (apsaugos nuo
kibirkSc¢iavimo patikra). Laikykités standarto IEC/EN 60079-14 arba
IEC/EN 60079-25.

|renginys turi buti montuojamas tik tokiose vietose, kuriose yra nedidelis
mechaninio poveikio pavojus pagal IEC/EN 60079-0.

Nuo kibirk§¢iavimo apsaugoty kontlry atveju izoliacijos dielektriné
skvarba kity nuo kibirkS¢iavimo apsaugoty kontury ir skydo atzvilgiu turi
bati bent 500 V pagal IEC/EN 60079-14.

Su sauga susijes zymejimas nurodytas jrenginio specifikacijy ploksteléje
arba kartu tiekiamoje specifikacijy ploksteléje.

8. Nepavojinga aplinka

|renginys gali buti montuojamas nepavojingoje zonoje.

9. Sistemos ir sprendimai

Prietaisas yra sunkus. Kad iSvengtuméte kino suzalojimo ir turto
sugadinimo, laikykités atitinkamos montavimo tvarkos.

Montuodami papildomus komponentus, jsitikinkite, kad tokie komponentai
yra nurodyti atitinkamuose pazyméjimuose.

Rinkités tinkamus laidininkus ir uztikrinkite didziausios leistinos laidininky
temperaturos atitiktj didziausiai leistinai gnybty dézutés aplinkos
temperaturai.

IECEX sertifikuotiems valdymo skydams naudokite kabelio riebokslius tik
su metriniais arba NPT sriegiais.

|sitikinkite, kad naudojimo vieta pasizymi pakankama grindy apkrova.
10. Elektrostatinis kravis

|renginyje yra nelaidziy plastikiniy detaliy.

11. Pavojinga aplinka

Aptvaras turi jZeminimo jungtj. Prie Sios jzeminimo jungties prijunkite
potencialy islyginimo laidininka, kurio maziausias skerspjavis yra 4 mm2.
Laikykités jrengimo instrukcijy pagal IEC/EN 60079-14.

Laikykités jrengimo instrukcijy pagal IEC/EN 60079-25.
Venkite iSorinio poveikio ir trinties, montuodami jrengin;.

12. Dujos

Dangtelj galima nuimti nesant potencialiai sprogios atmosferos.
|renginys gali buti montuojamas IIC, 1B ir IIA dujy grupés aplinkoje.

13.1 zona

|renginys gali bati montuojamas 1 zonoje.
Nuo kibirk&¢iavimo apsaugoti iSvesties konturai gali buti pravesti j 1 zong.
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14. Dulkés

|renginys gali buti montuojamas HlIC, llIB ir A dulkiy grupés aplinkoje.

15. 21 zona

|renginys gali bati montuojamas 21 zonoje.

16. Ex d tipo apsauga

Montuojant korpuse, kurio tipo apsauga yra Ex d, su korpusu mechaniskai
jungtis turi bati bent 5 sriegio apsisukimai.

17. Ex i tipo apsauga

Prijungdami nuo kibirk§¢iavimo apsaugotus lauko jrenginius su susijusios
jrangos konturais, apsaugotais nuo kibirkS¢iavimo (apsaugos nuo
kibirk§¢iavimo patikra), atsizvelkite j atitinkamas lauko jrenginio ir
susijusios jrangos virSutines vertes kalbant apie apsauga nuo sprogimo.
Taip pat atsizvelkite j IEC/EN 60079-14 ir IEC/EN 60079-25.

Atskyrimo atstuma tarp visy nuo kibirk§¢iavimo neapsaugoty ir nuo
kibirksc¢iavimo apsaugoty kontiry batina iSlaikyti pagal IEC/EN 60079-14.
Susijusios jrangos nuo kibirkS¢iavimo apsaugotus konturus galima
pravesti j pavojingas zonas. Atskyrimo atstumo iki visy nuo kibirk&¢iavimo
neapsaugoty kontdry atitiktj bdtina iSlaikyti pagal IEC/EN 60079-14.

Nuo kibirk§¢iavimo apsaugotos jrangos konturai gali bati pravesti j
pavojingas zonas. Tokiu atveju batina iSlaikyti atskyrimo atstumus iki visy
nuo kibirk§¢iavimo neapsaugoty kontury laikantis reikalavimy, pateikty
IEC/EN 60079-14.

18. Apsaugos tipas Ex p

Montuojant jrenginj 20, 21 arba 22 zonoje, negalima valyti Ex p korpuso
vidaus. Korpuso viduje pasalinamos tik dulkés.

19. Korpusai ir sandarus aptvarai

Neatidarykite korpuso, jei jrenginys yra prijungtas prie tinklo.
Nemontuokite aptvare saugiklio gnybty, reliy, mazy grandiniy pertraukikliy,
kontaktoriy ir pan.

Prie§ uzdarydami sandary aptvara, jsitikinkite, kad plombos yra Svarios,
nepazeistos ir tinkamoje padétyje.

20. Naudojimas, techniné priezitra ir remontas

Pries naudodami gerai apziurekite jrenginj. AtidZiai perskaitykite
naudojimo vadova.

Nepasalinkite specifikacijy plokstelés.

Laikykités jspéjamujy zymeéjimy.

Prijunge prie tinklo, nejunkite ir neiSjunkite elektros jungties.

Nevirykite didziausios leistinos iSeinamosios sroves. Venkite trumpojo
jungimo.

NevirSykite didziausios leistinos sklaidos galios. Didziausia sklaidos galia
nurodyta specifikacijy ploksteléje.

Tikrindami susijusig jranga ar atlikdami jos technine apzitra, laikykités
IEC/EN 60079-17.

Vadovaukités IEC/EN 60079-17, kai tikrinate ar atliekate technine apziura.

Atverdami valdymo skyda, nepazeiskite liepsnos kanalo pavirsiy tarp
korpuso ir korpuso danggio.

Jei korpusas pazeistas, pakeiskite korpusg ir korpuso dangtj.

Prijungus prie tinklo, korpusg galima atidaryti tik nesant potencialiai
sprogios atmosferos.

Komponenty pakeitimas gali sumazinti apsauga nuo kibirk§¢iavimo.
Pasalinkite nuo jrenginio visus prilipusius liku&ius. Sie likugiai gali biti
pavojingi sveikatai.

Uzpildykite forma TarSos deklaracija. Si forma pateikiama gaminio
duomeny puslapyje svetainéje www.pepperl-fuchs.com.

21. Grizti
Grjzti
Atsiradus defektui, siyskite jrenginj tik ,Pepperl+Fuchs*.

22. Pristatymas, gabenimas ir Salinimas

Patikrinkite, ar nepazeista pakuote ir jos turinys.

Patikrinkite, ar gavote visas uzsakytas prekes.

Laikykite jrenginj Svarioje ir sausoje vietoje. Butina atsizvelgti j leistinas
aplinkos salygas, zr. duomeny lapa.
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