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https://www.pepperl-fuchs.com/apl
https://youtu.be/fgXC10wYWcQ
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Ethernet-APL导轨式交换机 属性 

型号代码 ARS11带代理，ARS12无代理

PROFIBUS PA设备 自动检测内置代理

本质安全 Ex ic IIC和Ex ia llC 分支端口

分支端口数量 可选择8、16、24

连接端子 可选择螺丝或弹簧端子安装

安装 交换机机柜可安装在Zone 2/Div. 2区域

电源电压 外部，20 – 60 V DC

冗余媒介 公司网络中的环形冗余

PROFINET冗余 S2系统冗余

网络管理 是的，使用第3层PROFINET 
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https://www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_9826.htm
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https://www.pepperl-fuchs.com/usa/en/41848.htm


更多信息请登录
网站
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https://www.pepperl-fuchs.com/fieldconnex
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