Kayttoohje

1. Merkinta

Toistolaite
KFDO-CS-Ex1.50P, KFDO-CS-Ex2.50P

Virranohjain/toistolaite
KFDO-CS-Ex1.51P, KFD0O-CS-Ex2.51P

ATEX-sertifikaatti: BAS 98 ATEX 7343 X

ATEX-merkinta:

& Il (1)G [Ex ia Ga] lIC
& Il (1)D [Ex ia Da] lIC
& | (M1) [Ex ia Ma] |

ATEX-sertifikaatti: FIDI 22 ATEX 0001X
ATEX-merkinta: & Il 3G Ex ec IIC T4 Gc

|IECEXx-sertifikaatti:
IECEx BAS 05.0004X
IECEx CML 19.0040X

IECEx-merkintéa:
[Ex ia Ga] lIC, [Ex ia Da] llIC , [Ex ia Ma] |
ExeclIC T4 Ge

Pohjois-Amerikan sertifikaatit: E106378 (UL)
Class |, Division 2, Groups A-D, T4

Luonnostaan vaarattomilla piireill& varustettu liittyvé laite seuraavilla
luokituksilla:

Class |, Division 1, Groups A-D; Class Il, Division 1, Groups E-G;
Class Il

Pepperl+Fuchs Konserni
Lilienthalstraf3e 200, 68307 Mannheim, Saksa

Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Kohderyhma ja henkil6st6

Kayttéhenkildstd on vastuussa suunnittelusta, kokoonpanosta,
kayttdonotosta, kaytdsta, kunnossapidosta ja purkamisesta.

Vain asianmukaisesti koulutettu henkilékunta saa suorittaa laitteen
asennus-, kayttéonotto-, kayttd-, kunnossapito- ja purkutoimenpiteita.
Koulutetun henkilékunnan on luettava ja ymmarrettava kayttdohje.
Tutustu tuotteeseen ennen sen kayttéa. Lue kayttéohje huolellisesti.

3. Viittaukset muuhun dokumentaatioon

Noudata kayttétarkoitukseen ja kayttdymparistdon liittyvia lakeja,
standardeja ja direktiiveja.

Noudata kaivosalan sovelluksissa kayttdymparistoon liittyvia lakeja,
standardeja ja direktiiveja.

Vastaavat tekniset tietolomakkeet, oppaat,
vaatimustenmukaisuusvakuutukset, EU-tyyppitarkastustodistukset,
sertifikaatit ja piirikaaviot soveltuvin osin taydentavat tata asiakirjaa. Nama
tiedot ovat saatavissa osoitteesta www.pepperl-fuchs.com.

Tarkat tiedot laitteesta, esimerkiksi valmistusvuosi, voidaan tarkistaa
lukemalla laitteen QR-koodi. Vaihtoehtoisesti voit sy6ttaa sarjanumeron
sarjanumerohakuun sivustollawww.pepperl-fuchs.com.

Jos kaytat laitetta turvallisuussovelluksissa, noudata toiminnalliseen
turvallisuuteen liittyvid vaatimuksia. Nama vaatimukset 10ytyvat
toiminnallisen turvallisuuden dokumentaatiosta osoitteessa www.pepperl-
fuchs.com.

4, Kayttotarkoitus

Laite on hyvéaksytty vain kayttétarkoituksen mukaiseen kayttéon.
Taman kayttéohjeen noudattamatta jattdminen kumoaa takuun
ja vapauttaa valmistajan vastuusta.

Laitetta kaytetdan saato- ja mittaustekniikassa (C&l-tekniikka) signaalien
kuten 20 mA:n ja 10 V:n vakiosignaalien galvaaniseen erotukseen tai
vaihtoehtoisesti signaalien mukauttamiseen tai vakioimiseen. Laitteessa
on luonnostaan vaarattomat piirit, joita kaytetaén luonnostaan
vaarattomissa kenttélaitteissa rajahdysvaarallisilla alueilla.

Kayta laitetta vain maaritellyissa ymparist6- ja kayttdolosuhteissa.
Kéyta laitetta vain paikallisesti.

Laite on liittyva laite standardin IEC/EN 60079-11 mukaisesti.

Laite on tilaluokan 2 rajahdysvaarallisille alueille sopiva sahkolaite.
Laitteen voi asentaa turvalliselle alueelle.

Jos kaytat laitetta turvallisuussovelluksissa, noudata toiminnalliseen
turvallisuuteen ja turvalliseen tilaan liittyvia ohjeita.

Toistolaite

Laitetta voi kayttaa toistolaitteena tai 2-johtimisten lahettimien
tehonléhteena.
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Virranohjain/toistolaite

Laite siirtda palohalytysten ja savuhalytysten DC-signaalit
rajahdysvaaralliselta alueelta turvalliselle alueelle. Laitteella voi myds
ohjata I/P-muuntimia, venttiileja, ilmaisimia ja &anihalytyksia.

5. Sdantéjenvastainen kaytto

Henkilostdn ja tehtaan turvallisuutta ei voida taata, jos laitetta ei kayteta
sen kayttdtarkoituksen mukaan.

Jos luonnostaan vaarattomia piireja (Ex i) kaytetaan ei-luonnostaan
vaarattomien piirien kanssa, niit ei enda saa kayttda luonnostaan
vaarattomina piireiné (Ex i).

6. Asennus

Ald asenna vaurioitunutta tai saastunutta laitetta.

Laite on suunniteltu asennettavaksi 35 mm:n DIN-asennuskiskoon
standardin EN 60715 mukaan.

Asenna laite niin, ettd se on suojattu mekaaniselta vaaralta. Asenna laite
esimerkiksi ympardivaan koteloon.

Laite tayttaa suojausluokan IP20 standardin IEC/EN 60529 mukaan.

Laitteen asennus ja kayttd on sallittua vain iimastoidussa tilassa, joka
takaa pilaantumisasteen 2 (tai paremman) standardin IEC/EN 60664-1
mukaisesti.

Jos laitetta kaytetdan korkeamman pilaantumisasteen alueilla, se on
suojattava vastaavasti.

Al& asenna laitetta pdlyvaaralliselle alueelle.

Laitteen asennus ja kayttd on sallittua vain ymparistéssa, jonka
ylijanniteluokka on Il (tai parempi) standardin IEC/EN 60664-1 mukaisesti.

Laitteen tehonsy6ton on taytettava turvallisen pienoisjannitteen (SELV) tai
suojaavan pienoisjannitteen (PELV) vaatimukset.

Kytke ja irrota liitdntdja vain maaritellylla ymparistélampaétila-alueella.

Lampétila-alue -5 °C suurimpaan sallittuun

ymparistolampétilaan

Noudata asennusohjeita standardin IEC/EN 60079-14 mukaisesti.
Jos asennat laitteen turvallisuussovelluksiin, noudata toiminnalliseen
turvallisuuteen liittyvan dokumentaation ohjeita.

Kaapeleita ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Kéyté vain yhté johdinta liitint& kohti.

Noudata johtimen ytimen sallittua lapimittaa.

Kun k&ytat monisaikeisia johtimia, purista johdinholkit johtimien péihin.
Kun asennat johtimet, eristyksen on ulotuttava liittimeen.

Kéyta johtimia, joiden nimellislampétila soveltuu kayttétarkoitukseen.

Jos kaytét laitetta yli 60 °C:n lampétilassa, kayta johtimia, jotka on
luokiteltu vahintaan 80 °C:n lampétilaan.
Noudata liitinruuvien kiristysmomenttia.

Liittyvana laitteena kaytt6a koskevat vaatimukset

Jos luonnostaan vaarattomia piireja (Ex i) kaytetaan ei-luonnostaan
vaarattomien piirien kanssa, niit ei enaa saa kayttda luonnostaan
vaarattomina piireina (Ex i).

Ré&jahdyssuojauksen osalta kenttélaitteen ja liittyvan laitteen vastaavia
huippuarvoja on noudatettava liitettdessé luonnostaan vaarattomia
kenttélaitteita liittyvan laitteen luonnostaan vaarattomiin piireihin
(luonnostaan vaarattomuuden varmistus). Noudata myés standardeja
IEC/EN 60079-14 ja IEC/EN 60079-25.

Pida erotusetaisyydet kaikkien ei-luonnostaan vaarattomien piirien ja
luonnostaan vaarattomien piirien valilla standardin IEC/EN 60079-14
mukaisina.

Noudata kahden vierekkéisen luonnostaan vaarattoman piirin
erotusetaisyyksia standardin IEC/EN 60079-14 mukaisesti.

Suojausluokkaa Gc koskevat vaatimukset
Laitteen asentaminen ja kaytt6 on sallittua vain ympardivissa koteloissa,
jotka

o tayttavat ymparoivia koteloita koskevat vaatimukset standardin
IEC/EN 60079-0 mukaan

» jaovat luokiteltuja suojausluokkaan IP54 standardin IEC/EN 60529
mukaan.

Séahkoistettyjen, ei-luonnostaan vaarattomien piirien liitanta tai irrotus on
sallittua vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.

Divisioonaa 2 koskevat vaatimukset
Laitteen asentaminen ja kayttd on sallittua vain ympardivissa koteloissa,
jotka

« tayttavat ymparodivia koteloita koskevat vaatimukset standardin
UL/CSA 60079-0 mukaan

» jaovat luokiteltuja suojausluokkaan IP54 standardin IEC/EN 60529
mukaan.

Varmista, ettd ymparoiva kotelo voidaan avata vain tyékalulla.
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Sahkoistettyjen, ei-luonnostaan vaarattomien piirien liitdnta tai irrotus on
sallittua vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.

7. Kaytté, kunnossapito, korjaus

Jos kaytét laitetta turvallisuussovelluksissa, noudata toiminnalliseen
turvallisuuteen liittyvéan dokumentaation ohjeita. Jos tydskentelet matalan
tehontarpeen tilassa, suunnittele rasitustestit sopivin valein.

Ala kayta vaurioitunutta tai saastunutta laitetta.

Ala korjaa, muuta tai peukaloi laitetta.

Vaihda laite aina vian iimetessa alkuperaislaitteeseen.
Suojausluokkaa Gc koskevat vaatimukset

Séhkaistettyjen, ei-luonnostaan vaarattomien piirien liitanta tai irrotus on
sallittua vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.

Kéyta hallintalaitteita vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.
Divisioonaa 2 koskevat vaatimukset

Sahkoistettyjen, ei-luonnostaan vaarattomien piirien liitdnté tai irrotus on
sallittua vain, kun rajahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.

Kayté hallintalaitteita vain, kun rjahdysvaarallisia pitoisuuksia ei ole.

8. Toimitus, kuljetus, havittaminen

Varmista, etté pakkaus ja sen sisélto eivat ole vaurioituneet.
Varmista, ettd olet saanut kaikki tuotteet, jotka olet tilannut.

Sailyta ja kuljeta laitetta aina alkuperaispakkauksessa.

Sailyta laitetta puhtaassa ja kuivassa ymparistossa. Sallittuja
ympéristéolosuhteita on noudatettava. Katso tiedot tietolomakkeesta.
Laitteen, sen komponenttien, pakkauksen ja

mahdollisesti mukana olevien paristojen havittdminen on tehtava
kussakin maassa sovellettavien lakien ja suositusten mukaisesti.
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