Hasznalati utmutato

1. Jelblés

Inkrementalis forgé jelado
RV|7OE-***swsNLrsens
RV[7QE-****#swx| ks
RVS7OE_********N_*****
RVS70E-****wwis| xnxns

ATEX tanusitvany: ZELM 14 ATEX 0519 X

ATEX jeldlés:
® I12G Exdb [IC T6-T4 Gb
& 112D Ex tb I1IC T80°C Db

IECEX tanusitvany: IECEx ZLM 14.0003X

IECEX jeldlés:
112G Ex db [IC T6-T4 Gb
112D Ex tb IlIC T80°C Db

CCC tanusitvany: 2020322314001105
CCC jeldlés: Ex db IIC T4-T6 Gb, Ex tb llIC T80°C Db

Inkrementalis forgo jeladd
RVI7OE_********2_*****
RV [7OE-***xtwsg_srws

ATEX tanusitvany: ZELM 14 ATEX 0519 X
ATEX jelélés: & | M2 Ex db | Mb

IECEX tanusitvany: IECEx ZLM 14.0003X
IECEX jeldlés: | M2 Ex db | Mb

A tipuskdd *-jel6lési betli az eszkdzverziok jelzésére hasznalt helyérzok.

Pepperl+Fuchs Csoport
LilienthalstraBe 200, 68307 Mannheim, Németorszag

Internet: www.pepperl-fuchs.com

2. Célcsoport, személyzet

A tervezésért, 6sszeszerelésért, Uzembe helyezésért, izemeltetésért,
karbantartasért és szétszerelésért az operator felelds.

A személyzetet megfeleléen ki kell képezni az eszkdz beépitésére,
telepitésére, izembe helyezésére, lizemeltetésére, karbantartasara és
szétszerelésére. A kiképzett felhasznaldnak elézetesen el kell olvasnia és
meg kell értenie a hasznalati tmutatot.

A termék hasznalata el6tt ismerje meg azt alaposan. Olvassa el gondosan
a hasznalati utmutatot.

3. Hivatkozas tovabbi dokumentacidora

Tartsa be a rendeltetésszerl hasznalatra és a felhasznalési teriletre
vonatkoz¢ iranyelveket, szabvanyokat és orszagos jogszabalyokat. Vegye
figyelembe az 1999/92/EC iranyelvet a robbanasveszeélyes teriletekre
vonatkozoéan.

A hozzatartoz6 adatlapok, kézikényvek, megfeleléségi nyilatkozatok, EU
tipusvizsgalati tanusitvanyok, tanusitvanyok és alaprajzok (ha
alkalmazhato) ezen dokumentum kiegészitéseiként szolgalnak. Ezt az
informaciét a www.pepperl-fuchs.com oldalon talalja.

Banyaszati alkalmazasok esetén vegye figyelembe a felhasznalasi
terlletre vonatkozo irdnyelveket, szabvanyokat és orszagos
jogszabalyokat.

A konkrét eszkézadatokhoz (példaul a gyartas éve) olvassa be a
készlléken talalhatdo QR-kodot. Vagy irja be a sorozatszamot a
sorozatszam keresé mez6ébe a www.pepperl-fuchs.com oldalon.

A rendszeres atdolgozasok kovetkeztében a dokumentacio folyamatosan
valtozik. Kérjuk, csak a legfrissebb valtozatot hasznalja, amely a
www.pepperl-fuchs.com oldalon talalhaté.

4. Rendeltetésszer(i hasznalat

Az eszkdz csak megfeleld és rendeltetésszerl hasznalatra van
engedélyezve. Ezen utasitasok figyelmen kivil hagyasa esetén a garancia
érvényét veszti, és felmenti a gyartét minden felelésség alol.

Az eszkdz egy robbanasbiztos zart elektromos késziilék, amely a rotacios
mozgast elektromos jelekké alakitja.

Az eszkdz robbanasveszélyes terlleten val6 haszndlatra szant elektromos
készllék.

Az eszkozt csak a megadott kdrnyezeti és mikodési feltételek mellett
hasznalja.

Tartsa szem el6tt a specialis hasznalati feltételeket.

A kuldnleges felhasznélasi feltétell eszkdzok X jeléléssel rendelkeznek a
tanusitvany sorszamanak végeén.
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5. Nem megfelel6 hasznalat

A személyzet és a gyar védelme nem biztositott, ha az eszkdzt nem
rendeltetésszerlen hasznaljak.

Ha az eszkdzt mar lizemeltették altalanos elektromos rendszerekben, az
eszkdzt ezt kdvetden nem szabad robbanasveszélyes teriletekkel egyutt
Uzemeltetett elektromos rendszerekben hasznalni.

Az eszkdzt nem szabad a Zéna 0 terliletén felszerelni.
Az eszkdzt nem szabad a Zdéna 20 terlletén felszerelni.

6. Beépités és telepités

Ne szereljen fel sérllt vagy szennyezett eszkdzt.

Olyan régzitdanyagokat hasznaljon, amelyek alkalmasak az eszk6z
biztonsagos rogzitésére.

Ellendrizze, hogy minden régzitdelem megvan-e.

Ugyeljen a csavarok meghuzasi nyomatékara.

Csak a gyarté altal meghatarozott tartozékokat hasznaljon.

Vegye figyelembe a telepitési utasitdsokat a kdvetkezéknek
megfelelden: IEC/EN 60079-14.

Telepités és karbantartas el6tt az eszkdzt le kell csatlakoztatni a
tapegysegrél. A tapegyseéget csak akkor szabad aktivalni, ha a
mukodéshez sziikséges minden aramkort teljesen 6sszeszereltek és
csatlakoztattak.

Az aramkor és a terhelés védelme érdekében telepitsen kiilsé biztositékot.

Gb berendezésvédelmi szint (EPL) esetén tamasztott
kovetelmények

Az eszkozt fel lehet szerelni a Zéna 1 terlleten belil.

Db berendezésvédelmi szint (EPL) esetén tamasztott
kovetelmények

Az eszkozt fel lehet szerelni a Zéna 21 teruleten belll.
Banyaszatra vonatkozé kévetelmények

Az eszkozt fel lehet szerelni az |. banyacsoportban.
Elektrosztatikussagra vonatkozo kévetelmények

Kerllje az eszkdzhaz fém alkatrészeinek megengedhetetleniil magas
elektrosztatikus téltottséget.

Kdsse be a haz fém alkatrészeit a potencialkiegyenlité rendszerbe.
Ellendrizze, hogy a potencial-kiegyenlités csatlakozasai j6 allapotban
vannak, nem sérlltek és nem korrodaltak-e.

Ha a szekrény kiilsé foldelécsatlakozassal rendelkezik, csatlakoztasson
ehhez a foldel6csatlakozashoz egy legalabb 4 mm?2 keresztmetszet(
potencialkiegyenlité vezet6t.

Specialis hasznalati feltételek

Tartsa be az adott berendezés tanusitvanyaban szerepld, védettségi
szintre vonatkozd hdmérsékleti tablazatban foglaltakat.

A megengedett kérnyezeti hémérséklet, az alkalmazasi tartomany és a
hémérsékleti osztaly k6zotti kapcsolatot lasd a hémérsékleti
tablazatokban.

Az eszkozt ugy szerelje fel, hogy védve legyen a mechanikus veszély
ellen.

Az eszkdzt ugy szerelje fel, hogy védve legyen az ibolyantuli sugarzastol.
A kabeleket és a tdmszelencéket ugy szerelje fel, hogy azok ne legyenek
kitéve mechanikus veszélynek.

A kabelek és csatlakoz6 részek nem lehetnek terhelés alatt. Hasznaljon
megfelelé tehermentesitét.

Vegye figyelembe a telepitési utasitdsokat a kdvetkezéknek
megfelelden: IEC/EN 60079-14.

Kertlje az eszkdzhaz fém alkatrészeinek megengedhetetleniil magas
elektrosztatikus toltéttsegeét.

7. Uzemeltetés, karbantartas, javitas

Az eszk6z karbantartasmentes.
Ne javitsa, ne mddositsa és ne manipulédlja az eszkozt.

Ha hibat észlel, mindig cserélje ki az eszkdzt egy eredeti eszkdzre.
Figyelembe kell venni az eszkoz és az eszkdz alkatrészeinek hasznos
élettartamat. A hasznos élettartam a miikddési korilményektdl és a
felmerUld terheléstdl figg.

Ne hasznaljon sérllt vagy szennyezett eszkdzt.

Ellendrizze, hogy a tdmitések j6 allapotban vannak, nem sérliltek és nem
korrodaltak-e.

Meghatarozott id6kdzonként ellenérizze a készulék és az eszkdz
alkatrészeinek kopasat. Az ellenérzések kozotti idokdz a miikddési
kortlményektél és a felmerdil6 terheléstdl flgg.

Vegye figyelembe az IEC/EN 60079-17 szabvanyt a karbantartas és
atvizsgalas soran.

Ne csatlakoztassa és ne csatlakoztassa le az elektromos csatlakozokat,
amikor feszliltség alatt vannak.
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Db berendezésvédelmi szint (EPL) esetén tamasztott
kovetelmények

Ha az eszkdzt potencialisan robbanasveszélyes poros kdrnyezetben
telepiti, rendszeresen tavolitsa el az 5 mm-nel vastagabb porrétegeket.

Specialis hasznalati feltételek

Tartsa be az adott berendezés tanusitvanyaban szerepld, védettségi
szintre vonatkoz6 hémérsékleti tablazatban foglaltakat.

A megengedett kérnyezeti hémérséklet, az alkalmazasi tartomany és a
hémérsékleti osztaly kozotti kapcsolatot lasd a hémérsékleti
tablazatokban.

Kerllje az eszkdzhaz fém alkatrészeinek megengedhetetlenll magas
elektrosztatikus toltdttségét.

Ha tisztitas szukséges, mikdzben az eszkdz robbanasveszélyes terileten
talalhatd, az elektrosztatikus t6ltottség elkertilése érdekében csak tiszta,
nedves kendét hasznaljon.

Ne javitsa, ne mddositsa és ne manipuldlja az eszkozt.

8. Kézhezvétel, szallitas, artalmatlanitas

Ellendrizze, hogy a csomagolas és a csomag tartalma sértetlen-e.
Ellendrizze, hogy minden tételt megkapott-e, és a kapott tételek
megegyeznek-e azokkal, amelyeket megrendelt.

Mindig az eredeti csomagolasaban tarolja és szallitsa az eszkdzt.
Az eszkozt tiszta, szaraz helyen tarolja. Figyelembe kell venni a
megengedett kdrnyezeti tényezdket, lasd az adatlapot.

Az eszkdz, a beépitett részegységek, csomagolas és az esetleg
tartalmazott elemek artalmatlanitasanak meg kell felelnie az adott
orszagban hatalyos jogszabalyoknak és iranymutatasoknak.

Specialis hasznalati feltételek

Az eszkdzt ugy tarolja, hogy védve legyen mechanikus behatasok ellen.
Az eszkdzt ugy tarolja, hogy védve legyen az ibolyantuli sugarzastol.
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