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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

RC15-14-N3-Y29927

Przejazd A Ug=10V
Przejazd A Ug=8V
Zgodnos¢ norm
Normy
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura sktadowania
Dane mechaniczne
Przekroj poprzeczny zyt
Materiat obudowy
Rodzaj ochrony
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Dane ogélne
Funkcja elementéw przetaczajacych
Instalacja
Predkos$¢ przejazdu v <10 m/s
Parametry
Napiegcie robocze Ug 5..25V
histereza H typ. 1 %
Ochrona przed zlg polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacijg
Poboér pradu
Przejazd B Ug=8V >3 mA
Przejazd B Ug=10V >4,2mA

0,5... 1 mAtyp. 0,9 mA
0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA

DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

0,14 mm?
PBT/PPS
IP67
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. indukcyjny czujnik pierscieniowy

ATEX
Dane dla obszaru zagrozonego wybuchem
Efektywna pojemno$¢ wewnetrzna C; <90 nF
Efektywna indukcyjno$¢ wewnetrzna L; <70 uH
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