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RC15-14-N3-Y29927
N3 Datos generales
1/BN Funcion del elemento de conmutacion
T —-—— L+ Instalacion
Velocidad de sobrepaso v <10 m/s
4]) Datos caracteristicos
2/BU . Tensién de trabajo Ug 5..25V
Histéresis H tip. 1 %
Proteccién contra la inversién de polaridad protegido
Consumo de corriente
Trayecto B Ug=8V >3 mA
Trayecto B Ug=10V 24,2 mA
Trayecto A Ug=10V 0,5...1 mAtip. 0,9 mA
Trayecto A Ug=8V 0,5...0,95 mA tip. 0,8 mA
Conformidad con estandar
Estandar DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente -20 ...65°C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecanicos
Seccidn transversal 0,14 mm?2
Material de la carcasa PBT/PPS
Tipo de proteccion 1P67
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. Sensor de anillo inductivo RC15-14-N3-Y29927

ATEX
datos para la area Ex
Capacidad interna efectiva Ci <90 nF
Inductancia interna efectiva L <70 uH

Fecha de publicacién: 2012-05-04 09:24 Fecha de edicion: 2012-05-04 029927_spa.xml

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas Copyright Pepperl+Fuchs

£
2 Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 Germany: +49 621 776-4411 Singapore: +65 6779 9091 PEPPERL+FUCHS

www.pepperl-fuchs.com fa-info @us.pepperl-fuchs.com fa-info @pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com SENSING YOUR NEEDS




