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Allménna specifikationer

Utgangs funktion
Installation
Innerdiameter 15 mm
Matcylinder
Diameter 2,5 mm
Langd 3 mm
Métkula 6 mm
Genomkdrningshastighet v &les 10 m/s
Specifikationer
Markspénning U, 8V
Arbetsspanning Ug 5..25V
Hysteres H typ. 1 %
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Stromférbrukning
Genomfart B Ug=8V >3 mA
Genomfart B Ug=10V >4,2 mA
Genomfart A Ug=10V 0,5... 1mAtyp. 0,9 mA
Genomfart A Ug=8V 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA
Normkonformitet
EMV enligt IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur -25...75°C (-13 ... 167 °F)
Lagringstemperatur -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mekaniska specifikationer
Ledartvarsnitt 0,14 mm?
Kapslingsmaterial PBT
Skyddsklass P67
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ATEX
Data foér ex-omradet
Effektiv inre kapacitet (o] <90 nF
Effektiv inre induktivitet L <70 uH
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