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CESIL2

Repeater
KFDO0-CS-2.50

2-kanaliger Signaltrenner

24V DC-Versorgung (schleifengespeist)
Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
Transmitterspeisung
Genauigkeit 0,1 %
Verpolsicher

Bis SIL 2 gemaf IEC/EN 61508

Dieser Signaltrenner erméglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.
Das Gerat wird als Repeater oder Transmitterspeisegerat fiir 2-Draht-Transmitter eingesetzt.
Das Gerat ist schleifengespeist. Eine zuséatzliche Spannungsversorgung muss nicht angeschlossen werden.

Bitte prifen Sie die die technischen Daten, um sicherzustellen, das eine ausreichende Feldgerateversorgungsspannung anliegt.

KFDO0-CS-2.50
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Signaltyp
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritatslevel (SIL)
Versorgung
Bemessungsspannung U,
Verlustleistung
Steuerstromkreis
Anschluss
Spannung
Strom

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Analogeingang/Analogausgang

SIL2

schleifengespeist
0,4W

Klemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
10...35VDC
4..20mA
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Repeater KFDO0-CS-2.50

Technische Daten

Verlustleistung < 150 mW pro Kanal bei 25 mA und U <26,1 V
<400 mW pro Kanal bei 25 mA und U > 26,1 V

Feldstromkreis

Anschluss Klemmen 1+, 2-; 4+, 5-
Spannung >0,9 x Uy - (0,23 x Strom in mA) - 0,7 fir 10 V< U;p < 26,1 V
>23V - (0,23 x Strom in mA) fur U;, > 26,1 V
Kurzschlussstrom max. 100 mA
Ubertragungsstrom max. 25 mA
Ubertragungseigenschaften
Genauigkeit 0,1%
Abweichung
Nach Kalibrierung Uin 25V +20 pA/Uj, <5V + 50 pA inkl. Kalibrierung, Linearitat, Hysterese und
Burdenschwankungen auf der Feldseite; bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur <+ 2 pA/Kbei U, <20 V; <+ 5 pA/K bei Ui, > 20 V
Anstiegszeit <5msbei4 ... 20 mA und U, = Eingangsspannung < 26 V

Galvanische Trennung

Eingang/Ausgang Basisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Vg
Anzeigen/Einstellungen

Beschriftung Platz fur Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformitét

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1:2013 (Industriebereiche)

Konformitat

Isolationskoordination EN 50178:1997

Elektromagnetische Vertraglichkeit NE 21:2006

Schutzart IEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20...60°C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten

Schutzart 1P20

Anschluss Schraubklemmen

Masse ca. 100 g

Abmessungen 20x 107 x 115 mm (B x Hx T) , Geh&usetyp B1

Befestigung auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001

Allgemeine Informationen

Erganzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitatserklarungen,
Betriebsanleitungen und Handbuicher. Diese Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com.

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Repeater KFDO0-CS-2.50

Frontansicht

abziehbare Klemmen
gran

KFD0-CS-2.50

abziehbare Klemmen
grun

Passende Systemkomponenten

K-DUCT-GY Profilschiene, Verdrahtungskamm Feldseite, grau
g/

KF-ST-5GN Klemmenblock fur KF-Module, 3-polige Schraubklemme, griin

KF-CP Kodierstifte rot, Verpackungseinheit 20 x 6

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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