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Data Matrix Zubehör ODZ-MAC-CAB-15POL-2,5M-FEMALE

Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Deutschland: +49 621 776 1111
Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0001 Singapur: +65 6779 9091
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Bestellbezeichnung
ODZ-MAC-CAB-15POL-2,5M-FEMALE
Anschlusskabel Sub-D-Buchse, 15-po-
lig 

Technische Daten
Allgemeine Daten

Polzahl 15
Mechanische Daten

Aderquerschnitt 0,14 mm2

Anschluss Sub-D-Buchse, 15-polig
Material  

Kontakte CuSn / Au
Kontaktoberfläche Au
Griffkörper PC

Kabel  
Farbe grau
Adern 15 x 0,14 mm2

Schirm Geflecht
Länge L 2,5 m
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