
Germany: +49 621 776-4411
Subject to modifications without notice
Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

China: +86 21 6630 3939
fa-info@de.pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@cn.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs

1

电感式接近开关 NJ4-12GM50-WS-10M
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外形尺寸

技术参数

一般说明

开关点功能 AC 常开

额定动作距离 sn 4 mm
安装 非齐平安装

输出极性 AC
可靠动作距离 sa 0 ... 3.24 mm

衰减系数 rAI 0.4
衰减系数 rCu 0.4
衰减系数 rV2A 0.7

额定等级

工作电压 UB 20 ... 253 V1)

开关频率 f 0 ... 20 Hz
电压降 Ud 典型值 4 V 在 15 ... 200 mA 时

典型值 6.5 V 在 5 mA 时

瞬间电流
(20 ms, 0.1 Hz)

0 ... 1200 mA

工作电流 IL 5 ... 200 mA
漏电流 Ir 0.7 mA 典型值

开关状态指示 黄色 LED 指示灯

符合标准

标准 IEC / EN 60947-5-2:2004
周围环境

环境温度 -25 ... 70 ºC (248 ... 343 K)
机械特性

接线形式 10 m, PVC 电缆

导线截面积 0.34 mm2

外壳材料 不锈钢

感应面 PBT
防护等级 IP67
注意 1)工作温度范围低于0 ºC 时, 允许工作电压 Ub为 80 ... 

253 V,
保险丝安全电流 ≤ 0.8 A ( 速断 ) ，根据标准 IEC 
60127-2 Sheet 1
建议：在发生短路后，请检查装置性能是否正常。

LED

M12x1

5
38

50

4

17

订货号

NJ4-12GM50-WS-10M

特性
• 标准系列
• 4 mm 非齐平安装

接线形式

附件

BF 12
安装支架
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NBU


