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超声波双张检测器 UDC-18GM50-255-3E0

R
el

ea
se

 d
at

e
: r

e
le

as
e

da
te

D
at

e 
o

f i
ss

ue
: 2

00
9

-1
0

-2
9

2
06

5
22

_C
N

.x
m

l
外形尺寸

技术参数
一般说明

检测范围 20 ... 60 mm 最佳值 : 45 mm

换能器频率 255 kHz

工作方式 / 显示方式

LED 绿色 指示 : 检测到单张

LED 黄色 显示 : 无目标物 （空气）

LED 红色 指示 : 检测到双张

电气参数

工作电压 18 ... 30 V DC，纹波 10 % SS

空载电流 I0 < 50 mA

启动延时 tV < 500 ms

输入

输入形式 功能输入
0-level: -UB ... -UB + 1 V
1-level: +UB - 1 V ... +UB

脉冲宽度 100 ms

阻抗 4 k

输出

输出形式 3 个开关量输出 npn , 常开

额定工作电流 Ie 3 x 100 mA 短路保护 /过载保护

电压降 Ud  3 V

响应延时 ton 约 15 ms ( 根据需要可以更短 )

关断延时 toff 约 15 ms ( 根据需要可以更短 )

周围环境

环境温度 0 ... 60 ºC (273 ... 333 K)

储存温度 -40 ... 85 ºC (233 ... 358 K)

机械特性

防护等级 IP67

连接方式 2 m, PVC 电缆 0.14 mm2

材料

外壳 黄铜镀镍，塑料成份为 PBT

换能器 环氧树脂 / 空心玻璃球混合物 ; 聚氨基甲酸酯泡沫体

重量 135 克

符合标准

标准 EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

认证和证书

UL 认证 C-UL 列表 : 57M3,IND CONT. EQ., "Powered by Class 2 Power 
Source"
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订货型号

UDC-18GM50-255-3E0

特性
• 用于可靠检测无、单张或双张重叠材

料的超声波系统，更适宜检测纸
• 尺寸短小
• 无需设定 
• 从所有角度都能看到接近开关功能指

示
• 对印刷物、颜色和光亮的表面不敏感
• 检测材料重量从 10 g/m2 到 2000 g/m2

• 可检测的材料范围广，可检测纸、薄
的金属以及塑料和金属薄膜

• 根据不同的检测面需要垂直或倾斜安
装接近开关

接线形式

(BN)

(PK)

(WH)

(BK)

(GY)

+UB

-UB
(BU)

U
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特性曲线 / 附加信息

附件

MH-UDB01
安装附件

UDB-Cable-1m
扩展电缆

UDB-Cable-2m
扩展电缆

d

b

a

a = 5 ... 15 mm
b ≥ 10 mm
d = 40 ... 45 mm

α
s

功能描述

超声波双张检测接近开关可以用于所有需要自动区分单、双张的应用场合，以保护机器和
避免产品浪费。它基于对射式超声波的工作原理，可以检测 :
- 无 , 也就是空气

- 单张

- 双张

微处理器系统进行信号处理，根据信号处理的结果开关输出。自动进行温度和湿度补偿，
处理电路和接近开关头集成在 M18 的金属外壳中。

连接

接近开关有 6 个接线头，连接方式见下表。功能输入（粉色）用于接近开关的参数设置。
（见输出脉冲扩展，对齐辅助和程序选择）。标准模式下，为避免可能的干扰或不正常的
功能，功能输入一定要可靠连接到 +UB 或 -UB

标准模式

如果功能输入端 （粉色）连接到 -UB 或 +UB，通电后接近开关就工作在标准模式 . 输出
脉冲扩展见下表

显示 :
黄色 LED: 探测空气

绿色 LED: 单张检测

红色 LED: 双张检测

开关输出 :
只有在标准模式下开关输出才激活 !

白色 : WH 单张输出

黑色 : BK 双张输出

灰色 : GY 空气输出

输出脉冲扩展

把功能输入端（粉色）连接到 -UB 或 +UB 上，就可以为三个开关输出选择一个最小宽度
为 120 ms 的输出脉冲扩展

注 :
这可能造成不只一个输出端有信号 !

参数配置

接近开关为不同的应用范围设计了 4 个程序。这使得接近开关能检测很宽的材料范围，客
户可以根据特定的应用选择最合适程序

缺省设定是程序 1，适用于大多数应用，无需改变设定。

*) 适合于以下安装条件 : d = 45 mm, a = 10 mm,  = 0°
*) 适合于以下安装条件 : d = 45 mm, a = 10 mm,  = 35°

颜色 连接 注释

棕 +UB

白 单张信号输出 脉冲宽度取决于实际情况

黑 双张信号输出 脉冲宽度取决于实际情况

灰 空气信号输出 脉冲宽度取决于实际情况

粉 -UB/+UB 用于参数分配的功能输入 / 脉冲扩展

蓝 -UB

连接 （粉色） 运行 （通电后）

-UB 开关输出无脉冲扩展

+UB 所有开关输出有至少 120 ms 的脉冲扩展

程序号 说明 检测范围

1 缺省设定，标准纸 100 -2000 g/m2

2 厚纸，纸板，瓦楞纸板 （DIN 55 468--1）和薄的

金属 **
> 300 g/m2

3 薄纸 50 - 350 g/m2

4 特别薄的纸 < 100 g/m2
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使用功能输入端调整模式

下面的示意图显示了如何使用功能输入端进行调整

程序显示

在标准标准模式下，把功能输入端 ( 粉色 ) 悬空，可显示当前接近开关所选的程序。绿色 LED 显示所选的程序号 ( 闪烁的脉冲值 (1 ...
4) = 程序号）。

在此过程中，输出不激活。

如果在工作过程中发生错误 ( 电缆断线，由于振动而松开 ) 导致功能输入端 ( 粉色 ) 悬空，显示模式就显示错误。

编程模式

要激活编程模式，需在上电 ( 通电 ) 时将功能输入端 ( 粉色 ) 悬空。接近开关上的绿色 LED 会显示当前的程序号 ( 闪烁的脉冲值 (1 ... 4)
= 程序号）。

将功能输入端 ( 粉色 ) 连接到 -UB ( 持续时间 > 500ms），接近开关将在辅助对齐模式和程序选择模式之间循环切换。

当切断电源后，会退出编程模式当前选择的程序设定也会被保存。

接近开关参数设置过程中开关输出不激活。

对齐辅助

在安装过程中，辅助对齐功能能被用来检查接收器上的超声波能量是否最佳。

如果接收器和发射器没有对中好意味着充足的声波能量没有被传送到接收器上，这将导致错误的检测结果。

如果接近开关检测到的是空气 ( 黄色 LED 亮 )，双张检测器将开始显示检测到的信号的强弱：

- 如果信号弱，黄色 LED 将以慢速闪烁

- 信号增强时，黄色 LED 闪烁速度加快

- 信号最佳时，黄色 LED 常亮

单张 ( 绿色 LED) 和双张 ( 红色 LED) 功能一直处于激活状态，用来确保双张检测的功能。

程序选择

在程序选择模式中，把功能输入端 ( 粉色 ) 连接到 +UB ( 持续时间 > 500ms) 将循环地切换到下一个程序 ( 绿色 LED 闪烁的脉冲数 = 程
序号 )。程序将不会打断已有的闪烁序列。

注 :
一套完整的装置包括一个超声波发射器和一个带有超声波接收器的处理器。接近开关头被互相调整到最佳匹配状态，因此不能
被分开使用。发射器和接收器连接电缆上的插头连接器是用于简易安装的。

由于物理特性，非常薄的 ( 如手帕纸 ) 和有孔的纸不适合用双张检测器检测。

安装时必须注意防止由于多次反射导致的超声波信号不能传送到目标材料的情况。如果有一个较大的平面挡在声波传播的垂直
方向，比如使用不合适的支架或者机器部件不恰当安装时就会发生上述问题。当声波传播方向上有平面物体遮挡的情况时，应
该将该物体用吸声材料覆盖起来或者移去遮挡物体。

如果多个超声波双张接近开关安装在邻近的区域内，可能会出现相互干扰，导致设备故障。但系统设计时采用恰当的措施可以
避免这种相互干扰。

+UB-UB

-UB

-UB

+UB +UB


