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带背景抑制功能的光电开关 SBL-8-H/136

带背景抑制功能的光电开关 
带 4 针， M12 x 1 线缆

型号

SBL-8-H/136

外形尺寸

LED
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特性

• 极佳的背景抑制功能
• 适用与两个辊轴之间的狭小缝隙安装
• 时尚的双推挽式输出
• 防护等级 IP65 

附件

OMH-SBL-01
SBL 系列安装支架

螺丝刀 0,5 x 3,0 mm
螺丝起子

附件参数可从网上下载

电气连接

针脚定义
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附件参数可从网上下载。

指示灯 / 动作说明

1 信号显示 黄色 
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SBL-8-H/136带背景抑制功能的光电开关 

技术参数

一般说明

检测距离 40 ... 900 mm
大检测距离 40 ... 900 mm
小检测距离 40 ... 340 mm

调节范围 340 ... 900 mm
参考目标物 标准白板 200 mm x 200 mm
光源类型 IRED
光源特性 红外光，调制光， 880 nm
黑白色差 (6 %/90 %) < 10 %
认证 CE,cULus
光斑直径 在检测距离 900 mm 处为 60 mm

指示灯 / 动作说明

功能显示 黄色 LED: 检测到目标物时即亮

调节元件 灵敏度调节旋钮

电气特性

工作电压 24 V DC -20% +10%
纹波 大 10 %
空载电流 I0 大 30 mA

输出

开关类型 亮通

信号输出 2 路推挽式输出，短路保护，反极性保护

负载电压 大 30 V DC
负载电流 大 100 mA
开关频率 f 100 Hz
响应时间 5 ms

环境温度

工作温度 -20 ... 50 º C (-4 ... 122 ºF)
储藏温度 -30 ... 60 º C (-22 ... 140 ºF)

机械特性

防护等级 IP65
连接 M12 x 1 连接头 ,4 芯
材料

外壳 塑料

光学透镜 塑料

重量 约 50 克
符合的标准和指标

符合指标 EMC Directive 2004/108/EC
符合标准

  产品标准      EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

  抗震和冲击    IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions
  振动阻尼    IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -1000 Hz, 10 g in each X, Y and Z directions

授权和证书

UL 认证 cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC 标准 该产品工作电压 ≤ 36V ，无需 CCC 认证
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带背景抑制功能的光电开关 SBL-8-H/136

曲线 / 图表
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SBL-8-H/136带背景抑制功能的光电开关 

使用用途 : 

发射器和接收器安装于同一个壳体中以便于背景的直接检测。在检测范围之外的目标物可以通过调整发射器和接收器之间的角
度（2 个接收元件）。
检测对象的结构和表面颜色相对独立。

特殊设计使得光电开关能安装在包含后备输送线的 2 个输送线之间的移动材料下方。这种设计可以有效节省安装空间并且避免
移动材料造成的光电开关机械损伤。

安装指令 :

光电开关可以通过通孔直接固定，或采用支架固定（后 2 者需另外订货）。 
当固定在相应位置时表面必须保持平整以防外壳移动。我们建议采用螺栓和螺母替代平垫和弹垫以防光电开关滑动。

对于 SBL-8-H-SL, -V, -Z
多 25 个光电开关可以由同一个电源供电。当一个光电开关或者它的上级光电开关没有检测到目标物时相应的电磁阀接通。

同样能使用移动块使极联的光电开关电磁阀接通。要实现此功能，将电源正极 (+UB) 连接到第一个光电开关输入。

调节 :

如果黄色 LED 点亮，将光电开关对准背景，通过调节旋钮减小检测距离直道黄色 LED 熄灭

目标检测 :

将目标物放置在光束能检测的位置，如果目标物能被检测到，黄色 LED 会点亮，如果没有点亮，必须通过调节旋钮增加检测距
离直到检测到目标物时 LED 点亮。

只针对 SBL-8-H-SL-V-Z :
在光电开关前端的 2 个调节旋钮可以分别用作时间功能的打开或关闭。
采用调节器定义的状态之间的延迟功能（目标物检测到）-> 目标物未检测到，反之相同）及开关过程。延迟过程 大可以设为
2 秒。

清洁 :

我们建议定期进行光学镜头和接线的清洁。

附加信息
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