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Befehls- und Meldegerate Ex e,
glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

LCP*.*

m Gehdause aus glasfaserverstarktem Polyester (GRP)

m Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22

m Ex-de, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert

m Bis zu 4 Bedienelemente pro Gehause

m Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der
Kabeleinfuhrungen und Typ der Kabelverschraubungen wie
spezifiziert

GroBe Auswahl an Beschriftungen und Zubehdr erhéltlich

2 GehausegréBen verflgbar

m Schutzart IP66

Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

(€&

Die vielseitigen Befehls- und Meldegeréate der Serie LCP sind in Standardkonfigurationen kurzfristig lieberbar, kdnnen aber auch flexibel mit
Bedienelementen und Leuchtmeldern ausgestattet werden. Eine gro3e Auswahl an Bedienfunktionen, Kontaktelementen, Kabelverschraubungen
und weiterem Zubehér erlauben die Anpassung jedes individuellen Geréates an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung.

Die Gehause bestehen aus glasfaserverstarktem Polyester.

Hochwertige Komponenten und Materialien erlauben den Einsatz der Befehls- und Meldegeréte in rauen Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Elektrische Daten
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Klemmenkapazitat

Klemmen-Anzugsdrehmoment
Funktion

Mechanische Daten
Gehausereihe
Gehausedeckel
Befestigung Deckel

Schrauben

Anzahl

Anzugsdrehmoment
Schutzart
Kabeleingang

Anzahl Leitungseinfiuihrungen

Festgelegte Fléche fur Leitungseinflihrung
Material
Umgehause
Finish
Dichtung
Masse
Abmessungen
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehause (SW1)

250 V max.

16 A max.

2,5 mm?

0,8 Nm

siehe Datentabelle

LCP

komplett abnehmbar
Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
M6

4

2Nm

IP66

Kabelverschraubung gemaf Spezifikation

siehe Datentabelle

Stirnseite A und Stirnseite B

kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstarkter Polyester (GFP)
Eigenfarbe schwarz

robustes Silikongummi, einteilig

siehe Datentabelle

siehe Datentabelle

siehe Datenblatter der Kabelverschraubungen
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LCP*.*

Technische Daten

Befestigung siehe Datentabelle
Erdung 2,5 mm? Erdungsklemme
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40...55°C (-40 ... 131 °F)
-50 °C (-58 °F) auf Anfrage

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumusterprifbescheinigung CML 16 ATEX 3009X
Kennzeichnung & 112GD
Ex db eb mb [IC T* Gb
ExibIIC T*Gb

Ex db ebib mb IIC T* Gb
Extb lIC T** °C Db

T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0008X
EAC-Zulassung RU C-DE.BH02.B.00016/18
IA-Zulassung MASC S/18-0003X
CCC-Zulassung 2020322304002545
Konformitat
Schutzart EN 60529
Gebrauchskategorie IEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung 0080 oder 0102, siehe Typenschild
Allgemeine Informationen
Bestellinformationen Standardkonfigurationen siehe PDF-Datenblatt. Flr weitere Konfigurationsdetails bitte

Kundendienst kontaktieren.

Erganzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen, Konformitatserklarungen, Konformitatsbescheinigungen und
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Zubehor

Optionales Zubehor Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl

Anzeigen/Bedienelemente

Bedienelemente kleine Grundflache max. 4 siehe Datentabelle
alle Offnerkontakte sind zwangs6ffnend fir NOT-AUS-Funktionen

Typenschlissel

*kkk *kkk *kkk *kkk

LC P 2 . PGMX . E4MX . . . B . 1

Beispiel: LCP2.PGMX.E4MX.B.1

Befehls- und Meldegerat, GFP-Gehéause fiir zwei Bedienfunktionen. Obere Funktion: Drucktaster griin, Kontaktblock 1x SchlieBer + 1x Offner,
Bodenbefestigung. Untere Funktion: Pilztaster mit Drehentriegelung, rot, Kontaktblock 1x SchlieBer + 1x Offner, Bodenbefestigung. Konflguranon
Kabeleinfuhrung: Unterseite eine Kabelverschraubung M20, Polyamid. Ziindschutzart Ex db eb und Ex tb.

LC Befehls- und Meldegerat
P GFP glasfaserverstarkter Polyester

Gehausetyp / Anzahl der Bedienelemente

bis 4 Bedienelemente, siehe Tabelle Abmessungen

1 Sichtfenster flir Amperemeter / Voltmeter

1 Sichtfenster fir Amperemeter / Voltmeter sowie 1 kleines Bedienelement
1 Sichtfenster fiur Amperemeter / Voltmeter sowie 2 kleine Bedienelemente

XXXX siehe TypenschlUssel der Bedienelemente

(]

(Om\l—*

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Deutschland: +49 621 776 2222 Singapur: +65 6779 9091 E
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com pa-info@de.pepperl-fuchs.com pa-info@sg.pepperl-fuchs.com PE PPER L'|' F UC HS 2




Veroéffentlichungsdatum: 2022-05-12 Ausgabedatum: 2022-05-12 Dateiname: t170324_ger.pdf

XXXX

siehe Typenschliissel der Bedienelemente

LCP*.*

XXXX

siehe TypenschlUssel der Bedienelemente

XXXX

siehe Typenschllissel der Bedienelemente

Konfiguration Kabeleinfiihrungen
Kabeleinfuhrungen Standardkonfiguration, siehe Tabelle

keine Kabeleinfliihrungen

N|X| >

Kabeleinfihrungen gemaf Spezifikation

Ziundschutzart
keine Angabe entspricht Ex e (friihere Versionen)

|

—_

Ex db eb mb, Ex tb

Exib, Ex tb

(&)}

Ex db ib mb, Ex tb

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

LCP~.

*

Abmessungen und Gehédusedetails

c1 B

Abmessungen
Bedienelemente [mm]
GroBe und Anzahl

LCP1.* 1x klein / 1x groB 110 110 101 148 125
LCP2.* 2x klein 220 110 101 148 235
LCP2.4P* 1x klein / 1x groB (4-polig) 220 110 101 148 235
LCP3.* 3x klein / 3x gro 220 110 101 148 235
LCP4.* 4x klein 220 110 101 148 235
LCP7.* 1x Amperemeter oder Voltmeter 220 110 101 148 235
LCP8.* 1x Amperemeter und 1x klein 220 110 101 148 235
LCP9.* 1x Amperemeter und 2x klein 220 110 101 148 235

AuBenmali C1 zeigt Maximum, es variiert in Abhangigkeit der Bedienelemente

hrungen maximale Anzahl je GréBe

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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110

220

220

220

220

220

220

220

Kabeleinfitihrungen Kabeleinfiihrungen
Flache A Flache B
schlissel
M20 M20 M20 M20 M25
Anzahl Klemmbereich Anzahl Klemmbereich Anzahl

*AX - - - 1 CG.PEDS.M20.* 6..12mm
*.B.* 1 SP.PE.M20.* - 1 CG.PEDS.M20.* 6..12mm
*F* - - - - - -

1

Befestigung
[mm]

78
78
78
78
78
78
78

78

CG.PEDS.M25.*

M25
Klemmbereich

10...18 mm
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Standardvarianten

LCP1.
PRMX.*

LCP1.
PGMX.*

LCP1.
DMMX.*

LCP1.
IRJX.*

LCP1.
IGIX.*

LCP1.
E4MZAR.*

LCP1.
E4MZPR.*

LCP1.
E4MX.*

LCP1.
E5MX.*

LCP1.
JRMX.*

Funktion

Drucktaster

Drucktaster

Doppel-
drucktaster

Leucht-
drucktaster

Leucht-
drucktaster

Pilztaster, rot,
mit Schutz-
deckel,
Plastik

Pilztaster, rot,
mit Schutz-
kragen,
Plastik,
abschlieBbar

Pilztaster
40 mm

Pilztaster
55 mm

Pilztaster,
abschlieBbar

Beschrif-

Farbe

rot

tung

grin |

rot/ griin 0-1

rot

grin -

rot

rot

rot

rot

rot

Schalter-
funktion

tastend

tastend

tastend

tastend

tastend

rastend,
Drehent-
riegelung

rastend,
Drehent-
riegelung

rastend,
Drehent-
riegelung

rastend,
Drehent-
riegelung

rastend,
Schlussel-
ent-
riegelung

Anzahl
Pole

N

N

N

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Kontakt-
konfigu-
ration

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x Offner

1x SchlieBer

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

Schalter- Elektr.

konfigu- Spezifika-

ration tionen

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

pa-info@us.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002

Deutschland: +49 621 776 2222

pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091

pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

LCP*.*

Schalt-

diagramm Abbildung, Beispiel

X1

X2

X1

1" 2‘3
e

12 34

1 23
e

m
et
F—R—
\
e - o
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Standardvarianten

Beschrif- | Schalter- | Anzahl LIl S e
Typ Funktion Farbe " konfigu- konfigu- Spezifika-
tung funktion Pole . . ;
ration ration tionen

Schalt-

diagramm Abbildung, Beispiel

LCP1 Kleiner rastend - 2 Positionen, o 1 "3 2‘3
N OX. N Steuer- schwarz 0-1 rastend 2 2x SchlieBer linke Stellung (1) f\\ ,,,,,
’ schalter AUS Y \ \
14 24
Kleiner =
LCP1. rastend - 1x SchlieBer / - ! |
N2MX * Steuer- schwarz -1 -~ 2 1x Offner 2 Positionen (1) A B
schalter
24
. - 13 23
LCP1 Kleiner rastend 3 Positionen, 1o |y
N3OX N Steuer- schwarz 1-0-1 - rastend - 2 2x SchlieBer = Mittelstellung (1) RN A
: schalter rastend AUS v 1
14 24
GroBer
Steuer- . 13 23
2 Positionen
LCP1. schalter, rastend - ) 3 ’ o1 |
S10OX.* mit Kragen, schwarz 0-1 —— 2 2x SchlieBer  linke Stellung (1) J\\, ,,,,,
. AUS
abschlieBbar 14 24
in'0'
GroBer
LCP1. Steuer- rastend - 1x SchlieBer / - I
S2MX.* schalter, mit schwarz -1 rastend 2 1x Offner 2 Positionen U] S VAR
Kragen
GroBer
LCP1 SSctﬁ:“e; rastend 3 Positionen, Lo " 8 23‘
. : ’ schwarz 1-0-1l - rastend - 2 2x SchlieBer  Mittelstellung (1) AN V. -
S30X. mit Kragen, Y T ‘
. rastend AUS
abschlieBbar 14 24
in'0'
. 2 Positionen °
LCP1. Schliissel-  schwarz/ rastend - ) ° ’ o1 |
K1OX.* schalter silber 0-1 rastend 2 2x SchlieBer  linke Stellung (1) f\\\ ,,,,,
AUS
14 24
LCP1. Schlissel- schwarz / 0-1 rastend - 2 1x SchlieBer / I?nll:ce)ssntleolr:j:, 1) !
K1MX.* schalter silber rastend 1x Offner AUS 9 S VAR
rastend 3 Positionen o2
" i ’ 1070
LCP1. N Schitssel schwarz/ 1-0-1l - rastend - 2 2x SchlieBer = Mittelstellung (1) SN ,,M,‘,,,H‘
K30X. schalter silber f e P
rastend AUS
14 24
LCP1. LED Leucht- ot _ _ _ _ _ @)
LRLX.* melder
LCP1. LED Leucht- rin i } ) ) ) @)
LGLX.* melder ¢

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Standardvarianten

Funktion

GroBer
LCP2.4P. Steuer-
S201X.* schalter, mit
Kragen
Drucktaster
LCP2.
PGMX.
PRMX.*
Drucktaster
Drucktaster
LCP2.
PGMX.
E4MX.*
Pilztaster
Drucktaster
LCP2.
PGMX.
JRMX.*
Pilztaster,
abschlieBbar
Drucktaster
LCP3.
PGMX.
PRMX. Drucktaster
E4MX.*
Pilztaster
LED Leucht-
melder
LCP3
LRLX.
PGMX. Drucktaster
PRMX.*
Drucktaster

Farbe

schwarz

grin

rot

grin

rot

grin

rot

grin

rot

rot

rot

grin

rot

Beschrif-
tung

Schalter-
funktion

rastend -
rastend

tastend

tastend

tastend

rastend,
Drehent-
riegelung

tastend

rastend,
Schlissel-
ent-
riegelung

tastend

tastend

rastend,

Drehent-

riegelung

tastend

tastend

Anzahl
Pole

N

N

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Kontakt-
konfigu-
ration

2x SchlieBer/
2x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer/
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer/
1x Offner

1x SchlieBer/
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

1x SchlieBer /
1x Offner

Schalter- Elektr.

konfigu- Spezifika-

ration tionen

—

2 Positionen (

)

(1)

(1)

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222

pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091

pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

LCP~.

*

Schalt-
diagramm

Abbildung, Beispiel

13 23 31 4

14 24 32 42

- m

< :

H !
——= B—h—2

L n n L N
J‘(ﬂ 6J4@
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Standardvarianten

LCP3.
LGLX.
PGMX.
PRMX.*

LCP3.
LRLX.
DMMX.
JRMX.*

LCP3.
LRLX.
LOLX.
LGLX.*

LCP7.
WBAASA.*

LCPs8.
WBAASA.
N5MX.*

Funktion

LED Leucht-
melder

Drucktaster

Drucktaster

LED Leucht-
melder

Doppel-
drucktaster

Pilztaster,
abschlieBbar

LED Leucht-
melder

LED Leucht-
melder

LED Leucht-
melder

Ampere-
meter 1 A

Ampere-
meter 1 A

Kleiner
Steuer-
schalter

Beschrif-

Farbe
tung

grin -
grin |
rot o
rot -
rot/ griin 0-1
rot -
rot -
bernstein- }
farben
grin -
: Skala0...1
/5A
B SkalaO ... 1
/5A
schwarz o-I1-1

Kontakt-
konfigu-
ration

Schalter- | Anzahl
funktion Pole

Schalter- Elektr.

konfigu- Spezifika-

ration tionen

- - - - @
1x SchlieBer /
tastend 2 1x Offner - (1)
1x SchlieBer /
tastend 2 1x Offner - (1)
: - - ° @
1x SchlieBer /
tastend 2 1x Offner - (1)
rastend,
Schlissel- 2 1x SchlieBer / : )
ent- 1x Offner
riegelung
. - - - ©)
. - - - ©)
- - - - @)
: : : . (@)
- - - - “
rastend ) 3 Positionen,
-rastend - 2 1"1?('38';;2?” linke Stellung It
rastend AUS

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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LCP*.*

Schalt-

diagramm Abbildung, Beispiel
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Standardvarianten

Beschrif- | Schalter- | Anzahl LGl e ElckL Schalt-

Funktion Farbe konfigu- konfigu- Spezifika-

tung funktion Pole . . ; Rl ), R EHE
ration ration tionen

diagramm

Ampere- : SkalaO ... 1 : B B 3 (@)
meter 1 A /5A
LCP9.
WBAASA. . 1x SchlieBer/
PGMX. Drucktaster grin | tastend 2 1x Offner - (1)
PRMX.*
1x SchlieBer /
Drucktaster rot o} tastend 2 1x Offner - (1)
LED Leucht-
melder et : : ) : ; ®
. 1x SchlieBer /
UCPa. Drucktaster grin | tastend 2 1x Offner - (1)
LRLX.
PGMX.
PRMX.
E4MX.* i
Drucktaster rot O tastend 2 EElEE - (1)
1x Offner
EE L 1x SchlieBer/
Pilztaster rot - Drehent- 2 i - (1)
- 1x Offner
riegelung

Elektrische Daten

Referenz in
Standardvarianten

Gebrauchskategorie Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom

AC12-12..250VAC- 16 A

) AC15-12..250V AC- 10 A ) )
DC13-12..110VDC- 1A
DC13-12..24VDC- 1A

AC15-12...250VAC-10A

@ DC13-12..24VDC-1A : :

@ ) 12..250V AC )
12 .24V DC

“ - 690V AC 1A

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Konfigurationen
Konfigurationen mit 1 Funktion

LCP1.* LCP1.* LCP2.4P* LCP7.*
Maximale Konfiguration (1) GroBe Betatiger 2-polig (2) GroBe Betatiger 4-polig (3) Sichtfenster (4)

Konflguratlonen mit 2 Funktionen

(@)
s @ U E
LCP2.* LCP8.*

Maximale Konfiguration (1) Fenster + 1 kleines Element (4)

Konflguratlonen mit 3 Funktionen

--‘—~r.f

L ,—E:—' L '—8__5'—
LCP3.* LCP3.* LCP9.*
Maximale Konfiguration (1) GroBe Betatiger 2-polig (2) Fenster + 2 kleine Elemente (4)

Uy E

LCP4.”

Maximale Konfiguration (1)

(1)  Kleine Bedienelemente mit 2-poligen Kontaktblécken

Kleine Bedienelemente umfassen alle Drucktaster, kleine Drehgriffe, LED-Leuchtmelder und Potentiometer

GroB3e Bedienelemente und alle Bedienelemente mit 2-poligen Kontaktmodulen, Schutzdeckeln oder Schutzkragen

Kleine und groB3e Bedienelemente und alle Bedienelemente mit 4-poligen Kontaktmodulen, Schutzdeckeln oder Schutzkragen
Sichtfenster mit Amperemeter oder Voltmeter in Kombination mit Bedienelementen

CECES

Hinweis: der Einbau von Schildtragern ist abhangig von der Konfiguration der Bedienelemente
Alle Offnerkontakte sind zwangséffnend fiir NOT-AUS-Funktionen
Fur weitere Konfigurationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Drucktaster, Nothalttaster und Notaustaster

Drucktaster Betatigungsvorsatze

Betatigungsvorsatze - technische Daten
Mechanische Daten

Beschriftung
Abmessungen siehe Datentabelle
CFPPA rot keine . . Verwendung mit boden- und
Befestigung deckelbefestigten Modulen
SR - 5 e Schutzart IP66
Masse siehe Datentabelle
CFP.PC rot STOP . Material
Gehause Polyamid (PA)
CFPPD rot OFF . Finish Eigenfarbe schwarz
) _ Flachdichtung Silikon
CFRPE grun keine Umgebungsbedingungen
CFPPG griin | 0 Umgebungstemperatur  -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur -40...65°C (-40 ... 149 °F)
CFP.PI grin I 0 Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgefédhrdeten Bereichen
CFPPF griin START . EU-Baumuster-
prifbescheinigung CML 16 ATEX 3339U
CFPPH griin ON 0 Kennzeichnung & 112GD
Exe lIC Gb
CFPPY gelb keine O 2Dl
Internationale Zulassungen
CFPPO bernsteinfarben keine . IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitat
CFPPW weil3 keine O Schutzart EN 60529
_ CE-Kennzeichnung 0102
CFRPB blau keine . Allgemeine Informationen
CFPPJ blau RESET . Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
. musterprufbescheinigungen,
CFRPK schwarz keine . Konformitatsaussagen,
Ergénzende Konformitatserklarungen,
CFP.PL schwarz 0 o Informationen Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
CFPPN schwarz I I_Dlese Informat|onen
finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com
CFP.PP schwarz Il .
LC*, LR*
CFPPQ schwarz I 0 Gehausetyp FXL*.CS, SR.CS*
GR.CS*
CFPPT schwarz Y 0
CFPPU schwarz Preil nach 0
oben
CFPPV schwarz e 0
unten
CFP.PZ* siehe individuelle Datenblatter O

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Drucktaster, Nothalttaster und Notaustaster

Nothalttaster Betatigungsvorsatze

Schalter- Durch- Schalt-

Funktion Beschriftung funktion messer | diagramm

verrastend,

CFPE4 Pilztaster rot keine ~ 40 mm [ g
Drehentriegelung
CFPE5 Pilztaster rot keine verrastend, 55 mm P ,
Drehentriegelung
verrastend,
CFPJR Pilztaster rot keine Schliissel- 39 mm I y

entriegelung

Sonstige Drucktaster Betdtigungsvorsiatze

Schalter- Durch- Schalt-

Funktion Beschriftung funktion messer | diagramm

CFPDM Druck-— ¢/ griin 0-1 tastend 70 mmx S
taster 39 mm

CFPMK Pilztaster ~ schwarz keine tastend 39 mm F—

CFPMR Pilztaster rot keine tastend 39 mm R

CFPMG Pilztaster grin keine tastend 39 mm I

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Drucktaster, Nothalttaster und Notaustaster

Drucktaster und Nothalttaster - Abmessungen

Stéarke Durchmesser | Lénge
Schalt- Durchgangs- | auBerhalb
tafelwand bohrung Gehause

Durch-
messer

Funktion [mm]

CFP.P* Drucktaster 39 1...6 30,6 15,5 35,4 25
CFP.DM* Drucktaster 70 x 39 1...6 30,6 15,5 35,4 38
CFPE4 Pilztaster 40 1..6 30,6 41,8 62,1 52
CEPES Pilztaster 55 1..6 30,6 41,8 62,1 58
CFPJR  Pilztaster, 39 1.6 30,6 495 70 65
SchlUsselentriegelung
CFP.M* Pilztaster 37 1...6 30,6 41,2 60,7 46
L L

CFPE* CFP.J*

D2

CFP.M*
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Befestigung

Anzahl Pole

CFPM bodenbefestigt 2
CFPC bodenbefestigt 2
CFPRO bodenbefestigt 2

Kontaktblocke - technische Daten

Elektrische Daten
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Klemmenkapazitat

Klemmen-
Anzugsdrehmoment

Gebrauchskategorie

Mechanische Daten

Mechanische
Lebensdauer

Schutzart
Material
Gehéuse
Umgebungsbedingungen
Gebrauchstemperatur

250 V max.

16 A max.

2,5 mm?

0,8 Nm
AC12:12...250VAC-16 A
AC15:12...250VAC-10A
DC13:12..110VDC-1A
DC13:12..24VDC-1A
1000000 Schaltungen

IP20

Polyamid (PA)

-40 ...90 °C (-40 ... 194 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgefahrdeten Bereichen

EU-Baumuster-
prafbescheinigung

Kennzeichnung

CML 16 ATEX 3339U

& 112G

Ex de lIC Gb

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.

LCP*.*

Drucktaster, Nothalttaster und Notaustaster

Kontaktblocke

Kontakt-

konfiguration Schaltdiagramm

1x Sc!jlieBer/
1x Offner

2x Offner

2x SchlieBer

Kontaktblocke - technische Daten

Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét

Schutzart EN 60529

Gebrauchskategorie IEC / EN 60947

CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen

finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Ergénzende
Informationen

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Drucktaster, Nothalttaster und Notaustaster

Kontaktblocke - Abmessungen

Stérke
AuBenmaBe Befestigungs- _Befes- I-.lut-

[mm] bohrungen tigungs- | schienen- Gehs
Befestigung [mm] laschen | aufnahme LGRS

[mm] typ

[efelelefof=md] v [ =

. LC*, LR*
bodenbefestigt 63 334 50 52 18 4,2 8 35,6 68 GR.CS*

G3

bodenbefestigt

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Leuchtdrucktaster

Leuchtdrucktaster Betédtigungsvorsitze

Betdtigungsvorsatze - technische Daten

. Mechanische Daten
Linsen- | Schalter- Schalt-

farbe | funktion | diagramm Schu't zart P66
Material
Gehause Polyamid (PA)
CFPIR tastend . Finish Eigenfarbe schwarz
Flachdichtung Silikon
Umgebungsbedingungen
CFPIG gran tastend Eromee . Umgebungstemperatur ~ -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
bern- Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
CFPIO fStrebm; tastend Eromm . explosionsgefihrdeten Bereichen
e EU-Baumuster- CML 16 ATEX 3339U
: prufbescheinigung
CFRIW  weif tastend b 0 Kennzeichnung & 12GD
Exe lIC Gb
CFPIB  blau  tastend — . Extb llIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
] CE-Kennzeichnung 0102
P Allgemeine Informationen
Beachten Sie, soweit

zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
T Konformitatsaussagen,
Erganzende Konformitatserklarungen,
Informationen Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen

finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

DT
L
J
L
—=
D2

CFPI*

Leuchdrucktaster Betatigungsvorsatze - Abmessungen

Starke Durchmesser| Léange

Durch- Schalt- Durchgangs- | auBerhalb

messer

tafelwand bohrung Gehéuse Gehiuse-

Befestigung typ

mitbogen-und G LR
39 1..6 30,6 17,5 36,8 21 : FXL*.CS
deckelbefestigten .
GR.CS
Modulen

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

LCP*.*

Leuchtdrucktaster

LED-Kontaktmodule

konfi- Schaltdiagramm

Betriebs- Kontakt-
Befestigung spannung Anzahl Pole
[V] guration
CFPIL  bodenbefestigt ~ 10:+28 1 1x SchlieBer
: 9 V AC/DC
. 30 ...250 .
CFPI bodenbefestigt VAC 1 1x SchlieBer
CFPIl  bodenbefestigt ,, 1028 1 1x SchlieBer
: 9" VAC/DCExia
. 10...28 -
CFP.JL bodenbefestigt V AC/DC 1 1x Offner
. 30...250 =
CFPJ bodenbefestigt V AC 1 1x Offner
. 10...28 -
CFPRJI bodenbefestigt V AC/DC Ex ia 1 1x Offner
Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Deutschland: +49 621 776 2222 Singapur: +65 6779 9091

www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com

pa-info@de.pepperl-fuchs.com

pa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Befestigung

bodenbefestigt

AuBenmafBe

[mm]

Befestigungs-
bohrungen
[mm]

ﬂﬂllﬂﬂ“ﬂ

63 33,4 47 52

G3
—

bodenbefestigt

LED Kontaktmodule - technische Daten

Allgemeine Informationen

Erganzende
Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen

finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.

Befes-
tigungs-
Iaschen

Elektrische Daten
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Leistungsaufnahme
Klemmenkapazitat

Klemmen-
Anzugsdrehmoment

Gebrauchskategorie

Mechanische Daten

Mechanische
Lebensdauer
Schutzart
Material
Gehause

LCP*.*

Leuchtdrucktaster

LED-Kontaktmodule - Abmessungen

Hut-
schienen-
aufnahme Masse | Geh&use-
mm] typ
LC*, LR*
5,6 72 GR.CS*

LED Kontaktmodule - technische Daten

250 V max.
10 A max.

1 W max.
2.5 mm?

0.8 Nm

AC15:10...250 VAC - 10 A
DC13:10...24VDC-1A

1000000 Schaltungen
IP20

Polyamid (PA)

Umgebungsbedingungen

Gebrauchtstemperatur  -55

.90 °C (-67 ... 194 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgefidhrdeten Bereichen

EU-Baumuster-
prufbescheinigung

Kennzeichnung

CML 16 ATEX 3339U

Eigensichere Varianten

Kennzeichnung

Spannung U,

Strom |,

Leistung P,

Innere Kapazitat C,
Innere Induktivitat L,

& 26
Ex de IIC Gb
& 16
Exia llC Ga
28V

93 mA
0,651 W

0 uF

0OmH

Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung
Konformitét
Schutzart
Gebrauchskategorie
CE-Kennzeichnung

IECEx CML 16.0114U

EN 60529
IEC / EN 60947-3
0102

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter Betatigungsvorsatze, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Steuerschalter Betdtigungsvorséatze

Durch-
Funktion messer
[mm]

Schalter
Funk-
tion

Schalter- Schalt-
konfiguration diagramm

Beschrif-
tung

Umschalter, 2 o
CFPN1 Drehbetatiger 39 Positionen, linke A LeL 0-1 : ‘
Stellung AUS
1 I
CFPN2  Drehbetatiger 39 Umschalter, 2 P LeL -1 . ‘
Positionen
Umschalter, 3
CFP.N3 Drehbetatiger 39 Positionen, mittlere L-L-L I-0-1l -
Stellung AUS
Umschalter, 3
CFP.N3S Drehbetatiger 39 Positionen, mittlere S-L-S [-0-1I -
Stellung AUS
Umschalter, 3 ol 1
CFPN5 Drehbetéatiger 39 Positionen, linke FNe L-L-L 0 0-1-1I - ‘
Stellung AUS
Umschalter, 2 o
CFP.S1 Drehbetatiger 60 Positionen, linke J\ L-L 0-1 ja
Stellung AUS
CFPS2 Drehbetdtiger 60 Umscnalter, 2 A LL -l - ‘
Positionen
Umschalter, 3 1o
CFP.S3 Drehbetatiger 60 Positionen, mittlere Fedes L-L-L [-0-1 ja
Stellung AUS
Umschalter, 3 1o
CFP.S3S Drehbetatiger 60 Positionen, mittlere Feigitms S-L-S I-0-1 ja
Stellung AUS
Umschalter, 3 ol 1
CFP.S5 Drehbetatiger 60 Positionen, linke N I I e o-1-1 ja
Stellung AUS
Schiiissel- Umschalter, 2 o
CFPK1 Drehbetatiger 39 Positionen, linke F N L-L 0-1 ja .
9 Stellung AUS
Schlissel- Umschalter, 2 0 1
CrRKIS  Seflissel g9 Positionen, linke - L-S 0-1 ja .
g Stellung AUS
Schliissel- Umschalter, 3 1o
CFPK3 Drehbetatiqer 39 Positionen, mittlere s L-L-L 1-0-1 ja 0
9 Stellung AUS '
Schiiissel- Umschalter, 3
CFPK3S Drehbetatiger 39 Positionen, mittlere S-L-S I-0-1 ja
9 Stellung AUS '

Schalter Funktion: L = rastend, S = tastend

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter Betatigungsvorsatze
Betédtigungsvorsitze - Abmessungen Betatigungsvorsatze - technische Daten

Mechanische Daten
Schutzart siehe Datentabelle

Befestigung Verwendung _mit boden- und
deckelbefestigten Modulen

Schutzart IP66
Masse siehe Datentabelle

8 Material
Gehause Polyamid (PA)
Finish Eigenfarbe schwarz
Flachdichtung Silikon

Umgebungsbedingungen

CFEN Umgebungstemperatur  -40...55 °C (-40 ... 131 °F)
L Gebrauchstemperatur -40 ...65°C (-40 ... 149 °F)
PT. . H Daten fir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen
. EU-Baumuster- CML 16 ATEX 3339U
g 11 . prifbescheinigung
° e Kennzeichnung & 112GD
| | Ex e lIC Gb
Ex tb 1lIC Db
Internationale Zulassungen
CFPS* IECEx-Zu.I.alssung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
CFPK* Diese Informationen finden Sie
unter www.pepperl-fuchs.com

Ergénzende
Informationen

Starke | Durchmesser Liange
Durchmesser | Schalt- | Durchgangs- auBerhalb

[mm] tafelwand bohrung Gehduse Beispielbild

CFP.N* 39 1..6 30,6 30,5 50,5 30
CFP.S* 60 1...6 30,6 30,5 50,5 46
CFPK* 39 1...6 30,6 49,5 70 46 0

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter, 2-polige Kontaktblécke, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Kombination 2-polige Kontaktblécke und Betatigungsvorsétze

Durch-
messer
[mm]

Schalter
Funk-
tion

Betétigungs-
vorsatz
Funktion

Schalt-
diagramm

Kontakt-
block

Schalter-

konfiguration Kontakte

Veréffentlichungsdatum: 2022-05-12 Ausgabedatum: 2022-05-12 Dateiname: t170324_ger.pdf

Umschalter, 2 Positionen,

Drehbetatiger 39 linke Stellung AUS 2x SchlieBer (1) L-L 0-1 - N1
Drehbetatiger 39 Umschalter, 2 Positionen 1X1?(Cg:cﬁi‘:” @) L-L -1l . N2
Drehbetatiger 39 ot e 2x SchlieBer ) L-L-L 1-0-1 - N3
Drehbetdtiger 39 Umetelon S rostle™ 2x SchlieBer 4) S-L-S 1-0-1i - N3S
Drehbetatiger ~ 39 Umschaler 3 Postionen, ocdleber/ @ L-L-L o-lm - NS
Drehbetdtiger 60 “TpeSe R 2x SchiieBer (1) L-L  0-I ja S
Drehbetatiger 60 Umschalter, 2 Positionen 1x E(Cg:,ﬁi?r/ (2) L-L -1l - S2
Drehbetdtiger 60 Tetne i e ALS 2x SchiieBer ) L-L-L 1-0-I ja S3
Drehbetétiger 60 Tette i S e 2x SchlieBer 4) S-L-S 1-0-  ja  S3S
Drehbetatiger 60 Uheraer ® estionen 1"1?(‘332%'2?” 3) L-L-L 0-1-l  ja S5
DrSe%htlgf;t(iaglj-er 39 e e 2x SchlieBer (1) L-L  0- ja K
Df;‘;}“;gf;ﬁger g9  Umschalte 2 Positonen 2xSchlieBer (1) L-S  0-1 ja KIS
Di%hggfgﬁé'er cC I 2x SchlieBer (4) L-L-L 1-0-I  ja K3
Drse‘i]hggf;%'er g9 Umschalter 3Positonen oxSchlieBer ~ (4)  S-L-S 1-0-I ja K3

Schalter Funktion: L = rastend, S = tastend
(B) = Betatigungsvorsatz Typenschlissel

Kontaktblocke

Befestigung

Anzahl Pole

Kontakt-

Schaltdiagramm

konfiguration

1x SchlieBer/

CFPM bodenbefestigt 2 1x Offner
CFPC bodenbefestigt 2 2x Offner
CFPO bodenbefestigt 2 2x SchlieBer

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

LCP*.*

Steuerschalter, 2-polige Kontaktblocke, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Schaltdiagramme

Kontaktblocke - technische Daten

Elektrische Daten

13 23 13 | 23 Betriebsspannung 250V max.
) J_o\ql _______ | | 0 Betriebsstrom 16 A max.
/ \ \ I X | x Klemmenkapazitat 2,5 mm?
14 24 Klemmen-
sl Anzugsdrehmoment GBI
AC12:12...250VAC-16 A
- 23 1| 23 Gebrauchskategorie AC15:12...250VAC-10A
; | T x DC13:12...110VDC-1 A
@) f\ """ %\ " < DC13:12...24VDC-1A
12 24 2 | 24 Mechanische Daten
Mechanische 1000000 Schaltungen
Lebensdauer
123 1| 23 Schutzart 1P20
olun ||| ”| 0 Material
@) Jroefme ‘1 1| x Gehause Polyamid (PA)
> o I X Umgebungsbedingungen
12 | 24 Gebrauchstemperatur -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen
13 23
KT AE rifbeschemigung OV 16ATEX 333U
A 11 0 . & 112G
v 1 X Kennzeichnung Ex de IIC Gb
ladl Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
9y N Konformitat
T Schutzart EN 60529
Gebrauchskategorie IEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung 0102
o Allgemeine Informationen
Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprufbescheinigungen,
! Lo ] Ergénzende e
Informationen Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
bodenbefestigt Informationen finden Sie unter

Kontaktbl6cke - Abmessungen

AuBenmalBe
[mm]

63 334

Befestigung

C
bodenbefestigt 50 2

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.

Befestigungs-
bohrungen

Starke
Befes-
tigungs-
laschen
[mm]

[mm]

5 18 4,2 8 35,6 68

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

Hut-

schienen-
aufnahme

Gehause-
typ

, LC*, LR*
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter, 4-polige Kontaktblocke, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Kombination 4-polige Kontaktblocke und Betatigungsvorsatze

Betétigungs- | Durch- Schalt- | Schalter Ab-

vorsatz messer Sl Kontakt-| 0 takte dia- Funk- schlieB-
. konfiguration block .
Funktion [mm)] gramm tion bar

Umschalter, 2
Drehbetétiger 60 Positionen, linke 03 4x SchlieBer (5) L-L 0-1 ja S
Stellung AUS

Umschalter, 2 2x SchlieBer /

Drehbetatiger 60 Positionen 01 ox Offner (6) L-L I- 1l - S2
Umschalter, 3

Drehbetéatiger 60 Positionen, mittlere 03 4x SchlieBer (7) L-L-L 1-0-1 ja S3
Stellung AUS
Umschalter, 3

Drehbetéatiger 60 Positionen, mittlere 03 4x SchlieBer (7) S-L-S [|-0-1 ja 585

Stellung AUS

Schalter Funktion: L = rastend, S = tastend
(B) = Betatigungsvorsatz Typenschlissel

Kontaktblocke

Befestigung Anzahl Pole K<_>ntakt? Schaltdiagramm
konfiguration

11 21 33 43

. 2x SchlieBer/ I
CFP.01 bodenbefestigt 4 ox Offner %h\
CFPO2 bodenbefestigt 4 ax Offner HH
CFP03 bodenbefestigt 4 4x SchlieBer HH
14 24 34 44 .;
; 1x SchlieBer/ ? 77777777 ?\
CFP.04 bodenbefestigt 4 3x Offner 117 l
; 3x SchlieBer/ 1%2““3
CFP.05 bodenbefestigt 4 1x Offner T

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter, 4-polige Kontaktblocke, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Schaltdiagramme Kontaktbl6écke - technische Daten

Elektrische Daten

o 1|3 2|3 3|3 4|3 PP ISR RV RN Betr?ebsspannung 250V max.
) I\v _________________ 0 Betriebsstrom 16 A max.
ST \ \ \ \ L x x| x]x Klemmenkapazitat 2,5 mm?
14 24 34 44 Il B el M Klemmen-
Anzugsdrehmoment GBI
AC12:12...250VAC-16 A
Lo TUT T LEEEE comcsee 0512 200AC 108
(©) I\ """ %%\\ p [ x DC13:12...24VDC-1A
12 22 34 a4 2 |22 ]3| 4 Mechanische Daten
Mechanische
Lebensdauer 1000000 Schaltungen
Loy 13 23 33 43 1 1X3 2; 3 | 43 Schutzart 1P20
o S el Material
W ‘ ‘ ‘ ‘ . 1 x Gehéuse Polyamid (PA)
14 24 34 44 14 | 24 | 34 | 44 Umgebungsbedingungen
Gebrauchstemperatur -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumuster-

" - CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung

& 112G
Ex de IIC Gb

Internationale Zulassungen

Kennzeichnung

Verdéffentlichungsdatum: 2022-05-12 Ausgabedatum: 2022-05-12 Dateiname: t170324_ger.pdf

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprufbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,

IECEXx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
H N Konformitét
T Schutzart EN 60529
— | [ ] Gebrauchskategorie IEC / EN 60947
] CE-Kennzeichnung 0102
@ O« 3 Allgemeine Informationen
|
[ o |

Erganzende
Informationen

bodenbefestigt

Kontaktbl6cke - Abmessungen

AuBenmalBe

. [mm]
Befestigung

bodenbefestigt 63 74 58,6 52

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.

Befestigungs-
bohrungen
[mm]

DI

5

8

Starke
Befes-
tigungs-
laschen
[mm]

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

““
4,2 8 35,6

EEPEPPERL+FUCHS

Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Hut-
schienen-
aufnahme

Gehéuse-
typ

, 165

LC*, LR
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter, 4-polige Drehschaltmodule, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Kombination 4-polige Drehschaltmodule und Betatigungsvorsatze

Schalt- Schalter Beschrif-

Schalterkonfiguration Kontakte diagramm | Funktion tung

Umschalter, 2 Positionen, linke

Stellung AUS 10 4x SchlieBer (10) L-L 0-1 ja T

Umschalter, 2 Positionen T (11) L-L -1l - T2
2x Offner

Umschalter, 2 Positionen 17 ~ 3xSchlieBer/ (17) L-L -1l - T2
1x Offner

Umschalter, 2 Positionen e s <t (18) L-L -1 - T2
3x Offner

Umschalter, 3 Positionen, mittlere . L e .

Stellung AUS 12 4x SchlieBer (12) L-L-L [-0-1l ja T3

Umschalter, 3 Positionen, mittlere . e A .

Stellung AUS 14 4x SchlieBer (14) L-L-L [-0-1l ja T3

Umschalter, 3 Positionen, mittlere

Stellung AUS, rechts und links 13 4x SchlieBer (13) S-L-S [-0-1l ja T3

tastend

Umschalter, 3 Positionen 22 4x SchlieBer (22) L-L-L I-0-1l - T3

Umschalter, 3 Positionen 23 4x SchlieBer (23) L-L-L o-1I-1 - T5

Umschalter, 3 Positionen, rechts 2x SchlieBer/

tastend 2 2x Offner (e bolbeg Dalsll i =

Umschalter, 3 Positionen, rechts 3x SchlieBer/

tastend 16 1x Offner (16) L-L-S 0-1-1 i s

Umschalter, 4 Positionen 5 Rl (15)  L-L-L-L I-N-M-1V - T4
1x Offner

Umschalter, 4 Positionen, rechts 55 4xsSchlieBer ~ (20)  L-L-L-S I-N-m-IV - T4

tastend

Umschalter, 4 Positionen 21 4x SchlieBer (21) L-L-L-L I-1-1-1IV - T4

Schalter Funktion: L = rastend, S = tastend
(B) = Betatigungsvorsatz Typenschlissel

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Deutschland: +49 621 776 2222 Singapur: +65 6779 9091 E
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Steuerschalter, 4-polige Drehschaltmodule, zur Verwendung in LCP*, LCS* und LR*

Elektrische Daten

Betriebsspannung 250V max.
Betriebsstrom 16 A max.
Klemmenkapazitat 2,5 mm?
Klemmen-

Anzugsdrehmoment e

AC12:12...250V AC-16 A
AC15:12...250V AC-10 A

Gebrauchskategorie  noy3 45 110V DC-1A
DC13:12...24VDC-1A
Betatigungsvorsatz Mechanische Daten
Mechanische
Lebensdauer 1000000 Schaltungen
Schutzart IP20
€ 4 Material
- Gehéause Polyamid (PA)

Umgebungsbedingungen
Gebrauchstemperatur -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumuster-

" - CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung

. & 112G

Kennzeichnung Ex de IIC Gb
Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét

Schutzart EN 60529

Gebrauchskategorie IEC / EN 60947

CE-Kennzeichnung 0102
Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit

zutreffend, die EG-Bau-
musterprufbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

L Erganzende
Informationen

Abmessungen

Drehschaltmodule - Abmessungen

Stérke
Befestigungs- Befes- Hut-

SRR bohrungen tigungs- | schienen-

Befestigung [mm] [mm] laschen | aufnahme Gehause-
[mm] typ
bodenbefestigt 63 74 72 52 58 4,2 8 35,6 171 LC*, LR*

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002 Deutschland: +49 621 776 2222 Singapur: +65 6779 9091 E
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

(10)

(12)

(14)

(16)

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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13 23 33 43 13 23 33 43
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‘ [ | x| x| x|x
14 24 34 44 14 | 24 | 34 | a4
11 23 33 43 1 23 | 33 | 43
Ll il o | x
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LCP*.*

Steuerschalter, 4-polige Drehschaltmodule, Schaltdiagramme
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12 24 34 44
1| 23| 33 | 48
1| x
i x| x| x
12| 24 | 34 | 44
1| 21| 33 | 48

o | x| x
I
1 X | x

12 22| 34 | 44
1" 23 33 43
1 X

)i
I X ¥

v X J(

12 24 34 44
13 | 23 | 33 | 48

0
1| X X
1 X X

14 | 24 | 34 | 44

EE PEPPERL+FUCHS

27



Verdéffentlichungsdatum: 2022-05-12 Ausgabedatum: 2022-05-12 Dateiname: t170324_ger.pdf

Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

LED-Leuchtmelder

LED-Vorsatze

LED-Vorsatze - technische Daten

Mechanische Daten
Schutzart IP66
Material
Gehause Polyamid (PA)
Finish Eigenfarbe schwarz
Flachdichtung Silikon
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur  -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)

) Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
CFPLO bernsteinfarben

Typ Bild

CFPLG grin

explosionsgeféhrdeten Bereichen
EU-Baumuster-

prufbescheinigung GIIL B A= el
CFP.LW weil3 .
Kennzeichnung & 112 GD
Ex e lIC Gb
CFPLB blau Ex tb llIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit

zutreffend, die EG-Bau-

musterprufbescheinigungen,
@ B - }8 Konformitatsaussagen,
Erganzende Konformitatserklarungen,
Informationen Konformitatsbescheinigungen

und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen
finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

CFPL*

LED-Vorsatze - Abmessungen

Starke Durchmesser| Léange

Durch- Schalt- Durchgangs- | auBerhalb

messer

Gesamt-
lange

tafelwand bohrung Gehéuse Gehause-

Befestigung typ

mitbogenund | LOT LR
39 1..6 30,6 23,6 43 20 ) FXL*.CS
deckelbefestigten N
GR.CS
Modulen

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

LED-Leuchtmelder

LED-Module LED-Module - technische Daten
Bemessungs- Elektrische Daten
Befesti- betriebs- Betriebsspannung 250 V max.
gung e Leistungsaufnahme 2 W max.
bod [V AC/DC] Klemmenkapazitat 2,5 mm?
oden- .
CFP.NI . 10...28, Exia Klemmen-
befestigt o Anzugsdrehmoment Ui
CFPNE bb?detr']-t 10...28 Mechanische Daten
etestig Y Schutzart IP20
CFPL bb‘?det'f" t 30 ... 250 Material
etestig Gehause Polyamid (PA)
Umgebungsbedingungen
H N Gebrauchtstemperatur ~ -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

N

3 Kennzeichnung Ex de IIC Gb
! B —JC - Eigensichere Varianten *.NI, *.GI

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumuster-

- - CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung

bodenbefestigt

LED-Module - Abmessungen

AuBenmaBe
Befestigung [mm]

& 112G
: & N11G
Kennzeichnung Exia IIC Ga
Spannung U, 28V
Strom |, 93 mA
Leistung P, 0,651 W
Innere Kapazitat C, 0 uF
Innere Induktivitat L, OmH
Internationale Zulassungen
IECEXx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprufbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Erganzende Konformitatserklarungen,
Informationen Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen
finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Befestigungs- Befes- Hut-
bohrungen e -
laschen aufnahme ehause-
[mm] [mm] [mm] typ
A B C | L | G| H | DuchmJ | N __| G3 |
LC*, LR*
=" 2 ° % o1 GR.CS*

bodenbefestigt 63 33,4 47 84

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Pepperl+Fuchs-Gruppe USA: +1 330 486 0002
www.pepperl-fuchs.com pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222 Si 1465 6779 9091
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Summer - technische Daten
Elektrische Daten

Summer

Bemessungs-

T betriebs- Betriebsspannung 250V max.
P UL Leistungsaufnahme 1 W max.
[V AC/DC] o
Klemmenkapazitat 2,5 mm?
Summer Klemmen-
CB:SERH mit Blitz-  red 10...28 Anzugsdrehmoment 2SNt
licht Lautstarke 60 dB bei 30 cm
Mechanische Daten
CFP Summer
; mit Blitz-  red 30 ...250 Schutzart IP66
BUZRF2 . .
licht Material
Gehause Polyamid (PA)
CBHL:J?KS1 Summer schwarz 10...28 Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur  -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Gebrauchstemperatur -40...90 °C (-40 ... 194 °F)
(7 Summer schwarz ~ 30...250 Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
BUZKS2 . " !
explosionsgeféhrdeten Bereichen
ELEEUIETE - CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung
& 112GD
Kennzeichnung Exeibmb lIC Gb
Exibtb IlIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
T Konformitét
i — Schutzart EN 60529
. CE-Kennzeichnung 0102
E = —— - - —1- 8 Allgemeine Informationen
Beachten Sie, soweit
- _ zutreffend, die EG-Bau-
PT H musterprifbescheinigungen,
L Erganzende Konform!t::::ltsaus§agen,
. Konformitatserklarungen,
Informationen

Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Summer - Abmessungen

Stirke | Durchmesser | Lénge Gesamt- Gewinde-
Schalt- | Durchgangs- | auBerhalb | ~ . Gewinde- | ~Swincde
- lange " lange

tafelwand bohrung Gehause [mm] gréBe Befes- | Gehause-

[mm] [mm] [mm] tigung typ

Durch-
messer

[mm]

LC*, LR*
deckel- GR.CS*
befestigt SR.CS*
FXL*.CS

50 1..35 30,6 31 98,5 M30x 1,5 42 125

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Amperemeter Module

Amperemeter Module - technische Daten

Bemessungs- | Skalen siehe Elektrische Daten
betriebsstrom Tabelle Betriebsspannung 500V AC
CFPAA 0.1A Skala. gemaB Betnebgst@m 5 A max.
Spezifikation Genauigkeitsklasse 1,5
" o 5
CFPAB 0. 5A SkaIa_gemaB Klemmenkapazitat 2,5 mm
Spezifikation Klemmen- 0.8 Nm
Skala4 .20/ Anzugsdrehmoment ’
CFRAC 4..20mA 40 mA Mechanische Daten
Skala0...20/ Schutzart IP66
CiARAD 0. 2O 40 mA Befestigung Sichtfenster Befestigungsset
Material

Amperemeter Skalen Gehause Polyamid (PA)
DTN MMM Umgebungsbedingungen
SA

0..1/5A 0...150/750 A SM Gebrauchstemperatur -40 ...95 °C (-40 ... 2083 °F)
0..25/125A SB 0...200/1000 A SN Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
0..5/25A SC 0..250/1250 A SO explosionsgeféhrdeten Bereichen
0..10/50A SD 0...300/1500 A SE El{-Baumuggr- CML 16 ATEX 3339U
0..15/75A SE 0...400/2000 A SQ prifbescheinigung

0..20/100 A SuU 0...500/2500 A SR Kennzeichnung &12G
0..25/125A SF 0..600/3000A  SS Exe lIC Gb
0..30/150A SG 0..1000/5000A ST Internationale Zulassungen

0...40/200A SH Skala geman 57 IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
0..50/250 A SI Spezifikation Konformitét

0..60/300A SJ Schutzart EN 60529
0..75/375A SK CE-Kennzeichnung 0102

0...100/500 A SL Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-

L musterprifbescheinigungen,
Erganzende Konform!tr_:_ltsaus§agen,
. Konformitatserklarungen,
Informationen

Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

Sichtfenster Befestigungsset

Sichtfenster inklusive Gehéusetyp

B CFPWB  Bodenbefestigungs-Set L*, GR.CS*

CFPWL  Deckelbefestigungs-Set FXL*.CS, SR.CS*

Amperemeter Module - Abmessungen

AuBenmaBe Stéarke Schalt- | Befestigungsbohrungen
[mm] tafelwand [mm] [mm] Gehiuse-

t

LC*, LR*
70 70 59 75 54 50 1..6 63 63 3,5 186 FXL*.CS, SR.CS*
GR.CS*

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Voltmeter

Voltmeter Module

Voltmeter Module - technische Daten

Bemessungs- Elektrische Daten
betriebsspannung Betriebsspannung 500V AC
CFPV6 0. 10V Genawgkeltskla.s:se 1,5
Klemmenkapazitat 2,5 mm?
Klemmen-
CFRV1 0..25V Anzugsdrehmoment NI
Mechanische Daten
CFRV2 0..40V Schutzart IP66
Befestigung Sichtfenster Befestigungsset
CFPV7 0..50V Material
Gehéuse Polyamid (PA)
CFRV8 0..100V Umgebungsbedingungen
Gebrauchstemperatur -40 ...95 °C (-40 ... 203 °F)
G W 20 Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen
CFPV3 0..150V

EU-Baumuster- CML 16 ATEX 3339U
prifbescheinigung

CFP.V4 0...250V
Kennzeichnung &i2a

Ex e lIC Gb
CFRV5 0...500V Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
Bestandsteil Voltmeter Modul CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen. Diese
Informationen finden Sie unter
www.pepperl-fuchs.com

L Erganzende
Informationen

Sichtfenster Befestigungsset

Sichtfenster inklusive Gehausetyp
CFPWB  Bodenbefestigungs-Set L*, GR.CS*
CFPWL  Deckelbefestigungs-Set FXL*.CS, SR.CS*

Voltmeter Module - Abmessungen

AuBenmalBe Sichtfenster Stirke Schalt- Befestigungsbohrungen
[mm)] [mm] tafelwand [mm)] [mm)] Gehiuse-
t
LC*, LR*
70 70 59 75 54 50 1..6 63 63 3,5 186 FXL*.CS, SR.CS*
GR.CS*

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Potentiometer

Potentiometer Betatigungsvorsitze

Betdtigungsvorsatze - technische Daten

. Mechanische Daten
Gehéuse- | Beschrif-

o tung Schutzart IP66
Material
Gehause Polyamid (PA)
Finish Eigenfarbe schwarz
LC* Flachdichtung Silikon
CFPR1 LR* 0..10 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur  -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)

Gebrauchstemperatur -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumuster-

- - CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung
Kennzeichnung & 112 GD
ExellC Gb
Extb IlIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
Konformitét
Schutzart EN 60529
CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,

Erganzende o ..
Informationen Konform!t?tserklarur)g.en,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen finden Sie
CFPR* unter www.pepperl-fuchs.com

Potentiometer Betatigungsvorsatze - Abmessungen

Starke Durchmesser| Léange

Durch- Schalt- Durchgangs- | auBerhalb

messer
[mm]

Gesamt-
lange
[mm] Befestigung

tafelwand bohrung Gehause
[mm] [mm] [mm]

Verwendung mit boden- und

39 1..6 30,6 30,5 50,5 27 deckelbefestigten Modulen

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP) LCP*.*

Potentiometer

Potentiometer Module Potentiometer Module - technische Datenv

Elektrische Daten

Befestigung .
Betriebsspannung 200 V max.
CFP3 bodenbefestigt 0..05 Leistungsaufnahme 0,1 W max.
Klemmenkapazitat 2,5 mm?
CFPA bodenbefestigt 0..1 b
Klemmen-
. 0,8 Nm
CFP2 bodenbefestigt 0..2 Anzugsdrehmoment
CFP5 bodenbefestiat 0.5 Mechanische Daten
' oL TSI Schutzart IP20
CFPO bodenbefestigt 0..10 Material
Gehause Polyamid (PA)

Umgebungsbedingungen
Gebrauchtstemperatur ~ -55 ... 90 °C (-67 ... 194 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit
explosionsgeféhrdeten Bereichen

G3

e CML 16 ATEX 3339U
prufbescheinigung

T
_ & 112G
—CJ Kennzeichnung Ex de IIC Gb
L

Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung IECEx CML 16.0114U
bodenbefestigt Konformitit

Schutzart EN 60529

CE-Kennzeichnung 0575

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit
zutreffend, die EG-Bau-
musterprufbescheinigungen,
Konformitatsaussagen,
Konformitatserklarungen,
Konformitatsbescheinigungen
und Betriebsanleitungen.
Diese Informationen finden Sie
unter www.pepperl-fuchs.com

Ergénzende
Informationen

Potentiometer Module - Abmessungen

Befes- Hut-
tigungs- | schienen-
laschen | aufnahme Gehause-

[mm] [mm] typ
8 35,6 69

, LC*, LR*

Befestigungs-
bohrungen
[mm]

50 60 4,2

bodenbefestigt 63 34 52 18 ,

AuBenmafBe
[mm]

Befestigung

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen*.
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Befehls- und Meldegerate Ex e, glasfaserverstarkter Polyester (GFP)

Zubehor fluir Bedienelemente

Zubehor

Typ Beschreibung

CFPBK Blindvorsatz

Schmaler Schildtrager fur
kleine Betatigungsvorsatze,
mit bedrucktem Schild nach
Spezifikation

CFPZT

Schildtrager fur kleine
Betatigungsvorsatze, mit
bedrucktem Schild nach
Spezifikation

CFPZS

Schildtrager flr groBBe
Betatigungsvorsatze, mit
bedrucktem Schild nach
Spezifikation

CFPZL

Schild fir NOT-HALT / NOT-

CFRZEB AUS, gelb, rund

Schild fir NOT-HALT / NOT-
AUS, gelb, rund, beschriftet
NOT HALT

EMERGENCY STOP

CFP.
ZEB.V2

Befestigungsschlissel flr
Sicherungsmultter,
Kunststoff

CFPTP

&

Zubehor

Typ

CFPZB
CFPZBR

(1)(8)

CFPZJ
CFP.ZJR

(1) (®)

CFP.ZH
@)

CFPZA
CFPZAR

(4) (8) (9)

CFP.ZP
CFP.ZPR

(5) (8)

s CFP.ZDT
£ (6) (9)

CFPZCT

LCP*.*

Beschreibung

Schutzklappe fiir kleine
Betétigungsvorsatze,
Kunststoff, abschlieBbar
mittels Vorhangeschlof3

Schutzklappe fiir Druck-
taster Dauerbetatigung,
Kunststoff, abschlieBbar
mittels Vorhangeschlof3

Schutzklappe fiir ' f |
Doppeldrucktaster,

Edelstahl, abschlieBbar
mittels Vorhangeschlof3

Schutzklappe, Kunststoff

Schutzkragen flr
NOT-HALT / NOT-AUS,
Kunststoff, abschlieBbar,
inklusive Vorhédngeschlof3
und zwei Schlissel

Schutzklappe, Edelstahl

Schutzklappe, Edelstahl,
abschlieBbar mittels
VorhangeschloB

(1) CFRP.ZB* zur Verwendung mit CFP.P* Drucktastern, CFP.I* Leuchtdrucktastern, CFP.N* kleinen Drehschaltern,

CFP.R* Potentiometern

(2
(3
(4
(5

) CFP.ZJ* zur Verwendung mit CFP.P* Drucktastern

) CFP.ZH zur Verwendung mit CFP.D* Doppeldrucktastern

) CFP.ZA* zur Verwendung mit CFP.S* groBen Drehschaltern, CFP.E* NOT-HALT-Tastern

) CFP.ZP* zur Verwendung mit CFP.E4 NOT-HALT-Tastern, der Kragen kann benutzt werden ohne Riegel zum

Schutz gegen zuféllige Betatigung oder in der AUS-Position verriegelt werden
(6) CFR.ZDT zur Verwendung mit CFP.E4 und CFP.E5 NOT-HALT-Tastern
(7) CFP.ZCT zur Verwendung mit CFP.E4 und CFP.E5 NOT-HALT-Tastern. Die Klappe wird verwendet zur Verriegelung
des Tasters in der AUS-Position. Wenn nicht verwendet muss die Klappe offen sein
(8) Zubehdér ohne R am Ende des Typenschlissel zur Verwendung mit deckelbefestigten Kontaktmodulen,
mit R zur Verwendung bei bodenbefestigten Kontaktmodulen
(9) Kragen und Klappen kénnen verwendet werden um den freien Zugang zu einem NOT-HALT-Taster zu blockieren. Dies
ist in Ublichen Sicherheitsanwendungen nicht zulassig. Diese Produkte diirfen demnach nur in speziellen
Anwendungen verwendet werden bei denen eine Sicherheitsbetrachtung eine Gefahrensituation durch die
Nichterreichbarkeit des NOT-HALT-Tasters ausschlief3t.

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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pa-info@us.pepperl-fuchs.com
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