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读 /写站 IQT1-F61-R4-V1

R
el

ea
se

 d
at

e
: r

e
le

as
e

da
te

D
at

e 
o

f i
ss

ue
: 2

01
6

-0
7

-0
4

2
65

9
36

_C
N

.x
m

l
外形尺寸

技术参数
一般说明

工作频率 13.56 MHZ

传输速率 26 kBit/s

感应距离

  读取距离 0 ... 50 mm

  写入距离 0 ... 50 mm

宽度 最大 45 mm

UL 文件号 E87056

电气参数

额定工作电源 Ue 10 ... 30 V DC, 纹波 10%ss, 功率电源限制 (EN 
60950)

消耗功率 P0  1.3 W

接口

物理接口 RS-485 点对点连接

协议 ASCII

传输速率 38400 Bit/s

电缆长度  3 m

周围环境

环境温度 -25 ... 70 ºC

存储温度 -40 ... 85 ºC

机械特性

防护等级 IP67

接线形式 M12 x 1 连接器

材料

  外壳 ABS

  填充材料 WEVO 403FL/300

安装方式

  两读 / 写头间距  150mm

重量 约 50g

线缆长度 20 cm

标准和认证

标准 IEC / EN 60947-5-2:2007

证书
R&TTE 指导 1995/5/EC EN 301489-1 V1.8.1 (2008-04), 

EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08),
EN 300330-2 V1.3.1 (2006-04), 
EN 60950-1:2006

电磁兼容 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
防护等级 EN 60529:2000
RFID ISO/IEC 15693-2:2006 , ISO/IEC 15693-3:2009 ,

ISO/IEC 18000-3

Ground connection
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型号

IQT1-F61-R4-V1
一体式读 /写站

特性
• 工作频率 13.56MHz
• 符合 ISO 15693 协议
• 支持 FRAM 载体
• 读写头 M18 螺纹
• 通过 M12x1, V1 连接器
• 多功能 LED 指示灯
• 防护等级 IP67

电气连接

附件

IQC21-8 10pcs
数据载体
IQC21-10 10pcs
数据载体
IQC21-12.4 10pcs
数据载体
IQC21-16 50pcs
数据载体
IQC21-30P
数据载体
IQC21-50P
数据载体
IQC21-58
数据载体
IQC33- 20 50PCS
数据载体
IQC33-30 25pcs 
数据载体
IQC33-50 25pcs 
数据载体
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