B Befehlis- und Meldegerite (Ex d 11B) aus Aluminium FW* LCU

e Gehause aus Aluminium

e Ex-d-zertifiziert

e Montage in Zone 1, Zone 2
e Gasgruppe IIB

e Konfiguration der Bedienelemente und Typ der Kabel-
verschraubungen wie spezifiziert

e Schutzart IP66

Die Befehls- und Meldegerate der Serie FW kdnnen

mit einem Bedienelement ausgestattet werden. Unter-
schiedliche Funktionen und Kontaktkonfigurationen sind
verflgbar. Die Gehause sind aus kupferfreiem Aluminium
gefertigt und geman Ex d lIB zertifiziert. Sie verfigen iber
je eine Kabeleinflhrung an jeder Seite.
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Beispeil: Befehls- und Meldegerat mit rotem Pilztaster in Aluminiumgehé&use
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. Befehls- und Meldegeréte (Ex d 1IB) aus Aluminium

FW* LCU

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung 240 V AC max.
Betriebsstrom siehe Datentabelle
Funktion siehe Datentabelle

Mechanische Daten

Abmessungen siehe Datentabelle

Gehausedeckel abnehmbar

Befestigung Deckel Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Schrauben M6

Anzahl 4

Anzugsdrehmoment 3 Nm

Streckspannung min. 450 N/mm?

Schutzart IP66

Masse ca. 1,2 kg

Kabeleingang metrische Gewindebohrung

Erdung M6 externe Erdungspunkte
Material

Umgehause Aluminiumlegierung

Finish epoxidbeschichtet RAL 7032

Deckeldichtung Nitril-O-Ring

Fett fur

Ziinddurchschlagsweg Flissigkeitsfilm Gitegrad AR

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefahrdeten Bereichen

EU-Baumuster-

- o SIRA 07 ATEX 1132X
prufbescheinigung

& 112G
Kennzeichnung ExdIIBT*

T6 @ Ta +60 °C
Internationale Zulassungen

IECEx-Zulassung IECEx TSA 07.0005X
Konformitat

Schutzart EN60529

Gebrauchskategorie IEC / EN 60947-3

CE-Kennzeichnung 0102

Allgemeine Informationen

Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprifbescheinigungen,
Ergadnzende Informationen Konformitatsaussagen, Konformitatserklarungen, Konformitatsbescheinigungen und
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Bestellinformationen

Dieses Gerat wird vollstandig bestiickt und betriebsbereit ausgeliefert. Fur Details zur

Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
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B Befehlis- und Meldegerite (Ex d 11B) aus Aluminium FW* LCU

C H A Hohe
[A] B Breite
] C |Tiefe
| ® ® C1 |Tiefe mit Bedienelement
ryp— G Abstand _Befestigungsbohrun-
/ \ gen, vertikal
1T CHT— '\ /l 111 0] < H Abstand Befestigungsbohrun-
PR e 978 gen, horizontal
® — ® J Durchmesser
— , : Befestigungsbohrung
) . [A] ... [D] |Flachen fir Kabeleinfihrungen

®l Abmessungen siehe Tabelle.
Abbildung und Zeichnung ist allgemeinguil-
tig fur diesen Gehausetyp und kénnen von

der spezifischen Variante abweichen.

Abmessungen und Gehéausedetails

AuBenmaf [mm] Befestigung [mm] Kabeleinfiihrungen Klemmen

c c1 J Flache A+B Flache C+D Anzugsdreh- Kapazitat Anzugsdreh-
M20 M20 moment [Nm] [mm?] moment [Nm]
FWI-1 114 114 91 108 54 95 7 1,5 1,2
FWI-3 114 114 91 133 54 95 7 1,5 1,2
FWI-6 114 114 91 133 54 95 7 1x metrisch ISO . siehe Datenblatt 15 1.2
) 1x Blind- ; ’ g
Steigung 1,5 hraub der Blindver-
FWI-8 114 114 91 133 54 95 7 mm versehraubung - <o raubungen 1,5 1,2
FW210 114 114 60 126 54 95 7 2,5 0,8
FW220 114 114 60 126 54 95 7 2,5 0,8
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. Befehls- und Meldegerate (Ex d 1IB) aus Aluminium

3
. 1x SchlieBer / |
FWI-1 Drucktaster grin - tastend 2 1x Offner - [ %\
2 4
EMER- verrastend, . H
FWI-3 Pilztaster rot GENCY  Drehent- 2 1X1?(°8¥;Zfr / - G ‘ ,} |
STOP riegelung \ AC15:240VAC-3A
2 4 AC15:120VAC-6 A
DC13:250VDC-0.27 A
EMER-  verrastend, 1x SchiieBer / ! T DC13:125V DC - 0.55 A
FWI-6 Pilztaster rot GENCY Zugent- 2 1x Offner - [ — S
STOP riegelung \
2 4
Pilztaster, 1x SchiieBer / L]
FWI-8 Schlissel- rot - tastend 2 x - (O
} 1x Offner \
entriegelung
2 4
verrastend Umschalter, 13
~ - iti 107
FW210 schztlfeurerklein schwarz = 1-OFF-2 verrastend 1 1x Wechsler m:i’,tt';;:tlsigﬁgﬁ e 1
k - s o v AC15:12...250V AC - 5 A
verrastend 2 AC21A:12...250VAC-20 A
DC13:12...110VDC-1A
) verrastend o DC13:12...24VDC-20 A
FW220 Stever- o hwarz -2 2 1 1xWechsler ~ Umschatter,2 1 Lo |
schalter, klein Positionen F VA
verrastend

Weitere technische Daten finden Sie auf den individuellen Datenblattern
Fir weitere Konfigurationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs

Bedienelemente Ubersicht

Typ ‘ Beschreibung
FWI-1 Drucktaster biindig mit Oberflache (Farbe und Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-2 Drucktaster aus Oberflache hervorstehend (Farbe und Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-3 Pilztaster, Drehentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-4 Pilztaster, Schllsselentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-5 Drucktaster, Schllsselentriegelung (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
FWI-6 Pilthgter,'Zugentriegelung, abschlieBbar mit VorhangeschloB (Kontaktblock-Konfiguration nach
Spezifikation)
FWI-8 Pilztaster (Kontaktblock-Konfiguration nach Spezifikation)
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