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(EN) Ex-Safety Manual RSM-Ex 01 NEC/CEC

These Ex-Safety Manual contain information and safety regulations which are to be ob-
served. Non-observance of this information and these instructions can have serious con-
sequences and may violate regulations. Please read these Ex-Safety Manual carefully
before starting to use the device! In the event of conflicting information the details speci-
fied in the Ex-Safety Manual shall apply. In case of any doubt (in the form of translation or
printing errors) the English version shall apply.

1. Faults and damage

If there is any reason to suspect that the safety of the unit has been impaired, it must be
withdrawn from use and removed immediately from the Ex-area.

We recommend that the unit is returned to the manufacturer for the in-spection.
The safety of the device may be compromised, if, for example:

e there is visible damage to the housing

e the unit has been subjected to excessive loads

e the unit has been improperly stored.

e the unit has been damaged in transit.

e unit markings or inscriptions are illegible

* malfunctions occur

e permitted limit values have been exceeded

2. Safety regulations
Use of the device assumes that the user observes the conventional safety requlations
and has read the certificate in order to eliminate faulty operation of the device.

The following safety regulations are to be observed:

* Do not charge in hazardous areas

* Do not open for any reason

* |t must be ensured that the maximum input voltage (Um)] for the device from the
charger between the linesis 6V

e The ambient temperature during the charging shall be in the range from 0 °C to 45 °C

e Only those accessories approved by ecom instruments GmbH may be used



3. Ex - Data
3.1NEC/CEC

SGS certificate no. SGSNA/19/SUW/00157X

Ex-marking: CUI 1L 11 Div.1, GRPS A-G, T4, T135 °C
ClI, Zn 1, AEx ib [IC T4 Gb IPé4
SGS CLII, Zn 21, AEx ib I1IC T135 °C Db IPé4
P Cll, Zn 1, Exib IIC T4 Gb IP64

CUIL Zn 21, Ex ib IIC T135 °C Db P64
Ambient temperature: -20 °C < Ta < +55°C

3.2 Entity parameters cable
VOC (Peak] = 4.2V /1SC =22.3 mA/Po=23.5mW /Vmax =42V /Ci=1uF/Li=1uH/Pi=900 mW
Imax = 350 mA / La and Ca:

La [mH] 499 199 99 49 19 9 4 1 0
Ca [yF] 2.5 5.2 7.4 10 16 23 39 129 419

4. Approved accessory for the headset jack connector

RSM-Ex 01 has a jack connector where a headset can be connec-ted. Following head-
sets are approved and allowed to be connected to RSM-Ex 01

e ComCom Ex and additional in-ear plug Serenity SPC Ex

* RSMHS 01 -W

*RSMHS01-B

The approved headsets are allowed to connected and disconnected directly inside the
Ex-area.

Further intrinsically safe audio headsets can be connected to the Headset Jack.
The headsets must be certified for the use in hazardous locations and match with the
following entity parameters:

Vi = 0V Only passive headsets are intended for the use
P = 0V Only passive headsets are intended for the use
lyyax = 0A Only passive headsets are intended for the use
Li = OpH

Ci = 0.12pF

p = 36mW

ouT

Vo [PEAK) = 84V
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La and Ca:
La(pH) | 290 200 100 50 20 10 5
CalpF) |0.98 1.38 1.95 2.68 3.88 5.28 6.68

5. Repair

Repairs are to be conducted by ecom instruments GmbH or by personnel or service
centers authorized by ecom instruments GmbH only. The safety of the device needs to be
tested after repairs are implemented. The actual repair report sheet can be downloaded
from the service area at www.ecom-ex.com.



[FR) Manuel de sécurité Ex pour RSM-Ex 01 NEC/CEC

Les présentes Manuel de sécurité Ex contiennent des informations et des réglement-
ations de sécurité qui doivent étre observées. Le non-respect de ces informations et ins-
tructions peut avoir des conséquences graves et violer les réglementations. Veuillez lire
attentivement ces Manuel de sécurité Ex avant de commencer a utiliser Uappareil | En
présence d'informations contradictoires, les détails précisés dans les Manuel de sécuri-
té Ex prévaudront. En cas de doute (possibilité d'erreurs de traduction ou d'impression),
la version anglaise prévaut.

1. Erreurs et dommages

S'ily a des raisons de soupconner que la sécurité de appareil est compromise, l'appa-
reil ne peut plus étre utilisé et doit &tre immédiatement retiré de la zone Ex.

Il est recommandé d’envoyer l'appareil au fabricant pour inspection.

La sécurité de l'appareil peut étre compromise dans les circonstances suivantes :

e le boitier est visiblement endommagé

e l'appareil a été exposé a des sollicitations excessives

e l'appareil n'a pas été stocké correctement

e l'appareil a été endommagé pendant le transport

e le marquage de l'appareil ou l'inscription n'est pas lisible
e des dysfonctionnements surviennent

e les valeurs limites admissibles ont été dépassées

2. Régles de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, 'utilisateur doit s'assurer du respect des consignes de sécuri-
té et lire le certificat d'essai afin d'éviter une utilisation incorrecte.

Les regles de sécurité suivantes doivent étre respectées :

e Ne chargez pas l'appareil dans la zone Ex

 Ne jamais ouvrir

* |l faut veiller a ce que la tension d'entrée maximale (Um] du chargeur vers l'appareil
soitde 6V

e La température ambiante doit étre comprise entre 0 °C et 45 °C pendant le
chargement

* Seuls des accessoires autorisés par ecom instruments GmbH peuvent étre utilisés



3. Données Ex
3.1NEC/CEC

Numéro de certificat : ~ SGSNA/19/SUW/00157X

Classification Ex CLI 1L, 1ll, Div.1, GRPS A-G, T4, T135 °C
CLI,Zn 1, AExib IIC T4 Gb P64
SGS CLII, Zn 21, AEx b I1IC T135 °C Db IP64
N ClLI, Zn 1, Exib IIC T4 Gb IP64

CLII, Zn 21, Ex ib IIC T135 °C Db IP64
Température ambiante : -20°C < Ta < +55°C

3.2 Paramétres d’entité du cable
VOC (Peak] =4.2V/ISC =223 mA/Po=23.5mW /Vmax=4.2V/Ci=1pF/Li=1uH/
Pi =900 mW / Imax = 350 mA / La and Ca:
La [mH] 499 199 99 49 19 9 4 1 0
Ca [uF] 2.5 5.2 7.4 10 16 23 39 129 419

4. Accessoires autorisés pour la connexion audio micro-casque

RSM-Ex 01 dispose d'un connecteur audio auquel il est possible de raccorder un
micro-casque. Les micro- casques suivants sont autorisés et peuvent étre connectés au
microphone haut-parleur RSM-Ex 01:

e ComCom Ex et écouteur intra-auriculaire supplémentaire Serenity SPC Ex
* RSMHS 01-W
¢ RSMHS01-B

Les micro-casques autorisés peuvent étre connectés et déconnectés de l'appareil au
sein de la zone Ex.

Dautres casques audio a sécurité intrinséque peuvent étre connectés a la prise casque.
Les casques doivent étre certifiés pour L'utilisation dans des endroits dangereux et
correspondre aux parametres d'entité suivants :



\ = 0V Seuls les casques d'écoute passifs sont destinés a étre utilisés.
p = 0V Seuls les casques d'écoute passifs sont destinés a étre utilisés.
| = 0 A Seuls les casques d'écoute passifs sont destinés a étre utilisés.

MAX
Li = 0OpH
Ci = 0.12pF
Pour = 36mW
V.. [PEAK] = 84V
La and Ca:
La(pH) | 290 200 100 50 20 10 5

Cao [pF) | 0.98 1.38 1.95 2.68 3.88 5.28 6.68

5. Réparation

Les réparations peuvent uniquement étre effectuées par ecom instruments GmbH
ou par les centres de service agréés par ecom instruments GmbH, car la sécurité du
produit doit étre vérifiée apres réparation. Vous pouvez télécharger le bordereau de
réparation dans la zone de service sur www.ecom-ex.com.



(ES) Manual de seguridad contra explosiones de RSM-Ex 01 NEC/CEC

Estas Manual de seguridad contra explosiones contienen informacién y normas de se-
guridad que se deben respetar. Ignorar dicha informacion y las instrucciones descritas
a continuacion podria derivar en consecuencias graves y la infraccion de determinadas
normas. Lea estas Manual de seguridad contra explosiones detenidamente antes de
usar el dispositivo por primera vez. En caso de informacion contradictoria, prevalecera
la descrita como parte de las precauciones de seguridad. En caso de duda (derivada de
un error de traduccién o impresién), prevalecerd la version redactada en inglés de este
documento.

1. Averias y dafios

Si existe alguna razén que conduzca a sospechar de la seguridad del dispositivo, desista
de su uso y aléjelo del drea sometida a riesgo de explosion inmediatamente.

Se recomienda devolver el dispositivo al fabricante para que este proceda a su inspecci-
on. La sequridad del dispositivo podria verse perjudicada si, por ejemplo:

* La cubierta sufre dafos visibles.

e El dispositivo ha sido sometido a una carga excesiva.

e El dispositivo ha sido conservado de forma inadecuada.

e £ dispositivo ha resultado danado durante su transporte.

* Las marcas o inscripciones que ostenta el dispositivo no son legibles.

e El funcionamiento no es correcto.

* Se exceden los limites permitidos.

2. Normas de seguridad

Se presupone que el usuario del producto respetara las normas de seguridad conven-
cionales durante el uso y leerd el certificado con objeto de evitar usar el dispositivo de
modo incorrecto.

Se deben respetar las siguientes normas de seguridad:

* iNO cargar en dreas peligrosas!

* iNO abrir por ningn motivo!

* Asegurese de que la tension maxima de entrada (Um) que trasmita el cargador al
dispositivo por los cables sea de 6 V.

e La temperatura ambiente durante la carga debe estar entre los 0y los 45 °C

* Solo deben emplearse accesorios homologados por ecom instruments GmbH.



3. Informacion acerca de la proteccion contra explosion
3.1 Codigos NEC/ CEC

Certificado SGS n.° SGSNA/19/SUW/00157X

Designacion de

proteccion contra explosion: CLI, II, IIl, Div.1, GRPS A-G, T4, T135 °C
ClI,Zn 1, AEx ib IIC T4 Gb IP64
SGS CLII, Zn 21, AEx ib IlIC T135 °C Db P64
P ClLI,Zn 1, Exib IIC T4 Gb IP64
CUI, Zn 21, Exib IIIC T135 °C Db IP64
Temperatura ambiente: -20°C <Ta<+b5°C

3.2 Parametro de entidad para el cable
VOC (méaximo) = 4.2V /15C = 22.3mA / Po=23.5mW /Vmax = 4.2VV/ Ci = TuF / Li = 1uH / Pi = 900 mW
Imax =350 mA / Lay Ca:

La [mH] 499 199 99 49 19 9 b4 1 0

Ca [uF] 2.5 5.2 7.4 10 16 23 39 129 419

4. Accesorio homologado para el conector de auriculares

El equipo RSM-Ex 01 tiene un conector en el que se pueden conectar auriculares.

Los siguientes auriculares estan homologados y se pueden conectar a RSM-Ex 01.

e ComCom Ex y conector adicional para los auriculares intraauriculares Serenity SPC Ex
* RSMHS 01 -W

¢ RSMHS01-B

Los auriculares homologados se pueden conectar y desconectar directamente dentro
de un &rea con riesgo de explosion.

Se pueden conectar otros auriculares de audio intrinsecamente seguros a la toma de
auriculares. Los auriculares deben estar certificados para el uso en lugares peligrosos
y cumplir con los siguientes parametros de entidad:

\ = 0V Solo los auriculares pasivos estan destinados al uso
p = 0V Sélo los auriculares pasivos estan destinados al uso
I = 0ASdlo los auriculares pasivos estan destinados al uso

MAX

Li = OpH
Ci - 0.12pF
Pour = 36mW
V, [PICO) = 84V
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La and Ca:

La (pH)
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Ca [uF)

0.98
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1.95

2.68

3.88

5.28

6.68

5. Reparacion

Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo Unicamente por ecom instruments GmbH
0 por un técnico o centro de servicio autorizado por ecom instruments GmbH. Esto se
debe a que, una vez reparado, es necesario verificar la seguridad del dispositivo. El
formulario de solicitud de reparacién esta disponible para su descarga en la seccién de

servicio del sitio web www.ecom-ex.com.
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