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Indukéni snimagc priblizeni

Komfortni fada
10 mm Vnitfni pramér

ce

VSeobecné udaje
Funkce spinaciho prvku
Vnitfni pramér
Montaz
Méfici valec
Pramér
Délka
Charakteristické hodnoty
Jmenovité napéti U,
Provozni napéti Ug
Spinaci frekvence f
Odbér proudu
Nedoslo k detekci méfici desky
Probéhla detekce méfici desky
Soulad s normami

Podle normy o elektromagnetické kompatibilité

Normy
Podminky okolniho prostredi
Teplota okolniho prostfedi
Mechanické parametry
Typ pfipojeni
Prarez zily vodice
Material pouzdra
Stupen kryti

Pfipojeni:

N/No

| BN

@ 12BU .

rd

20

14

20

32,5

NAMUR rozpinaci kontakt
10 mm

2,5 mm
4 mm

8V
5..25V
0...2000 Hz

>3 mA
<1mA

IEC / EN 60947-5-2:2004
DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

-25...70 °C (248 ... 343 K)

2 m, kabel s PVC izolaci
0,14 mm_
Polybutyltereftalat

P67

Primerené zmeny na zéklade technickych vylep$eni jsou vyhrazeny.

RJ10-14-N

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs Group ¢ Tel.: Germany +49 621 776-0 « USA +1 330 4253555 * Singapore +65 67799091 ¢ Internet http://www.pepperl-fuchs.com 1

www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH



www.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS GmbH

Indukéni snimac pfriblizeni RJ10-14-N

ATEX
Udaje pro oblast s nebezpe&im vybuchu
Efektivni vnitfni kapacita C; <25nF
Efektivni vnitfni indukénost L; <10 pH
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