. Snimaé, kapacitni CJ10-30GM-E3-V1
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(Objednacinazev /e
CJ10-30GM-E3-V1 ;
* Komfortni fada
* 10 mm ne v jedné roviné
VSeobecné specifikace
Funkce spinaciho prvku PNProzpinaci kontakt
Spinaci vzdalenost S, 10 mm
E3 s o = o
Montaz ne v jedné roviné
1/BN L+ Polarita vystupu stejnosmérné
C f 2/BK Pracovni rozsah S, 0...10 mm
- Charakteristické hodnoty
@ 3/BU i L- Instala¢ni podminky
A 0 mm
B 0 mm
(o} 30 mm
F 50 mm
Provozni napéti Ug 10...60V
Spinaci frekvence f 0..10Hz
Hystereze H 0,1...10 typ.4 %
Ochrana proti pfepdlovani ochrana proti pfepélovani
Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
Pokles napéti Uqg <28V
Provozni proud I 0...200 mA
Nejmensi provozni proud Im 0 mA
Zbytkovy proud I 0...0,5mA typ. 0,01 mA
Proud naprazdno lg <20 mA
Prodleva pfipravenosti k provozu t, <50 ms
Indikace stavu sepnuti LED dioda, Zluta
Soulad s normami
Podle normy o elektromagnetické kompa- IEC / EN 60947-5-2:1999
tibilite
Okolni podminky
Teplota okoli -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Teplota pfi skladovani -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
€ Mechanické specifikace
x Material pouzdra Uslechtila ocel
5| Celni plocha Polybutyltereftalat
8 Ttida ochrany P67
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