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. Snimagé, induktivni

Cce

NJ1,5-8GM40-WO

* 1,5mm v jedné roviné
e 2dratovy st
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O BY N
GN/Yi"l

BF 8
Montazni pfiruba, 8 mm

Vseobecné specifikace
Funkce spinaciho prvku

Spinaci vzdalenost S
Montaz

Polarita vystupu

Pracovni rozsah Sa

Redukéni soucinitel rp;
Redukeéni soucinitel rg,,
Redukéni soudinitel Merez ocel 1.4301

Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug
Spinaci frekvence f
Ochrana proti pfepolovani
Pokles napéti Uqg
Kratkodoby proud (20 ms, 0,1 Hz)
Provozni proud I
Zbytkovy proud I

Indikace stavu sepnuti
Okolni podminky
Teplota okoli
Mechanické specifikace
Typ pfipojeni
Prarez zily vodice
Material pouzdra
Celni plocha
TFida ochrany
Shoda s normami a smérnicemi
Soulad s normami
Normy

Schvaleni a certifkaty
Schvaleni UL
Schvaleni CSA

NJ1,5-8GM40-WO

M8x1

30

40

9]

LED

AC rozpinaci kontakt
1,5 mm

v jedné roviné
stfidavé

0..1,21 mm

0,2

0,15

0,65

24 ...264V
0..25Hz

snasejici pfepolovani
<8V

0...1000 mA
5...100 mA
0...1,5mA typ.

LED dioda, ¢ervena

25...70 °C (-13 ... 158 °F)

Kabel Polyvinylchlorid , 2 m
0,14 mm?

uslechtila ocel 1.4305 / AISI 303
Polybutyltereftalat

1P67

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Piiméfené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny
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