B Czujnik indukcyjny

Ce€

NCB10-30GM60-20

e Seria komfort
* 10 mm zabudowany
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone

Dane ogoéine

Funkcja elementéw przetaczajacych

NCB10-30GM60-Z0

M30x 1,5

60

DC normalnie otwarty

Nominalny zasigg dziatania Sp 10 mm

Instalacja zabudowany

Polaryzacja wyjzciowa DC

Zapewniony dystans dziatania s, 0...8,1 mm

Wspétczynnik redukeyjny ra 0,32

Wspétczynnik redukeyjny rg, 0,32

Wspétczynnik redukeyjny ryoa 0,72
Parametry

Napigcie robocze Ug 5...60V

Czegstotliwoz¢ przetaczania f 0..70 Hz

histereza H 1...15 zwykle 5 %

Ochrona przed zlg polaryzacja tolerancyjny na ztg polaryzacije

Ochrona przed zwarciem pulsujaca

spadek napiecia Uqg <5V

Prad roboczy I 2...100 mA

Prad resztkowy (M 0 ... 0,9 mA zwykle 0,7 mA

Wskaznik stanu przetaczenia Zétta dioda

Wskaznik przed btedem Czerwona dioda
Zgodnoz¢ norm

Normy IEC / EN 60947-5-2:2004
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -25...70 °C (248 ... 343 K)

Temperatura sktadowania -40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Dane mechaniczne

Schemat potaczenia 2 m, kabel PUR

Przekroj poprzeczny zyt 0,34 mm?

Materiat obudowy Stal nierdzewna

Powierzchnia pomiarowa PBT

Rodzaj ochrony P67

Wskazdéwka Poprzedni model
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