. Givare, induktiv NBB5-18GM50-Z0
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Orderbenamning S
NBB5-18GM50-20
* Bas serie
e 5mmiplan
Allménna data
BN Utgangs funktion DC slutare
T L+ Kénselavstand s, 5mm
® L Installation inbyggbar
BU Utgangs typ DC
— —}—L-
Garanterat kénselavstand Sa 0...4,05 mm
Reduktionsfaktor rp) 0,32
Reduktionsfaktor rg,, 0,31
Reduktionsfaktor ryoa 0,72
Specifikationer
Arbetsspénning Ug 6..60V
Kopplingsfrekvens f 0...1500 Hz
Hysteres H 1...15 typ.6 %
Polaritetsskydd toleratn mot felaktig polning
Kortslutningsskydd nej
Spénningsfall Uy <6V
Arbetsstrom I 4 ...100 mA
Léackstrom I 0..1mAtyp. 0,7 mA
Funktions indikering Runtom-LED, gul
Normkonformitet
Normer IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsforhallande
Omgivningstemperatur -25...70°C (248 ... 343 K)
_ Mekaniska data
E Anslutnings typ 2 m, PVC-kabel
(% Kabelutférande PA
8‘ Ledartvarsnitt 0,34 mm?
§ Kapslingsmaterial Massing, fornicklad
° Avkénnings yta PBT
a Skyddsklass IP67
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