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Opis zamowienia
NCN30+U1A+B3
Dane techniczne
Opis zamowienia Dane ogélne
« Seria komfort Funkcja elementéw przetaczajacych Programowalne NO/NC
. Nominalny zasieg dziatania Sy 30 mm
* 30 mm niezabudowany Instalacja niezabudowany
¢ Mozliwosé wyboru NO/NC Polaryzacja wyjzciowa AS-Interface
+ Nadzér nad oscylatorem Zapewniony dystans dziatania s, 0...24,3 mm
* Mozliwosé ustawienia glowic: Wspbtzynnik redukoyjny ra 0.5
g__ y Wspétczynnik redukeyjny rg,, 0,45
* Wstepny raport o awarii Wspotczynnik redukeyjny 4301 0,85
Parametry
Przytacze Napiecie robocze U 26,5 ... 31,9 V przez system AS-I
B
Czestotliwos¢ przefaczania f 0...150 Hz
histereza H 1..15 typ.5 %
Ochrona przed zig polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacjg
B3 Prad jatowy lo <25mA
3 Wskaznik napigcia roboczego Zielona dioda
I —" + Wskaznik stanu przetaczenia Zébtta dioda
AS-i Wskaznik przed btgdem Czerwona dioda
4 Warunki otoczenia
- N Temperatura otoczenia -25...70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura sktadowania -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dane mechaniczne
Przekroj poprzeczny zyt do 2,5 mm?
Materiat obudowy PBT
Powierzchnia pomiarowa PBT
Rodzaj ochrony 1P68
Wskazdéwka Poprzedni model
Zamiennik: NBN30+U1A+B3
Zgodnosé norm i dyrektyw
Zgodnos$¢ norm
Normy EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zezwolenia i certyfikaty
Certyfikat UL cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA cCSAwus Listed, General Purpose
— Wskazowki dotyczace programowania
>E§ Adres 00  domysiny, z mozliwo$cig zmiany
g przez sterownik magistrali lub
59' urzgdzenia programujace
Q Kod IO 1
3 KodID 1
3
s Bit danych
I Bit  Funkcji
é DO  stan przetgczenia
B D1 przewidywanie awarii (dynamiczne)
S D2 gotowy do pracy
'% D3  nieuzywane
©
8 Bit parametru
- Bit  Funkciji
2 PO nieuzywane
g P1 dziatanie eIen:entu przetaczajgcego
2 zestyk zwarty*/rozwarty
I P2 nieuzywane
) P3 nieuzywane
o *Ustawienie standardowe
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostajg zastrzezone Copyright Pepperl+Fuchs
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