-05-04 037822_cze.xml

Datum vystaveni: 2012-05-04 09:23 Datum vydani: 2012-

Ce€

NRB10-30GM70-E2

¢ Redukéni soucinitel =1

Vseobecné specifikace
Funkce spinaciho prvku

Indikace stavu sepnuti
Soulad s normami

Teplota pfi skladovani
Mechanické specifikace

NRB10-30GM70-E2
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PNP spinaci kontakt

Spinaci vzdalenost S 10 mm
— BN L+ Montaz v jedné roving
\_ BK Polarita vystupu spinani kladnym pélem
— Pracovni rozsah Sa 0...8,1mm
Q| [v_7g. Redukéni soudinitel r 1
Redukeéni soucinitel rg,, 1
Redukéni soudinitel Merez ocel 1.4301 1
Redukeéni soucinitel ryosaz 1
Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug 10..30V
Spinaci frekvence f 0...500 Hz
Ochrana proti pfepdlovani ochrana proti pfepélovani
Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
Pokles napéti Uqg <3V
Provozni proud I 0...200 mA
Nejmensi provozni proud Im 0mA
Zbytkovy proud I 0...0,01 mA typ. 0,1 uA pfi 25 °C
Proud naprazdno lg <15 mA

LED dioda, Zluta

Normy IEC / EN 60947-5-2:2004
Okolni podminky
Teplota okoli -25...70°C (-13 ... 158 °F)

-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Prafez Zily vodite 0,34 mm?
Material pouzdra USlechtila ocel
Celni plocha Polybutyltereftalat
T¥ida ochrany P67

Piiméfené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny
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