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Bestellbezeichnung
IDC-12-1K
Datentrager

Merkmale

Zumutbare Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Batterieloser Datentrager
1 kBit Speicher

Von der bedruckten Seite lesbar und
beschreibbar

Bulindig in Metall einbaubar
Schutzart IP67

Abmessungen
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Technische Daten
Allgemeine Daten

Arbeitsfrequenz 250 kHz

Ubertragungsrate 7,8 kBit/s
Speicher

Chip Typ P+F

Typ/GréBe EEPROM 1 kBit

Lesezyklen unbegrenzt

Schreibzyklen > 500000

Datenhaltezeit 110 Jahre bei 25 °C , 18 Jahre bei 50 °C
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25...70°C (248 ... 343 K)

Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Mechanische Daten

Schutzart P67

Material

Gehéause Epoxyformmasse

Normen- und Richtlinienkonformitét
Normenkonformitéat
Schutzart EN 60529

Hinweise

Die beschriftete Flache mu3 zum Schreib/Lesekopf zeigen.
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