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Trad farger enligt EN 60947-5-2
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Tekniska data
Allménna specifikationer
Utgangs funktion PNP  slutande
Kéanselavstand Sp 15 mm
Installation inbyggbar
Utgangs typ pluskopplande
Garanterat kanselavstand S, 0...12,15 mm
Reduktionsfaktor rp 0,4
Reduktionsfaktor rg,, 0,3
Reduktionsfaktor ry 4305 0,85
Specifikationer
Arbetsspanning Ug 10...60V
Kopplingsfrekvens f 0..10Hz
Hysteres H typ. 3 %
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd pulserande
Spanningsfall Uqg <3V
Arbetsstrom I 0...200 mA
Tomgangsstrom lo <20 mA
Magnetiskt stationart falt B 100 mT
Magnetiskt vaxelfalt B 100 mT
Driftspanningsvisning LED grén
Funktions indikering LED, gul

Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur
Mekaniska specifikationer
Anslutnings typ
Kapslingsmaterial
Avkannings yta
Skyddsklass
Norm- och riktlinjekonformitet
Normkonformitet
Normer

Godkannanden och certifikat
UL-godkénnande
CSA-godkannande

Copyright Pepperl+Fuchs

-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Kontakt M12 x 1, 4-polig
PBT
PBT
P67

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info @us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info @ pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

FEPEPPERL+FUCHS 1

SENSING YOUR NEEDS



