
czujnik pola magnetycznego
MB-F32-A2-V1
< Do założenia na siłownik hydrauliczny
< Mierzy położenie tłoka przez ściankę cylindra
< Nadaje się do magnetyzowanych siłowników hydraulicznych ze

stali
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Dane techniczne

Dane ogólne
Funkcja przełączania dopełn.
Rodzaj wyjścia PNP
Złącze Wyjście przełącznika 1 : pin 4

Wyjście przełączające 2 : pin 2
Instalacja na siłowniku
Polaryzacja wyjżciowa DC
Zakres przełączania sb typ. 50 mm
Rodzaj wyjżcia 4-przewodowy

Parametry
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Dane techniczne

Napięcie robocze UB 10 ... 30 V DC
Ochrona przed złą polaryzacją ochrona przed odwrotną polaryzacją
Ochrona przed zwarciem pulsująca
spadek napięcia Ud ≤ 1,5 V
Prąd roboczy IL 0 ... 100 mA
Prąd jałowy I0 ≤ 30 mA

Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego
MTTFd 739 a
Okres użytkowania (TM) 20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC) 0 %

Wskaźniki/elementy obsługowe
wskaźnik LED czerwona:  Stan przełączenia Wyjście 1

żółty:  Stan przełączenia Wyjście 2
Zgodność norm i dyrektyw

Zgodność z normami
Normy EN 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2:2007
 Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat CCC Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie
wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura przechowywania -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj złącza Złącze wtykowe M12 x 1 , 4-pin
Materiał obudowy Poliamid (PA)
 Powierzchnia pomiarowa Poliamid (PA)
Stopień ochrony IP67

Połączenie
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Przypisanie połączenia
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Przypisanie połączenia

1  BN

2  WH

3  BU

4  BK

Drut kolory wg EN 60947-5-2

Informacje dodatkowe

System magnetyczny

Zasada budowy systemu magnetycznego

Przy tej zasadzie działania czujnika nie wystarczy 

założyć po prostu na tłoki magnesy stałe. 

Trzeba skonstruować system magnetyczny, który 

odpowiednio kieruje strumień magnetyczny magnesów 

stałych do cylindra. Szczegóły konstrukcji takiego 

systemu magnetycznego są opisane w podręczniku. 

Przed każdym ogólnym zastosowaniem seryjnym 

należy przeprowadzić praktyczną próbę.

Magnesy

Magnesy są namagnesowane osiowo. Należy zwrócić 

uwagę, aby wszystkie magnesy zostały zamocowane 

z tą samą polaryzacją!

Definicja polaryzacji

Przy zbliżaniu magnesu 

stałego, którego biegun północny 

wskazuje na przewód przyłączeniowy 

czujnika, włącza się wyjście 1 i zapala

się czerwona dioda LED.

Antywalentny stopień końcowy

Antywalentny stopień końcowy 

czujnika umożliwia, wybór odpowiedniego 

wyjścia zależnego od polaryzacji systemu 

magnetycznego lub jego położenia.

Mocowanie

Czujnik mocuje się w kierunku osi wzdłużnej czujnika 

bezpośrednio na jego powierzchni górnej. W tym 

celu można użyć taśm, pasków do wiązania kabli 

lub zacisków.

niemagnesowalne 

pierścień ślizgowy
ścianka cylindra 

stal linie pola

mate-

riał nie-

magne-

tyczny

magnesy

Akcesoria

V1-W-2M-PUR Jednostronny komplet przyłączeniowy żeński, złącze M12 kątowe z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary

V1-G-2M-PUR Jednostronny komplet przyłączeniowy żeński, złącze M12 proste z kodowaniem A, 4-stykowe, kabel
PUR szary
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