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— L- Funkcja elementéw przetaczajacych PNPnormalnie zamknigty
Nominalny zasigg dziatania Sp 0,8 mm
Instalacja zabudowany
Zapewniony dystans dziatania s, 0...0,648 mm
Wspétczynnik redukeyjny ra; 0,45
Wspotczynnik redukeyjny rg, 0,4
Wspétczynnik redukeyjny ryoa 0,85
Parametry
Napiecie robocze Ug 10...30V
Czegstotliwoz¢ przetaczania f 0 ... 3000 Hz
Ochrona przed zig polaryzacja ochrona przed odwrotng polaryzacijg
Ochrona przed zwarciem pulsujaca
spadek napiecia Uqg <2V
Prad roboczy I 0...200 mA
Prad resztkowy I 0...0,1 mA zwykle 0,1 uA przy temp. 25°C
Prad jatowy lo <10 mA
Wskaznik stanu przetaczenia Zétta dioda
Zgodnoz¢ norm
Normy IEC / EN 60947-5-2:2004
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -25 ...70 °C (248 ... 343 K)
Dane mechaniczne
Schemat potaczenia 2 m, kabel PVC
Przekroj poprzeczny zyt 0,14 mm2
Materiat obudowy Mosiadz, niklowany
Powierzchnia pomiarowa PBT
Rodzaj ochrony P67
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone Copyright Pepperl+Fuchs
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SENSING YOUR NEEDS

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
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Singapore: +65 6779 9091
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