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e Zakladni fada
¢ 40 mm ne v jedné roviné
Vseobecna data
Funkce spinaciho prvku PNP spinaci kontakt
1 ) Spinaci vzdalenost Sn 40 mm
\':-4- L+ Montaz ne v jedné roviné
= Polarita vystupu stejnosmérné
{b _3_ L Pracovni rozsah S, 0...32,4 mm
Redukeni soucinitel ry 0,5
Redukeéni soucinitel rg,, 0,45
Redukéni soucinitel rperez ocel VoA 0,85
Charakteristické hodnoty
Provozni napéti Ug 10...30V
Spinaci frekvence f 0...150 Hz
Hystereze H typ. 5 %
Ochrana proti pfepélovani ochrana proti pfepolovani
Ochrana proti zkratu pulsni kontrola
1 Pokles napéti Uqg <3V
Provozni proud I 0...200 mA
Zbytkovy proud I 0...0,5 mA typ. 0,1 uA pfi 25 °C
2 4 Proud naprazdno lo <20 mA
Indikace stavu sepnuti LED dioda, zZluta
3 Soulad s normami
Normy IEC / EN 60947-5-2:2004
Okolni podminky
Teplota okoli -25...70°C (248 ... 343 K)
Mechanicka data
Wire barev dle EN 60947-5-2 Typ pfipojeni Pristrojovy konektor V1
Material pouzdra Polybutyltereftalat
z 1 BN Celni plocha Polybutyltereftalat
X 2 WH Druh ochrany P67
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