. Givare, kapacitiv CJ8-18GM-E2-V1
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CJ8-18GM-E2-V1 M12x1

¢ Komfortserie
e 8 mmiplan
¢ Kopplingsavstandet kan stéllas in

metern

Allméanna data

Kénselavstand S 8 mm
Installation inbyggbar
Utgangs typ DC
- _1_3 L+ Garanterat kanselavstand S, 0...5,76 mm
\_ 4 Specifikationer
"E Arbetsspanning Ug 10...36 VDC
@ _3_ L- Kopplingsfrekvens f 0...100 Hz
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd pulserande
Spéanningsfall Uqg <3V
Arbetsstrdm I 0...300 mA
Tomgangsstrom lp <10 mA
Funktions indikering LED, gul
Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
Mekaniska data

Anslutnings typ Kontakt M12 x 1, 4-polig

1 Kapslingsmaterial Méssing
Avkannings yta PBT
Skyddsklass 1P67

2 @ 4 Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet

3 Normer EN 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2:2007
Godkannanden och certifikat

E

E UL-godk&nnande cULus Listed, General Purpose

(% CSA-godkannande cCSAus Listed, General Purpose
|

§ Trad farger enligt EN 60947-5-2
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