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Opis zamowienia
¢ Montaz powierzchniowy
Przylacze Dane techniczne
Dane ogélne
Funkcja elementéw przetaczajacych PNPnormalnie otwarty
Nominalny zasieg dziatania Sp 6 mm
,_ﬂ L+ Instalacja zabudowany
\_ BK Polaryzacja wyjzciowa DC
— Zapewniony dystans dziatania Sy 0...4,86 mm
@ | BU é L Wspotczynnik redukeyjny ra 0,2
Wspétczynnik redukeyjny re, 0,15
Wspétczynnik redukeyjny ryoa 0,62
Parametry
Napiecie robocze Ug 10...30V
Czestotliwozé przetaczania f 0 ... 500 Hz
Ochrona przed zig polaryzacjg ochrona przed odwrotng polaryzacja,
Ochrona przed zwarciem pulsujaca
spadek napigcia Uy <3V
Prad roboczy I 0...200 mA
Prad resztkowy [ 0 ... 0,5 mA zwykle 0,1 pA przy temp. 25 °C
Prad jatowy lo <20 mA
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Dane mechaniczne
Schemat potaczenia przewdd elastyczny (lica) PVC , 2 m
Przekroj poprzeczny zyt 0,22 mm?
Materiat obudowy PBT
Powierzchnia pomiarowa PBT
Rodzaj ochrony P67

Zgodnos¢ norm i dyrektyw
Zgodnoz¢ norm

Normy EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat UL cULus Listed, General Purpose
Certyfikat CSA cCSAus Listed, General Purpose
Certyfikat CCC Produkty, dla ktérych maksymalne napiecie robocze nie prze-

kracza 36 V, nie wymagajg certyfikacji, a zatem nie sg opatr-
zone znakiem CCC.
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