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Avmaétning

Tekniska data

Allménna data
Utgangs funktion
Kénselavstand
Installation
Utgangs typ
Garanterat kénselavstand
Reduktionsfaktor rp,
Reduktionsfaktor rg,,
Reduktionsfaktor ryoa
Specifikationer
Arbetsspanning
Kopplingsfrekvens
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Spéanningsfall
Arbetsstrom
Lackstrém
Tomgéangsstrém
Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur
Mekaniska data
Anslutnings typ
Ledartvarsnitt
Kapslingsmaterial
Avkannings yta
Skyddsklass

Sn

Sa

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet
Normer

Godkannanden och certifikat

UL-godkénnande
CSA-godkannande
CCC-godkannande

Copyright Pepperl+Fuchs

9.9+0.1

0 15.8

018

3.8

17.6+0.1

0.5

PNP
6 mm
inbyggbar
DC

0...4,86 mm
0,2

0,15

0,62

slutande

10..30V

0...500 Hz

Skyddad mot felaktig polaritet
pulserande

<3V

0...200 mA

0...0,5mAtyp. 0,1 nA vid 25 °C
<20 mA

-25...70 °C (-13 ... 158 °F)

Ledare PVC,2m
0,22 mm?

PBT

PBT

P67

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

cULus Listed, General Purpose
cCSAus Listed, General Purpose

Produkter, vars max. driftspdnning ar <36 V, kraver inget god-
kénnande och har darfér ingen CCC-markning.
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