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e Tekuskadata
@ BU L Aliménna data
Utgangs funktion PNP  Oppnare
Kénselavstand S 8 mm
Installation ej i samma plan
Garanterat ké&nselavstand Sy 0...6,48 mm
Reduktionsfaktor rp 0,45
Reduktionsfaktor rg,, 0,3
Reduktionsfaktor ryoa 0,7
Specifikationer
BF 18 Arbetsspanning Ug 10...30V
Befastningsflans Kopplingsfrekvens f 0...500 Hz
Polaritetsskydd Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd pulserande
Spénningsfall Uqg <3V
Arbetsstrém I 0...100 mA
Léackstrom Iy 0...0,5mA typ. 0,1 pA vid 25 °C
Tomgangsstrom lo <15 mA
Funktions indikering LED, gul
Specifikation funktionell sékerhet
MTTFq4 1880 a
Livslangd (Ty) 20a
Feldetekteringsférmaga (DC) 0%
Normkonformitet
Normer IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsférhallande
Omgivningstemperatur -25...70 °C (248 ... 343 K)
_ Mekaniska data
& Anslutnings typ 2 m, PVC-kabel
g Ledartvéarsnitt 3x0,34
9 Kapslingsmaterial Maéssing, fornicklad
8 Avkannings yta PBT
g Skyddsklass P67
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