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Objednaci nazev

NJ15+U1+E1

Vlastnosti

¢ Komfortni fada
* 15 mm, zapustny

Pripojeni

o

Pgislu¢enstvi
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Modularni montazni drzak
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Piiméfené zmény na zakladé technického pokroku jsou vyhrazeny

Rozméry

[J40

Technicka data

Vseobecné specifikace
Funkce spinaciho prvku
Spinaci vzdalenost
Montaz
Polarita vystupu
Pracovni rozsah
Redukéni soudinitel ry,
Redukéni soudinitel rg,

Charakteristické hodnoty
Provozni napéti
Spinaci frekvence
Hystereze
Ochrana proti prepélovani
Ochrana proti zkratu
Pokles napéti
Provozni proud
Zbytkovy proud
Proud naprazdno
Indikace provozniho napéti
Indikace stavu sepnuti
Okolni podminky
Teplota okoli
Teplota pfi skladovani
Mechanické specifikace
Typ pfipojeni
Prurez zily vodice
Material pouzdra
Celni plocha
Trida ochrany

Soulad s normami
Normy

Schvaleni a certifkaty
Schvaleni UL
Schvaleni CSA

Redukéni souginitel rgrez ocel 1.4305

118
58
40,5 LED(s)
46,5 | 60
NPNrozpinaci kontakt
Sp 15 mm
v jedné roviné
stejnosmérné
S, 0..12,15 mm
0,3
0,25
0,75

Ug 10..60V

f 0..150 Hz

H 1..10 typ.5 %
ochrana proti pfepdlovani
pulsni kontrola

Uqg <28V

I 0...200 mA

I 0...0,5 mA typ. 0,01 mA

lo <10 mA
LED dioda, zelena
LED dioda, Zluta

-25...70°C (-13 ... 158 °F)
-25...85°C (-13 ... 185 °F)

Sroubové svorky
az2,5 mm?2
Polybutyltereftalat
Polybutyltereftalat
1P68

Shoda s normami a smérnicemi

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

M20x1,5 o
—_— ™

cULus Listed, General Purpose

cCSAus Listed, General Pu
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