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Orderbenamning
NBN35-L2-E2-V1

Anslutning

1
L+
\u

o 2.

Pinout

Trad farger enligt EN 60947-5-2
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@
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Subject to modifications without notice

Avmaétning

Tekniska data

Allmédnna data
Utgangs funktion
Kénselavstand
Installation
Utgangs typ
Garanterat kénselavstand
Reduktionsfaktor rp,
Reduktionsfaktor rg,,
Reduktionsfaktor ryoa
Specifikationer
Arbetsspanning
Kopplingsfrekvens
Hysteres
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Spéanningsfall
Arbetsstrom
Lackstrom
Tomgangsstrom
Driftspénningsvisning
Funktions indikering
Normkonformitet
Normer
Omgivningsforhallande
Omgivningstemperatur
Mekaniska data
Anslutnings typ
Kapslingsmaterial
Avkannings yta
Skyddsklass

67

[ |
M12 x 1

<
405 LEDs &
; e

040

5.4

6.4

46.5
55.5

Sn

Copyright Pepperl+Fuchs

PNP  slutande
35 mm

ej i samma plan
pluskopplande
0...28,4 mm

0,5

0,45

0,85

10...30V

0...150 Hz

typ. 5 %

Skyddad mot felaktig polaritet
pulserande

<3V

0...200 mA

0...0,5 mA typ. 0,1 pA vid 25 °C
<20 mA

LED grén

LED, gul

IEC / EN 60947-5-2:2004
-25...70°C (248 ... 343 K)
V1-kontakt

PBT

PBT
IP67

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info @ us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info @ pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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