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NBN4-12GM40-Z1

e Seria podstawowa
* 2 mm niezabudowany

Dane ogélne
Funkcja elementéw przetaczajacych

Ochrona przed zlg polaryzacja

Wskaznik stanu przetaczenia
Zgodnoz¢é norm

Normy
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia
Dane mechaniczne

DCnormalnie zamknigty

BN Nominalny zasigg dziatania Sy 4 mm

— L+ Instalacja niezabudowany
Polaryzacja wyjzciowa DC

= —- - Wepdlezymmk redukamy g o

Al b
Wspétczynnik redukeyjny re, 0,36
Wspétczynnik redukeyjny ryoa 0,74
Parametry

Napiecie robocze Ug 5..60V
Czestotliwozé przetaczania f 0 ... 1000 Hz
histereza H 1...10 zwykle 5 %

tolerancyjny na ztg polaryzacije

Ochrona przed zwarciem pulsujaca

spadek napiecia Uqg <5V

Prad roboczy I 2..100 mA

Prad resztkowy Ir 0 ... 0,5 mA zwykle

Dioda wielokierunkowa, zé6ita
IEC / EN 60947-5-2:2004

-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)

Schemat potaczenia 2 m, kabel PVC
Wersja z kablem PA
Przekroj poprzeczny zyt 0,14 mm?
Materiat obudowy Mosiadz, niklowany

_ Powierzchnia pomiarowa PBT

E_ Rodzaj ochrony IP67
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Niezbedne zmiany podyktowane postepem technicznym pozostaja zastrzezone Copyright Pepperl+Fuchs

FEPEPPERL+FUCHS 1

SENSING YOUR NEEDS

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776-4411
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com



