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Referencia de pedido
NBN30-L2-Z1-V1

Caracteristicas

e Serie base
e 30 mm no enrasado

Conexion
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Accesorios

V1-G

Conector hembra,confeccionable
V1-w

Conector hembra,confeccionable
V1-W-2M-PUR

Conector macho
V1-G-2M-PUR

Conector macho

MHW 01

Ayudas de montaje

MH 02-L

-11-17 10:58 Fecha de edicion: 2009-11-17  088532_SPA.xml

Fecha de publicacion: 2009

Se reserva el derecho a realizar cambios oportunos que supongan mejoras técnicas

Color del conductor segiin EN 60947-5-2
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Datos técnicos
Datos generales
Funcién del elemento de conmutacién N.C.
Distancia de conmutacion de medicién's,, 30 mm
Instalacién no enrasado
Polaridad de salida CC
Distancia de conmutacion asegurada s, 0..24,3 mm
Factor de reduccion ry 0,3
Factor de reduccion rg, 0,2
Factor de reduccion ryop 0,7
Datos caracteristicos
Tension de trabajo Ug 5..60V
Frecuencia de conmutacién f 0..30Hz
Proteccion contra la inversién de polaridad no polarizado
Proteccion contra cortocircuito si
Corriente de trabajo I 2...200 mA
Corriente residual I 0...0,5 mA tip.

Indicacién del estado de conmutacion
Conformidad con estandar
Estandar
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Datos mecanicos
Tipo de conexién
Material de la carcasa
Superficie frontal
Tipo de proteccion
Autorizaciones y Certificados

Autorizacién CCC

LED, amarillo
IEC / EN 60947-5-2:2004
-25...70°C (248 ... 343 K)

conector V1
PBT
PBT
IP67

Certificado por China Compulsory Certification (CCC)
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